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Wityki do naszego systemu WeiCoS sg dostepne dla
wszystkich technik przytgczeniowych. Zakres produktéw
obejmuje wstepnie zmontowane ztgcza od 1 do 10 bie-
gunoéw oraz umozliwia indywidualny montaz. Zapewnia
to maksymalna elastycznos$¢ dla kazdej aplikacji. Dosto-
sowane akcesoria zwiekszajg bezpieczenstwo i ochrone
przed czynnikami srodowiskowymi.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Nr zam. 2762360000
Typ APG 6 MI

GTIN (EAN) 4064675021360
llos¢ 50 szt.

Data sporzadzenia 07.03.2026 04:31:01 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/APG%206%20MI
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Dane techniczne
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Atesty

& A s

UL File Number Search Witryna UL

Nr certyfikatu (cURus) E60693

Wymiary i masa

Masa netto 7.759g

dane znamionowe wg CSA

Maks. przekréj przewodu (CSA) 8 AWG Napiecie rozm. C (CSA) 300V
Prad Gr C (CSA) 29 A Nr certyfikatu (CSA) 200039-80099474
Napiecie rozm. B (CSA) 300V Prad Gr B (CSA) 29 A
Napiecie rozm. D (CSA) 600V Prad Gr D (CSA) b A

Min. przekroj przewodu (CSA) 22 AWG

dane znamionowe wg UL

Wielko$¢ przewodu Factory wiring max 8 AWG Napiecie rozm. B (cURus) 600V
(cURus)

Napiecie rozm. D (cURus) 600V Nr certyfikatu (cURus) E60693
Wielko$¢ przewodu Field wiring min 22 AWG Wielko$¢ przewodu Factory wiring min - 22 AWG
(cURus) (cURus)

Prad rozm. B (cURus) 37 A Napiecie rozm. C (cURus) 600V
Prad rozm. C (cURus) 37 A Prad rozm. D (cURus) b A
Wielko$¢ przewodu Field wiring max 8 AWG

(cURus)

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90
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https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html

