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Nasze ztgczki szeregowe do wyrdéwnywania potencja-

téw umozliwiajg uzyskanie niezawodnie zintegrowanego
wyréwnania potencjatéw, nawet w rozbudowanych syste-
mach.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Zacisk rozdziatu potencjatu, ztagcze $rubowe, kolory
mosigdzu, 50 mm?2, O A, liczba przytaczen: 2, liczba
poziomoéw: 1

Nr zam. 2762660000
Typ JB 25-560 TH
GTIN (EAN) 4064675267706
lloéé 10 szt.

Data sporzadzenia 17.11.2025 12:54:00 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/2762660000

Karta katalogowa

JB 25-50 TH

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

UL File Number Search Witryna UL

Nr certyfikatu (UR) E60693

Wymiary i masa

Gtebokosé 24 mm Gtebokos¢ (cale) 0.9449 inch
Wysoko$é 32 mm Wysokos¢ (cale) 1.2598 inch
Szeroko$c¢ 33 mm Szeroko$¢ (cale) 1.2992 inch
Masa netto 50¢g

Temperatury

dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-60 °C dtugotrwata temperatura uzytkowa, 130°C

maks.

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, z wytgczeniem

Wytaczenie RoHS (w przypadkach, 6¢c

w ktérych ma to zastosowanie / jest

znane)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 233a6569-7068-4d0c-aa40-90d 1ca672d0b

Informacje ogoélne

przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 1
maks.

przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 8

Normy IEC 60947-7-2

Szyna montazowa

Ptytka montazowa

Przewody zaciskane (kolejne przytacze)

Rodzaj przytacza, kolejne przytacze ztacze srubowe

dalsze dane techniczne

wersja przetestowana pod katem Nie
eksplozji

rodzaj montazu

przykrecany

dane tworzywa

Materiat podstawowy mosigdz Barwny kolory mosigdzu
Klasa palnosci wg UL 94 None

dane znamionowe

Przekréj pomiarowy 50 mm?2 Znamionowe natezenie pradu 0A

Normy IEC 60947-7-2 Stopien zanieczyszczenia 3
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dane znamionowe wg UL

Nr certyfikatu (UR) E60693

parametry systemu

niezbedna ptyta zamykajgca Nie Liczba potencjatéw 1
liczba poziomoéw 1 liczba zaciskéw na poziom 2
poziomy wewnetrznie zmostkowane Nie Przytacze PE Tak
Szyna montazowa Ptytka montazowa Funkcja PE Tak

przewody zaciskane (ztacze wymiarowane)

przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 1 kierunek podtaczenia z boku

maks.

Moment obrotowy dociagajgcy, maks. 3 Nm Dtugos¢ odizolowania 33 mm

Rodzaj przytagcza 2 ztacze srubowe Rodzaj przytacza ztacze srubowe
liczba przytaczen 2 Zakres zaciskania, maks. 50 mm?2
Zakres zaciskania, min. 10 mm?2 Sruba dociskowa M 4

przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 8 Przekréj przytacza przewodu, cienki 10 mm?2
przewdd wielodrutowy z tulejkami

kablowymi DIN 46228/4, min.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 50 mm?2
przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/ 1, maks.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 10 mm?2
przewéd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/1, min.

Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 50 mm? Przekrdéj przytacza przewodu, cienki 10 mm?2
drutu, maks. przewdd wielodrutowy, min.

Maks. przekrdj przytacza, przewod 50 mm?2 Maks. przekroj przytacza, przewod 10 mm?2
wielodrutowy, maks. wielodrutowy, min.

Przekréj przytacza przewodéw, przewoéd 50 mm?2 Przekréj przytacza przewodéw, przewdd 10 mm?2
jednodrutowy, maks. jednodrutowy, min.

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000897 ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20 ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20 ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-19 ECLASS 14.0 27-25-01-19
ECLASS 15.0 27-25-01-19
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