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RoHS

Vnmrum

Firma Weidmdiiller oferuje szeroki i petny wybér kabli czuj-
nik-element wykonawczy. Dostarczamy zaréwno kable
czujnikéw, jak i kable magistrali i zaworéw, o réznych
przekrojach i dtugosciach. Jesli nie moga Panstwo zna-
lez¢ konkretnego produktu lub produktu o zgdanej dtugo-
$ci, wystarczy skontaktowac sie z nami.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Przewdd magistrali, Liczba biegunéw: 2, 100 m,
Ekranowane: Tak, LED: Nie, Materiat ptaszcza: PVC,
Halogenki: Nie

Nr zam. 2764910000

Typ SAIH-PB-2X0.34-PVC-100

GTIN (EAN) 4064675031154

lloéé 1 szt.

opakowanie na rolce plastikowej

Data sporzadzenia 02.03.2026 12:21:23 MEZ
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https://eshop.weidmueller.com/p/2764910000
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SAIH-PB-2X0.34-PVC-1 00 Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany
O www.weidmueller.com
Dane techniczne
Dopuszczenia
Atesty U K
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Masa netto 60g
Zgodnosé produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Specyfikacje techniczne kabla
Dtugos¢ kabla 100 m kolor ptaszcza fioletowy
Odporno$¢ na olej Yes Przydatno$¢ do tancucha ciaggowego Nie
Przekréj zyty 0.34 mm?2 liczba zyt 2
Ekranowane Tak Halogenki Nie
izolacja TPM, PVC promien zgiecia min., ruchomy 9 x $rednica kabla
promien zgiecia, min., utozony na state 18 x $rednica kabla Materiat ptaszcza PVC
Odpornos$¢ na iskry spawalnicze Nie Kodowanie kolorami czerwony, zielony
Wytrzymato$¢ na skrecanie 0°/m Zakres temperatur, staty -20..70°C
Odporne na $ciegi spawalnicze Nie Zakres temperatur, zmienny, min. / -5..60°C
maks.
Liczba biegunéw 2 Srednica zewnetrzna 7.8 mm £ 0.2 mm
Budowa kabla
kolor ptaszcza fioletowy liczba zyt 2
izolacja TPM, PVC tworzywo ptaszcza PVC
Kodowanie kolorami czerwony, zielony
Wiasnosci kabli elektrycznych
Kategoria inne
Wiasnosci mechaniczne i materiatowe kabli
Odpornos¢ na olej Yes Barwny czerwony, zielony
Halogenki Nie Wytrzymato$¢ na skrecanie 0°/m
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC003249 ETIM 9.0 EC003249
ETIM 10.0 EC003249 ECLASS 14.0 27-06-18-01
ECLASS 15.0 27-06-18-01
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