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RoHS

Vnm-um

Weidmuiller oferuje odpowiednie przewody zbiorcze

do indywidualnego konfekcjonowania. Wszystkie prze-
wody zbiorcze sa dostosowane do tancuchéw ciago-
wych i sprzedaje sig je na metry. Kolorystyczne przy-
porzadkowanie przewoddéw odpowiada standardom w
budowie maszyn. Pokrywy przytagczeniowe rozdzielaczy
M 12 zawierajg zawsze te same ztgcza zaciskowe, dlatego
potrzebny jest tylko jeden wariant kabla.

Zalety przewodu zbiorczego sprzedawanego na metry:
specjalne dtugosci przewodu zbiorczego po przewodzie
nie zostajg zadne resztki nie trzeba organizowaé¢ magazy-
néw na kable réznej dtugosci Mozliwe sg takze dostawy
w zgdanych dtugosciach.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Przewdd czujnik/element wykonawczy, Liczba bie-
gundéw: 21, 100 m, Ekranowane: Nie, LED: Nie,
Materiat ptaszcza: PUR, Halogenki: Nie

Nr zam. 2764970000

Typ SAIH-SLL-5X0,75-16X0,34-100
GTIN (EAN) 4064675031192

llos$¢ 1 szt.

opakowanie na rolce ze sklejki

Data sporzgdzenia 10.01.2026 12:08:39 MEZ
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny
Wymiary i masa

Masa netto 168.8 g

Zgodnosé produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Specyfikacje techniczne kabla

Dtugos¢ kabla 100 m
kolor ptaszcza czarny
Odporno$¢ na olej Yes
Przydatnos$¢ do tancucha ciggowego Tak
liczba zyt 21
Ekranowane Nie
Halogenki Nie
izolacja TPM
Przyspieszenie 5 m/s?

promien zgigcia min., ruchomy

10 x $rednica kabla

promien zgiecia, min., utozony na state

5 x érednica kabla

Cykle giecia

Przekréj przewodu (druk/online)
Predkosc¢

Materiat ptaszcza

2 min

5x0,75 mm2 + 16 x 0,34 mm?2
200 m/s

PUR

Zewnetrzna okfadzina zgodnie z UL
AWM style

21198 (80°C/ 300V)

Rdzen zgodnie z UL AWM style

10493 (80 °C / 300 V)

Odpornos$é na iskry spawalnicze

Nie

Kodowanie kolorami

brazowy, niebieski, czerwony, czarny, zielony / zétty, biaty, zielony, z6tty, szary, rézowy, fioletowy,
szary / r6zowy, czerwony / niebieski, biaty / zielony, bragzowy / zielony, biaty / z6tty, Zotty /

brazowy, biaty / szary, szary / brgzowy

Wytrzymato$¢ na skrecanie 0°/m
Zakres temperatur, staty -50...80 °C
Odporne na $ciegi spawalnicze Nie
Zakres temperatur, zmienny, min. / -25..80°C
maks.

Liczba biegunéw 21

Srednica zewnetrzna

9.5 mm = 0.3 mm

Kodowanie kolorami (przekréj przewodu) Przekroj przewodu 5 x 0.75 mm?
Kodowanie kolorami brazowy
Przekréj przewodu 16 x 0.34 mm?
Kodowanie kolorami biaty
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC003250 ETIM 9.0 EC003250
ETIM 10.0 EC003250 ECLASS 14.0 27-06-01-06
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ECLASS 15.0

27-06-01-06
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Rysunek szczegé6towy

Filller/Filler
5%0,75mm?+ 16 x 0,34 mm?
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Screwty for M23 moulded cables and customisable connectors

Ogobine dane zamoéwieniowe

Dodatek do wkretaka Screwty® nadaje sie do
adaptowalnych ztgcz wtykowych okragtych M23 i
zalewanych ztgcz wtykowych okragtych M23 o $rednicy
zewnetrznej nakretki radetkowanej wynoszacej 26,2 £0,3
mm. Moment dokrecajgcy wynosi 2-2,5 Nm.

Typ SCREWTY M23 Wersja

Nr zam. 1981560000 Cable gland tool adapter for M23 lines and connectors

GTIN (EAN) 4032248677702
lloé¢ 18T

Screwty® narzedzie do dtawnic kablowych, z regulacja momentu obrotowego

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Doskonate narzedzie w kazdym z mozliwych zastosowan.
Screwty® jest idealnyym narzedziem wielofunkcyjnym do
pewnego mocowania wszystkich popularnych rodzajow
kabli czujikow i elementéw wykonawczych. Nawet
trudnodostepne wtyki okragte stajg sie osiggalne dzieki
uzyciu Screwty®. Prosty ruch obrotowy dokreca i odkreca
ztacza, bez konieczno$ci uzycia duzej sity. Wkretak
Screwty® jest rozwigzaniem unikatowym, a zarazem
globalnym, poniewaz pasuje do wiekszosci kabli i wtykéw
innych dostawcow (ponad 90 %). Screwty® sktada sie

z rekojesci z tradycyjnym adapterem 1/4". Dzigki temu
mozna go uzywac do wszystkich rozmiarow: ztgczy
wtykowych okragtych M12 i M8, adaptowalnych wtykéw
i gniazd M12F i M8F, a takze wtykoéw i gniazd M23.

Typ 1/4" HANDGRIFF Wersja

Nr zam. 4294820000 Bolting tool
GTIN (EAN) 4032248478279

llosé 18T

Data sporzgdzenia 10.01.2026 12:08:39 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/1981560000
https://eshop.weidmueller.com/p/4294820000

