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Zdjecie produktu

Swiat elektroniki w dysku

Z szeroko$cig zaledwie 6,1 mm eksperci od rozwoju elek-
troniki tworzg cate $wiaty kompaktowych aplikacji. Modu-
towa koncepcja obudowy, specjalnie zaprojektowana

do ptytek drukowanych, stanowi idealne rozwigzanie dla
matych komponentéw elektronicznych i ztgczy do PCB.
Maksymalna swoboda designu dzieki duzej powierzchni
netto 6800 mm?2 na ptytce drukowanej zapewnia opty-
malny montaz ztgczek szeregowych do PCB przystoso-
wanych do lutowania rozptywowego THR, z wykorzysta-
niem geometrii gwarantujgcych oszczednos$¢ miejsca.
Bezbtedny montaz i metoda lutowania sg wspierane przez
zoptymalizowane geometrie ramek i geometrie podpoér.
Ponadto konfigurowalne opcje designu, takie jak ozna-
czenia, selekcja kolorystyczna i rézne ostony obrotowe

z mozliwoscig zadrukowania, zapewniajg elastycznos$é.
Dzieki elementom przytaczy kompatybilnym z lutowaniem
rozptywowym i opakowaniu dostosowanemu do prze-
twarzania maszynowego, zapewniona jest maksymalna
sprawnos$¢ w przetwarzaniu - dla oszczednosci czasu i
precyzyjnej instalacji.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Element bazowy, Obudowy OMNIMATE - seria
CH20M czarny, Panel boczny obudowy, Wgtebie-
nie we wnece obszaru stopy na styk szyny zbior-
czej, Szerokosé: 5.3 mm

Nr zam. 2771130000

Typ CH20M6 BC 4P-4P BUS BK 1 1261494

GTIN (EAN) 4064675031864

llos$¢ 50 szt.
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 106.5 mm Gtebokos¢ (cale) 4.1929 inch
Wysokos$é 107 mm Wysokos¢ (cale) 4.2126 inch
Szeroko$é 5.3 mm Szeroko$¢ (cale) 0.2087 inch
Masa netto 0.54¢g

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane materiatowe

Klasa palnosci wg UL 94 V-0 Materiat izolacyjny PBT

grupa materiatéw izolacyjnych

Powierzchnia

nieobrobiony

Materiat podstawowy

tworzywo sztuczne

Porownywalny wskaznik $ledzenia (CTI)

400 = CTI <600

Dane ogoélne

Barwny czarny Stopien ochrony IP20 po zamontowaniu
Tabela koloréw (podobny) RAL 9011 mozliwos$¢ zalewania Nie

Opcje indywidualizac;ji

Mozliwo$¢ wykonania wycieé Tak Mozliwo$¢ zastosowania etykiet Tak

specjalnych

specjalnych

Proces zaméwienia na zyczenie klienta

Patrz wytyczne w sekcji do
pobrania

Warianty kolorystyczne

Wiecej na zyczenie

Klasyfikacje

ETIM 7.0 EC001031 ETIM 8.0 EC001031
ETIM 9.0 EC001031 ETIM 10.0 ECO01031
ECLASS 11.0 27-18-27-92 ECLASS 12.0 27-18-27-92
ECLASS 13.0 27-19-06-02 ECLASS 14.0 27-19-06-02
ECLASS 15.0 27-19-06-02
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Data sporzadzenia 21.11.2025 04:41:36 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki 3



Karta katalogowa

CH20M6 BC 4P-4P BUS BK 1 1261494

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

SR-SMD - blok stykowy magistrali Bus CH20MI6

Ogodlne dane zamodéwieniowe

Zintegrowana magistrala szyny do modutowego systemu
obudéw elektroniki

Przy zasilaniu, fagczeniu i rozdzielaniu w aplikacjach
modutowych szyna no$na zastepuje pracochtonne
indywidualne okablowanie ciggtym i elastycznym
rozwigzaniem systemowym.

Magistrala systemowa jest bezpiecznie zintegrowana
ze standardowga szyng montazowa 35 mm. Proces
lutowania rozptywowego pozwala na catkowicie
automatycznag obrébke bloku stykowego magistrali
SMD podczas produkcji modutéw. Odporne, poztacane
powierzchnie stykowe trwale zapewniajg pewne
potaczenie przy wszystkich szerokos$ciach obudowy.
Skalowalno$¢ bez ograniczeh Zintegrowane
rozwigzanie tego ztgcza pokrywa petny zakres szerokosci
systemow: od waskich, 6-mm do duzych 67-mm
obudoéw.tatwe serwisowanie podczas instalacji tatwa
wymiana modutéw, takze w istniejgcym zespole
modutéw - bez negatywnego wptywu na moduty
sgsiadujgce.Uniwersalna integracja Bezprzerwowa
magistrala systemowa jest bezpiecznie zintegrowana ze
standardowg szyng montazowa 35 mm.Maksymalna
dostepnosé Pieé¢ w petni galwanizowanych, cze$ciowo
poztacanych stykdéw tukowych Twin stanowi pewne,
trwate potagczenie magistralg szyny nosnej. Kotnierze
lutownicze THR zapewniaja, ze przytagcza do obwodu
drukowanegdo sa stabilne.

Typ SR-SMD 4.560/05/90 AU BK... Wersja
1155840000
GTIN (EAN) 4032248942534

Nr zam.

Ztacze wtykowe do druku, blok stykowy magistrali do CH20M6,
Potaczenie lutowane THT/THR, Liczba biegunéw: 5, 180°, poztacany,

llos¢ 78 ST czarny
Typ SR-SMD 4.50/05/90 AU BK... Wersja
Nr zam. 1155850000 Ztacze wtykowe do druku, blok stykowy magistrali do CH20M®6,

GTIN (EAN) 4032248942374

llosé 300 ST czarny

Potaczenie lutowane THT/THR, Liczba biegunéw: 5, 180°, poztacany,

Data sporzadzenia 21.11.2025 04:41:36 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/1155840000
https://eshop.weidmueller.com/p/1155850000

