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Uniwersalny

Cztery rézne wielko$ci modutéw pozwalajg na znaczne
oszczednosci miejsca. Mata podziatka oznacza takze moz-
liwos¢ optymalizacji konstrukciji.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Modut mocy, 690V, 40 A, Liczba biegunéw: 2,
PUSH IN z aktuatorem, Ztacze meskie, Wymagane
otwory wtykowe: 1

Nr zam. 2772820000
Typ HDC MHX 2 MP
GTIN (EAN) 4064675036258
lloéé 1 szt.
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Dopuszczenia
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ROHS Zgodny

UL File Number Search Witryna UL

Nr certyfikatu (cURus) E310075

Wymiary i masa

Gtebokosé¢ 34 mm Gtebokos¢ (cale) 1.3386 inch
Wysokos$é 40.75 mm Wysokos¢ (cale) 1.6043 inch
Szeroko$é 14.5 mm Szeroko$¢ (cale) 0.5709 inch
Masa netto 21129

Temperatury

Temperatura graniczna -40°C..125°C

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane ogdlne

Liczba biegunéw 2 Klasa palnosci wg UL 94 V-0

Opor izolacji 1012 Q Cykle wpinania =500

Typ Ztacze meskie Kategoria przepieciowa 1]

Stopien zanieczyszczenia 3 Materiat podstawowy Poliweglan
Typoszereg ModuPlug Napiecie pomiarowe (DIN EN 61984) 690V
Udarowe napiecie pomiarowe (DIN EN 8 kV Prad pomiarowy (DIN EN 61984) 40 A

61984)

Wymagane otwory wtykowe

1

Dane potaczenia ochronnego

Rodzaj przytgcza PE

ztacze $rubowe nad ramag
modutu

Wersja

Dtugos$¢ usuniecia izolacji przytacza 8 mm Rodzaj przytacza PUSH IN z aktuatorem
pomiarowego

Przekréj przytacza przewodu, maks. 10 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, min. 1.5 mm?2
Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000438 ETIM 7.0 EC000438
ETIM 8.0 EC000438 ETIM 9.0 EC000438
ETIM 10.0 EC000438 ECLASS 9.0 27-44-02-17
ECLASS 9.1 27-44-02-17 ECLASS 10.0 27-44-02-17
ECLASS 11.0 27-44-02-17 ECLASS 12.0 27-44-02-17
ECLASS 13.0 27-44-02-17 ECLASS 14.0 27-44-02-17
ECLASS 15.0 27-44-02-17
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