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Precyzyjnie dopasowane ztaczki przelotowe

Precyzyjnie dopasowane ztgczki umozliwiajg przenosze-
nie potencjatow ze strony sterowniczej na strone obciagze-
nia i odwrotnie. Ze wzgledu na zgodno$¢ z TERMSERIES,
stanowig jednolity system probierczy z ustandaryzowa-
nymi punktami probierczymi.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja TERMSERIES-compact, Przelotowa rzedowa listwa
zaciskowa, PUSH IN

Nr zam. 2774080000

Typ TXPL FT

GTIN (EAN) 4064675037859

llosé 1 szt.
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E60693

Wymiary i masa

Gtebokosé 62.5 mm Gtebokos¢ (cale) 2.4606 inch
Wysoko$é 89.4 mm Wysokos¢ (cale) 3.5197 inch
Szeroko$c¢ 6.4 mm Szeroko$¢ (cale) 0.252 inch
Masa netto 25¢g
Temperatury
Temperatura magazynowania -40 °C...85 °C Temperatura eksploatacyjna -25 °C...60 °C
Wilgotnosc¢ 5-85% wilgotnosci
wzglednej, Tu = 40°C, bez
kondensacji
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
dane znamionowe UL
Nr certyfikatu (cURus) E60693
Dane ogolne
Szyna montazowa TS 35 Barwny czarny
Koordynacja izolacji
Stopien zanieczyszczenia 2 Stopien ochrony IP20
Dalsze szczegé6ty aprobat / norm
Nr certyfikatu (cURus) E60693
Dane przytaczeniowe
Metoda wykonywania ztgcz PUSH IN Dtugos$¢ usuniecia izolacji przytacza 9 mm
pomiarowego
Zakres zaciskow przytgcza pomiarowego 1.5 mm?2 Zakres zaciskania, min. 0.14 mm?2

Zakres zaciskania, maks. 2.5 mm?2

przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 26

przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 14
maks.

Przekréj przytacza przewodu, 0.14 mm?2

jednodrutowy, min.

Przekréj przytacza przewodu, 1.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, AWG 26
jednodrutowy, max. jednodrutowego, min. (AWG)
Przekréj przytacza przewodu, AWG 16 Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.14 mm?2

jednodrutowego, maks. (AWG)

przewoéd wielodrutowy, min.
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Dane techniczne
Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 2.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego AWG 26
drutu, maks. drutu, min. (AWG)
Przekrdéj przytacza przewodu, z cienkiego AWG 14 Przekréj przytacza przewodu, cienki 1.5 mm?2
drutu, maks. (AWG) przewdd wielodrutowy z tulejkami

kablowymi DIN 46228/4, min.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.14 mm?2 przekréj przytacza przewodu, 0.14 mm?2
przewdd wielodrutowy z tulejkami cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1),
kablowymi DIN 46228/4, maks. min.
przekréj przytacza przewodu, 1.5 mm?2 Wielko$¢ ostrza 0,6 x 3,56 mm
cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1),
maks.
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC002586 ETIM 9.0 EC002586
ETIM 10.0 EC002586 ECLASS 14.0 27-37-16-92
ECLASS 15.0 27-37-16-92
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Rysunki

Schemat potaczen

Rysunek wymiarowany
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Pozostate

Type code TERMSERIES-compact accessories

T [

[ I e B = =}

TXS/TXZ

PP

TERMSERIES ’J

Cross
Miscellaneous

Connection
PUSHIN

Srew
Tension

LOW (L=7 Levels)
High (L-3 Levels)
All shapes

Supply terminal
Partition Plate
Feed Through

Kody typow

OR
BL
RD
BK

R3.2
6.4/2
6.4/10
6.4/51
12.8/26

Orange
Blue
Red
Black

3.2 mm width

6.4 mm grid 2-poles
6.4 mm grid 10-poles
6.4 mm grid 51-poles
12.8 mm grid 26-poles
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Oznaczniki WS idealnie pasujg do ztaczek z serii W.
Dzieki kompatybilnos$ci systemowej, szyldy WS mozna
tez mocowac na produktach z serii | oraz serii Z. Duze
powierzchnie opisowe pozwalajg nie tylko na uzywanie
dtugich ciggéw znakoéw, lecz rowniez na rozbicie opisu na
kilka linijek.

Oznaczniki WS idealnie nadajg sie do etykiet z dtugimi,
indywidualnie tworzonymi ciggami znakéw. Sprawdzony
format MultiCard umozliwia wykonanie wydruku drukarkag
PrintJet Connect lub systemem typu Plotter.

Moga byé umieszczone na tasmie lub pojedynczo.
Oznaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.Do
nadruku na zamoéwienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ WS 10/6 M MC NE WS Wersja

Nr zam. 1818400000

GTIN (EAN) 4032248310876 Weidmueller, Allen-Bradley, biaty
llogé 600 ST

WS, Znakowanie zaciskdéw, 10 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00

Mostki poprzeczne

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Regulowane potgczenia krzyzowe

Skorzystaj z mozliwosci zwigkszenia uniwersalnosci
potaczen krzyzowych. Ztgcza krzyzowe TERMSERIES
CROSS-CONNECTION (TCC) umozliwiajg utworzenie
indywidualnych potaczen krzyzowych dla nawet 51
stykéw. Maksymalna liczba tgczonych biegunéw zostata
zwiekszona do 32. Materiat paska moze zostaé bardzo
tatwo skrécony do odpowiedniej dtugosci. Ztagcza
krzyzowe przekonuja fatwg obstugg oraz przejrzystoscig
i uniwersalnymi mozliwos$ciami potaczen. Dodatkowa
siatka zapobiega deformacji sprezyny w trakcie montazu.
Ztacza krzyzowe dla nawet 51 stykéw z mozliwoscig
indywidualnej regulacji. Dodatkowa belka zapobiega
deformacji sprezyny Zwiekszony przekréj - mozliwosé
podtgczenia nawet 32 biegunéw Odporno$é na drgania

Typ TCC 6.4/51 RD Wersja

Nr zam. 2556410000 TERMSERIES, tacznik poprzeczny
GTIN (EAN) 4050118566925

llog¢ 10 ST

Typ TCC 6.4/51 OR Wersja

Nr zam. 2556370000 TERMSERIES, tacznik poprzeczny
GTIN (EAN) 4050118566680

llog¢ 10 ST

Typ TCC 6.4/51BL Wersja

Nr zam. 2556450000 TERMSERIES, tacznik poprzeczny
GTIN (EAN) 4050118566963

lloé¢ 10 ST
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Typ TCC 6.4/51 BK Wersja

Nr zam. 2556490000 TERMSERIES, tacznik poprzeczny
GTIN (EAN) 4050118567007

llosé 10 ST

Typ TCC 6.4/2 OR Wersja

Nr zam. 2556350000 TERMSERIES, tacznik poprzeczny
GTIN (EAN) 4050118566826

llos¢ 10 ST

Typ TCC 6.4/2 BL Wersja

Nr zam. 2556430000 TERMSERIES, tacznik poprzeczny
GTIN (EAN) 4050118566949

llos¢ 10 ST

Typ TCC6.4/2 BK Wersja

Nr zam. 2556470000 TERMSERIES, tacznik poprzeczny
GTIN (EAN) 4050118566987

llosé 10 ST

Typ TCC 6.4/10RD Wersja

Nr zam. 2556400000 TERMSERIES, tacznik poprzeczny
GTIN (EAN) 4050118566918

llosé 10 ST

Typ TCC 6.4/10 OR Wersja

Nr zam. 2556360000 TERMSERIES, tacznik poprzeczny
GTIN (EAN) 4050118566673

llosé 10 ST

Typ TCC 6.4/10BL Wersja

Nr zam. 2556440000 TERMSERIES, tacznik poprzeczny
GTIN (EAN) 4050118566956

llosé 10 ST

Typ TCC 6.4/10 BK Wersja

Nr zam. 2556480000 TERMSERIES, tacznik poprzeczny
GTIN (EAN) 4050118566994

llos¢ 10 ST

Typ TCC 12.8/26 RD Wersja

Nr zam. 2556420000 TERMSERIES, tacznik poprzeczny
GTIN (EAN) 4050118566932

llos¢ 10 ST

Typ TCC 12.8/26 OR Wersja

Nr zam. 2556380000 TERMSERIES, tacznik poprzeczny
GTIN (EAN) 4050118566697

llos¢ 10 ST

Typ TCC 12.8/26 BL Wersja

Nr zam. 2556460000 TERMSERIES, tacznik poprzeczny
GTIN (EAN) 4050118566970

llosé 10 ST

Typ TCC 12.8/26 BK Wersja

Nr zam. 2556500000 TERMSERIES, tacznik poprzeczny
GTIN (EAN) 4050118567014

llos¢ 10 ST

Typ TCC 6.4/2 RD Wersja

Nr zam. 2556390000 TERMSERIES, tacznik poprzeczny
GTIN (EAN) 4050118566901

llos¢ 10 ST
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Wkretaki z koncowka ptaska

Ogobine dane zamoéwieniowe

Wkretak do $rub rowkowych z izolacjg VDE, SDI DIN
7437,1S0 2380/2, naped zgodny z DIN 5264, ISO
2380/1, rekojesé¢ SoftFinish

Typ SDIS 0.6X3.5X100 Wersja

Nr zam. 2749810000 Whkretak, Szeroko$¢ koncéwki (B): 3.5 mm, Dtugos¢ koncowki: 100
GTIN (EAN) 4050118897012 mm, Grubos$¢ koncowki (A): 0.6 mm

llos¢ 18T

Typ SDS 0.6X3.56X100 Wersja

Nr zam. 2749340000 Whkretak, Szeroko$¢ koncowki (B): 3.5 mm, Dtugos$¢ koncdwki: 100
GTIN (EAN) 4050118895568 mm, Grubo$¢ koricowki (A): 0.6 mm

llosé 18T

Adaptery interfejsu

Ogobine dane zamoéwieniowe

Krétszy czas wykonywania okablowania i mniejsza
przestrzen okablowania

W celu skrécenia czasu wykonywania okablowania,
miedzy systemem sterowania a poziomem interfejsu
stosuje sie wstepnie zmontowane kable, ktére po prostu
podtgcza sie do adaptera TERMSERIES. Umozliwia to
istotne skrécenie czasu wykonywania szafy sterowniczej.
Uniwersalny ksztatt tego adaptera po zastosowaniu z
produktami TERMSERIES o identycznych konturach
pozwala na prawdziwg oszczedno$¢ miejsca.

Skrécony czas okablowania dzieki zastosowaniu
koncepcji plug-and-play i wstepnie uzbrojonych
kabliMozliwos$¢ zastosowania do strony wejsciowej

i wyjsSciowej urzgdzern TERMSERIESPrzystosowany

do sterowania plusem i minusemDuza oszczednos$¢
przestrzeni instalacji dzieki petnemu dostosowaniu do
innych produktéw serii TERMSERIES

Typ TIAF10 Wersja

Nr zam. 1463520000 TERMSERIES, Adapter, Wtyk 10-biegunowy wg DIN EN 60603-13,

GTIN (EAN) 4050118323535 dtuga dzwignia blokady, Liczba $ciezek sygnatowych: 8, Napigcie

llos¢ 1ST znamionowe DC : 24V, Prad znamionowy (na $ciezke sygnatowa):
1256 mA
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Adapter interfejsu TERMSERIES

Ogobine dane zamoéwieniowe

Krétszy czas wykonywania okablowania i mniejsza
przestrzen okablowania

W celu skrécenia czasu wykonywania okablowania,
miedzy systemem sterowania a poziomem interfejsu
stosuje sie wstepnie zmontowane kable, ktére po prostu
podtgcza sie do adaptera TERMSERIES. Umozliwia to
istotne skrécenie czasu wykonywania szafy sterowniczej.
Uniwersalny ksztatt tego adaptera po zastosowaniu z
produktami TERMSERIES o identycznych konturach
pozwala na prawdziwg oszczedno$¢ miejsca.

Skrocony czas okablowania dzieki zastosowaniu
koncepcji plug-and-play i wstepnie uzbrojonych
kabliMozliwos$¢ zastosowania do strony wejsciowej

i wyjsciowej urzagdzenh TERMSERIESPrzystosowany

do sterowania plusem i minusemDuza oszczednos$¢
przestrzeni instalacji dzieki petnemu dostosowaniu do
innych produktéw serii TERMSERIES

Typ TIA SUBD 15S Wersja

Nr zam. 1463530000 TERMSERIES, Adapter, Sub-D, 15-biegunowe, DIN 41652 / IEC

GTIN (EAN) 4050118323542 60807, Liczba $ciezek sygnatowych: 8, Napigecie znamionowe DC :

llo$é 1ST 24V, Prad znamionowy (na $ciezke sygnatowa): 125 mA

Typ TIALF10 Wersja

Nr zam. 1463540000 TERMSERIES, Adapter, Wtyk 10-biegunowy wg DIN EN 60603-13,

GTIN (EAN) 4050118323559 dtuga dzwignia blokady, Liczba $ciezek sygnatowych: 8, Napigcie

llos¢ 1ST znamionowe DC : 24V, Prad znamionowy (na $ciezke sygnatowa):
1256 mA

Adaptery interfejsu

Ogdlne dane zamoéwieniowe

Krétszy czas wykonywania okablowania i mniejsza
przestrzen okablowania

W celu skrocenia czasu wykonywania okablowania,
miedzy systemem sterowania a poziomem interfejsu
stosuje sie wstepnie zmontowane kable, ktére po prostu
podtacza sie do adaptera TERMSERIES. Umozliwia to
istotne skrécenie czasu wykonywania szafy sterowniczej.
Uniwersalny ksztatt tego adaptera po zastosowaniu z
produktami TERMSERIES o identycznych konturach
pozwala na prawdziwg oszczedno$¢ miejsca.

Skrécony czas okablowania dzieki zastosowaniu
koncepcji plug-and-play i wstepnie uzbrojonych
kabliMozliwo$¢ zastosowania do strony wejsSciowe;j

i wyjsciowej urzgdzern TERMSERIESPrzystosowany

do sterowania plusem i minusemDuza oszczednos$¢
przestrzeni instalacji dzieki petnemu dostosowaniu do
innych produktow serii TERMSERIES

Typ TIAL F20 Wersja

Nr zam. 1463550000 TERMSERIES, Adapter, Wtyk 20-biegunowy wg DIN EN 60603-13,
GTIN (EAN) 4050118331783 dtuga dzwignia zamykajaca, Liczba $ciezek sygnatowych: 16,

lloé¢ 18T
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Napiecie znamionowe DC : 24 V, Prad znamionowy (na $ciezke

sygnatowg): 60 mA

Plytka separacyjna

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Rézne ptytki oddzielajace

Ptytki oddzielajace moga by¢ zastosowane do wizualnego
grupowania sygnatow, elektrycznej

izolacji modutow oraz do umieszczania oznaczen w celu
zapewnienia lepszej przejrzystosci instalacji. Jest to
bardzo przydatny i uniwersalny element wyposazenia
dodatkowego. Ptytki rozdzielajace zwigkszaja

dystans oraz odlegtos¢ petzania pomiedzy dwoma
modutami, co oznacza

zwiekszenie napigcia izolacji pomiedzy dwoma modutami
do 600 V. Podwdjne

ptytki rozdzielajgce moga by¢ znaczone za pomocg
znacznikow WADS5 lub WS10/5 oraz

umozliwiajg zastosowanie ciagtych potaczen krzyzowych.
Czynnosci instalacyjne zostaty utatwione dzigki
zastosowaniu

perforacji, umozliwiajacej indywidualne wytamywanie
kanatéw potaczen krzyzowych.

Ptytki rozdzielajgce wizualnie rozdzielajg grupy Wcigcia
umozliwiajgce wytamywanie indywidualnych kanatéow
potaczen krzyzowych Plytki rozdzielajgce zapewniajg
izolacje pomiedzy dwoma modutami poprzez zwigkszenie
dystansu oraz odlegtosci petzania do 600 V

Typ TW TXS/TXZ R3.2 Wersja

Nr zam. 1240800000 TERMSERIES, Ptytka separacyjna

GTIN (EAN) 4050118028188

llog¢ 10 ST

Typ TXL PP Wersja

Nr zam. 2774090000 TERMSERIES-compact, Ptytka separacyjna
GTIN (EAN) 4064675037866

llog¢ 10 ST

Modut zasilajacy

Kompaktowe ztgczki zasilania

Dla tatwego doprowadzenia potencjatéw neutralnych
lub ujemnych na wejsciu potencjatéw przetagczanych na
wyijsciu. Mostki poprzeczne pozwalajg na potaczenie
czujnikéw z oszczednoscig miejsca i elementow
wykonawczych bez dodatkowych ztgczek szeregowych
przelotowych.
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ TXPLS Wersja

Nr zam. 2774100000 TERMSERIES-compact, Modut doprowadzenia mocy, PUSH IN
GTIN (EAN) 4064675037873

llosé 18T

Data sporzadzenia 04.12.2025 09:58:52 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki

11


https://eshop.weidmueller.com/p/2774100000

