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Licznik bazowy, bramka, skrzynka sterownicza i urzadze-
nie zabezpieczajgce przed przepieciami sg potgczone z
wstepnie zmontowanymi zestawami przewodow jako
zestaw typu punkt-punkt lub Y. Weidmiiller oferuje odpo-
wiednie rozwigzania przytgczeniowe zgodne z normami
FNN i DIN-VDE 0603. Wstepnie zmontowane kable zasi-
lajgce z zabezpieczeniem przed przepieciami 6 kV dopet-
niajg oferte.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, ztacze
meskie, IP20, 600 V, KB PUR US 2X1.5 GY XX
6KV, 0.8 m

Nr zam. 2775880080

Typ CH-SMC-00.80-VC180

GTIN (EAN) 4064675329909

lloéé 10 szt.

Data sporzadzenia 29.03.2026 06:45:09 MEZ
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Srednica 6.4 mm Masa netto

685¢g

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Specyfikacje techniczne kabla

Dtugos¢ kabla 0.8 m typ przewodu KB PUR US 2X1.56 GY XX
6KV
kolor ptaszcza szary Odpornos$é na olej Yes
Przekroéj zyty 1.5 mm?2 liczba zyt 2
Ekranowane Nie Halogenki Nie
izolacja PP zakres temperatur, ruchomy, maks. 90 °C
zakres temperatur, ruchomy, min. -30°C zakres temperatur, utozony na state, 90 °C
maks.
zakres temperatur, utozony na state, min.-40 °C kabel materiat PUR/ TPE

promien zgigcia min., ruchomy

15 x $rednica kabla

promien zgigcia, min., utozony na state

10 x $rednica kabla

Srednica zewnetrzna

6.4 mm = 0.25 mm

Specyfikacje techniczne ztacza

Ztacze

Opis ztgcza

Ztacze nr 1

wpust kablowy

straight

Podstawowy materiat obudowy

Liczba biegunéw
Typ

3
Ztgcze meskie

Tworzywo sztuczne

Ztacze pojedynczych komponentow

SLF 5.08/03/180B SN OR BX SO

Opis ztgcza

Ztacze nr 2

wpust kablowy

straight

Podstawowy materiat obudowy

Tworzywo sztuczne

Liczba biegunéw

1

Ztacze pojedynczych komponentow

H1.5/16 R BD GSP

Dane ogédlne techniczne

Liczba biegunéw 2 Znamionowe napigcie udarowe 6 kV
Napiecie znamionowe 600V Znamionowe natezenie pradu 186 A
Stopien ochrony IP20

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001576 ETIM 9.0 EC001576
ETIM 10.0 ECO001576 ECLASS 14.0 27-06-04-02
ECLASS 15.0 27-06-04-02
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