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Whasciwosci serii przetgcznikdw zarzgdzalnych Substa-
tionLine

Seria SubstationLine zawiera przetaczniki Ethernet
zgodne z normami IEC 61850-3 i IEEE 1613, co sprawia,
Ze sg one wystarczajgco wytrzymate do pracy w trudnych
warunkach. Rodzina produktéw obejmuje warianty mon-
tazu na szynach DIN i w 19-calowych stelazach.
Wszystkie produkty majg nadmiarowe zasilanie zapewnia-
jace niezawodnos$é w krytycznych srodowiskach. Nowa
rodzina produktéw obejmuje wiele rozwiazan, od prze-
tagcznikdéw zarzgdzalnych Fast Ethernet do 10-gigabito-
wych produktow Ethernet ze wszystkimi wtasciwos$ciami
niezbednymi do pracy zgodnie z najbardziej wymagaja-
cymi wymaganiami.

Woarianty do montazu w szynach DIN i 19-calowych
stelazachZgodnos¢ z norma IEC 61850-3 i IEEE
16130bstuga PRP/HSR zgodnie z pkt. 4 / pkt. 5 normy
IEC 62439-3Serwer MMS oparty na modelu mostka
okreslonym w normie IEC 6 1850-90-4Moduty zasilania
nadmiarowego we wszystkich modelachSzeroki zakres
temperatury eksploatacyjnej: od -40°C do 85°CWersja
przetagcznika modutowosci z duzg elastycznoscia w zakre-
sie liczby i typu portéwinterfejsy Fast/Gigabit/ 10-Gigabit-
Modele warstwy 3 obstugujgce sprzetowo routing mie-
dzy maksymalnie 28 podsieciami IP

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Modut interfejsu multimedialnego dla przetacznika
modutowosci, Fast/Gigabit Ethernet, Liczba por-
téw: 8x 100/1000BaseSFP Slot, -40 °C...85 °C

Nr zam. 2779150000

Typ IE-SWM-SLO8-8GESFP

GTIN (EAN) 4064675048510

lloé¢ 1 szt.

Data sporzgdzenia 07.12.2025 06:58:44 MEZ
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https://eshop.weidmueller.com/p/2779150000
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Dopuszczenia
Atesty
us

LISTED
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E141197
Wymiary i masa
Gtebokosé 107 mm Gtebokos¢ (cale) 4.2126 inch
Wysoko$é 40.7 mm Wysokos¢ (cale) 1.6024 inch
Szeroko$c¢ 99 mm Szeroko$¢ (cale) 3.8976 inch
Masa netto 348 ¢g
Temperatury
Temperatura magazynowania -40 °C...85 °C Temperatura eksploatacyjna -40 °C...85 °C

Wilgotnosc¢

5 do 95 % (bez
kondensaciji)

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, z wytgczeniem

Wytaczenie RoHS (w przypadkach,
w ktérych ma to zastosowanie / jest

znane)

7cl

REACH SVHC

Lead monoxide 1317-36-8

Zgodnosé z EMC i aprobaty

norma bezpieczenstwa

UL61010-1, UL
61010-2-201

Dane techniczne

Podstawowy materiat obudowy

Metal

rodzaj montazu

Wktadany do gniazda
modutu M1, M2, M3

Predkos¢ Fast/Gigabit Ethernet
Gwarancja

Czasokres 5 lat

Interfejsy

Porty swiattowodowe

Gniazdo 100/1000Base
SFP

Liczba portéw

8x 100/1000BaseSFP
Slot

MTBF

MTBF

Zgodnie ze standardem

Telcordia SR-332

Czas pracy (godziny), min.

3712062 h

Data sporzadzenia 07.12.2025 06:58:44 MEZ
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https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html
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Warunki srodowiskowe

Temperatura pracy, max. 85 °C
Temperatura pracy, min. -40 °C
Wilgotnosc¢ 5 do 95 % (bez kondensac;ji)
Temperatura magazynowania, max. 85 °C
Temperatura magazynowania, min. -40 °C
Robocza wysoko$¢ nad poziomem Wysoko$¢, maks. 2000 m
morza wskazowka zgodnie z UL
Wysoko$¢, maks. 6000 m
wskazdéwka aby uzyska¢ informacje o ograniczeniach, zobacz

deklaracje producenta dotyczaca wysokosci
roboczej w sekcji do pobrania

Zasilanie elektryczne

Napiecie zasilania

poprzez przetacznik

ethernetowy
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC000309 ETIM 9.0 EC000309
ETIM 10.0 ECO00309 ECLASS 14.0 19-17-03-03
ECLASS 15.0 19-17-03-03
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Nadajnik-odbiornik SFP (do zastosowania ze switchami z serii Eco-, Advanced-, Substation i BasicLine B)

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Cechy nadajnikéw-odbiornikéw serii SFP

Wiele typéw nadajnika-odbiornika, do réznych pozioméw
przepustowosci (do 10 Gigabit Ethernet) i zasiegu (do

60 km)Modele BiDi SFP do tacznosci za posrednictwem
pojedynczego $wiattowoduBezproblemowa kontrola nad
statusem nadajnika-odbiornika dzieki obstudze cyfrowego
monitorowania diagnostycznego (DDM)Mozliwo$é
podtgczania w trakcie pracyProdukt laserowy klasy 1,
zgodny z EN 60825-1Dotyczy przetacznikdw linii Eco,
Advanced i Substation

Typ |E-SFP-1FE-MM-2 Wersja

Nr zam. 2682450000 Nadajnik-odbiornik SFP, 100 Mbps, Multimode, LC-Duplex, 4 km, -40
GTIN (EAN) 4050118692266 °C..85°C

llos¢ 18T

Typ |E-SFP-1FE-SM-30 Wersja

Nr zam. 2682460000 Nadajnik-odbiornik SFP, 100 Mbps, Singlemode, LC-Duplex, 30 km,
GTIN (EAN) 4050118692259 -40°C..85°C

llos¢ 18T

Typ |E-SFP-1FE-SM-60 Wersja

Nr zam. 2682470000 Nadajnik-odbiornik SFP, 100 Mbps, Singlemode, LC-Duplex, 60 km,
GTIN (EAN) 4050118692242 -40°C..85°C

lloéé 18T

Typ |IE-SFP-1GE-MM-05 Wersja

Nr zam. 2682480000 Nadajnik-odbiornik SFP, 1000 Mbps, Multimode, LC-Duplex, 0.5 km,
GTIN (EAN) 4050118692235 -40°C...85°C

llosé 18T

Typ |E-SFP-1GE-MM-2 Wersja

Nr zam. 2682490000 Nadajnik-odbiornik SFP, 1000 Mbps, Multimode, LC-Duplex, 2 km,
GTIN (EAN) 4050118692228 -40°C..85°C

llos¢ 1ST

Typ |E-SFP-1GE-SM-10 Wersja

Nr zam. 2682500000 Nadajnik-odbiornik SFP, 1000 Mbps, Singlemode, LC-Duplex, 10 km,
GTIN (EAN) 4050118692211 -40°C..85 °C

llos¢ 18T

Typ |E-SFP-1GE-SM-40 Wersja

Nr zam. 2682510000 Nadajnik-odbiornik SFP, 1000 Mbps, Singlemode, LC-Duplex, 40 km,
GTIN (EAN) 4050118692204 -40°C..85°C

llosé 18T

Typ |E-SFP-1GE-SM-10-BIDI-T... Wersja

Nr zam. 2682520000 Nadajnik-odbiornik SFP, 1000 Mbps, Singlemode BiDi, LC-Simplex,
GTIN (EAN) 4050118692198 10 km, -40 °C...85 °C

llos¢ 18T

Typ |E-SFP-1GE-SM-10-BIDI-T... Wersja

Nr zam. 2682530000 Nadajnik-odbiornik SFP, 1000 Mbps, Singlemode BiDi, LC-Simplex,
GTIN (EAN) 4050118692181 10 km, -40 °C...85 °C

llos¢ 18T

Typ |E-SFP-1GE-SM-20-BIDI-T... Wersja

Nr zam. 2682540000 Nadajnik-odbiornik SFP, 1000 Mbps, Singlemode BiDi, LC-Simplex,
GTIN (EAN) 4050118692174 20 km, -40°C...85 °C

lloé¢

18T
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Typ |E-SFP-1GE-SM-20-BIDI-T... Wersja

Nr zam. 2682550000 Nadajnik-odbiornik SFP, 1000 Mbps, Singlemode BiDi, LC-Simplex,
GTIN (EAN) 4050118692167 20 km,-40°C...85 °C

llogé 18T

Typ |E-SFP-1GE-RJ45 Wersja

Nr zam. 2766120000 Nadajnik-odbiornik SFP, 10/100/1000 MBit/s, RJ45, 0.1 km, -40
GTIN (EAN) 4064675023791 °C..85°C

llogé 18T
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