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Cabtite - ptytki dtawnic kablowych

Woprowadz kable i przewody bez wtykéw wkiada sie do
szaf sterowniczych, obudéw lub maszyn na najmniejszej
przestrzeni, tatwo i w sposéb oszczedzajgcy miejsce.
Ptyty do wprowadzania kabli Cabtite pozwalaja na wyko-
nanie tej operacji takze w trudnych warunkach. Dotyczy
to zardbwno wezy ochronnych, pneumatycznych/hydrau-
licznych, jak i $wiattowodoéw. Instalacja tych elementéw
przebiega szybko, tatwo i w sposéb oszczedzajacy miej-
sce. Instalacja nastepuje przez jedno, kwadratowe wycie-
cie w $cianie. To rozwigzanie oznacza nawet 40% krétszy
czas instalacji (w poréwnaniu do standardowych dtawnic
kablowych).

Nie wymagajaca narzedzi, Srubowa wersja IPG6 ptyty
wejsciowej zostata poddana testom okreslonym przez
norme DIN EN 60529 i jest wykonana z certyfikowanego
materiatu TPU UL94 V-0, przystosowanego do zakresu
temperatur od -40°C do +90°C.

Ptyty wejsciowe Cabtite to ekonomiczna alternatywa do
konwencjonalnych dtawnic kablowych.

RoHS

Vnnrum

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Ptytka wejscia kabli, Cabtite (system wpustéw
kablowych), TPE, szary, Wysoko$¢: 58 mm, Szero-
ko$é: 149.6 mm, Giebokos$é: 17.3 mm, -40 °C...90
°C, IP66

Nr zam. 2779380000

Typ CABTITE EP 24/32 GY

GTIN (EAN) 4064675048954

llos$¢ 10 szt.
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Dopuszczenia
Atesty
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E223801
Wymiary i masa
Gtebokosé 17.3 mm Gtebokos¢ (cale) 0.6811 inch
Wysoko$é 58 mm Wysokos¢ (cale) 2.2835 inch
Szeroko$c¢ 149.6 mm Szeroko$¢ (cale) 5.8898 inch
Masa netto 36.34¢g
Temperatury
Temperatura eksploatacyjna -40°C..90°C
Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Informacje ogélne
moment dokrecajacy 3.5 Nm Silikon Nie
Klasa palnosci wg UL 94 V-0 Stopien ochrony IP66
Materiat podstawowy TPE Stopien ochrony (UL) Type 1, Type 12, Type 4X
Liczba podtaczanych kabli
rodzaj montazu 4 wkrety
Number of connectable cables 32
Whpusty kablowe Liczba 32
Srednica kabla, min. 3.2 mm
Srednica kabla, maks. 6.3 mm
Rodzaj kabla Kabel okragty
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC002624 ETIM 9.0 EC002624
ETIM 10.0 EC002624 ECLASS 14.0 27-18-28-15
ECLASS 15.0 27-18-28-15
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https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html
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Materiat do mocowania

Ogobline dane zamoéwieniowe

System wprowadzania przewodu Cabtite zapewnia
maksymalng uniwersalnos$¢ zarzadzania przewodami
w szafach sterowania, obudowach i maszynach,
gwarantujac jednoczesnie oszczedno$é¢ czasu oraz
uzyskanie pewnego uszczelnienia i eliminacji naprezen
wstepnie przecigtych i nie przecietych przewodéw.
Modutowa konstrukcja ramy, wktadek oraz elementéw
uszczelniajgcych Cabtite's umozliwia szybka konfiguracje
wycie¢ wstepnie przecietych przewodéw bez
konieczno$ci stosowania narzedzi oraz z uzyskaniem
niezawodnego uszczelnienia IP66, zgodnego z
wymaganiami normy DIN EN 60529. Ramka. Wktadka.
Element uszczelniajacy. Trzy podstawowe komponenty
systemu modutowego gwarantuja najwyzsza
uniwersalnos¢, niezawodnos$¢ oraz réznorodno$é
wariantow.

Typ CABTITE SC M5X25 SET Wersja

Nr zam. 2635120000 Sruba mocujaca, Cabtite (system wpustow kablowych), stal
GTIN (EAN) 4050118662160 nierdzewna, srebrny, Wysoko$¢: 30 mm, Szerokos$é: 8.5 mm,
llos¢ 1ST Gteboko$¢: 8.5 mm

Prostokatny stempel rozdzielajacy do ztacz wysoko obciazonych

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Do wykonywania wycie¢ w szafkach rozdzielczych
znakomicie nadajg sie narzedzia do dziurkowania marki
Weidmiiller.

Dfawnice kablowe PG Dtawnice kablowe M Specjalne
dtawnice kablowe Nie stosowac do stali nierdzewnej!

Typ KOK-112X36 Wersja

Nr zam. 9204870000 Sheet holes
GTIN (EAN) 4032248693801

llos¢ 18T
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