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Rzeczywisty wyglad moze rézni¢ sie
od przedstawionego na ilustracji.

Cylindryczne wktady bezpiecznikéw gPV zostaty stwo-
rzone w celu zapewnienia kompaktowego, bezpiecznego i
taniego zabezpieczenia modutow fotowoltaicznych (zabez-
pieczenie polowe) dla napie¢ siegajgcych 1 500 DC.
Zapewniajg one zabezpieczenie zardwno przed przecia-
zeniem, jak i przed zwarciem (klasa gPV zgodnie z wyma-
ganiami standardow IEC60269-6 i UL248-19). Konstruk-
cja tych elementéw bazuje na matej, ceramicznej rurce

o wysokim ci$nieniu wewnetrznym, wyrézniajacej sie
wysoka odpornoscig na udar termiczny. Zapewnia to
wysoka pojemnos$é przetaczania przy jednoczes$nie matej
wielkoséci. Styki wykonane sg z miedzi pokrytej warstwa
srebra, elementy bezpieczenstwa zas z czystego srebra

w celu wyeliminowania starzenia i utrzymania stabilnej
charakterystyki elektrycznej. Dostepne sg w wielko$ciach
konstrukecyjnych 10 x 38 mm, 10 x 85 mm i 22 x 58 mm.

Ogolne dane zaméwieniowe

Wersja Fotowoltaika, Wktadka bezpiecznika topikowego,
1000V, 10x38, gPV, 10 A

Nr zam. 2783230000

Typ FUSE 10X38 10A 1000 VDC GPV

GTIN (EAN) 4064675059950

lloé¢ 10 szt.
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé¢ 10 mm Gtebokos¢ (cale) 0.3937 inch

Wysokos$é 38 mm Wysokos¢ (cale) 1.4961 inch

Szeroko$é 10 mm Szeroko$¢ (cale) 0.3937 inch

Srednica 10.3 mm Masa netto 6.69¢g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40°C ... 90°C Zakres temperatury stosowania -40...80 °C

Zgodnosé produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Wktadka bezpiecznika

Standardowy bezpiecznik topikowy IEC 60269-1, gPV (EN Prad 10 A
60269-6)

Znamionowe napiecie state 1000V Wymiarowana zdolno$¢ wytgczeniowa 30 kA

Materiat stykdw srebrzone Rozpraszanie mocy, maks. 22W

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002704 ETIM 9.0 EC002704

ETIM 10.0 EC002704 ECLASS 14.0 27-14-20-02

ECLASS 15.0 27-14-20-02
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Accessories

Skrzynki przytaczowe generatorow DC z bezpiecznikami

Rozdzielnice PV Next dla falownikéw z wskaznikami
1-12 MPP stuzg do ochrony strony DC systemu
fotowoltaicznego. Rozdzielnice chronig falownik przed
przepieciami, a tym samym zapewniajg zgodno$¢ z
dyrektywg europejskg CLC/TS 51643-32. Ponadto
produkty te umozliwiajg ochrone systemu przed prgdem
wstecznym oraz tgczenie stringdw w celu oszczedzania
kabli podczas instalacji.

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ PVN DC 3IF 30 TMPP SW S... Wersja

Nr zam. 2683050000 Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, PV Next, 1000 V, 1 MPP, 3

GTIN (EAN) 4050118699869 wejscia / 3 wyjscia na MPP, Z uchwytem bezpiecznika, Ochronnik
llosé 1ST przeciwprzepigciowy | / Il, Odtacznik przetacznika, Dtawnica kablowa
Typ PVN DC 3IF 30 TMPP SW S... Wersja

Nr zam. 2683090000 Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, PV Next, 1000 V, 1 MPP, 3

GTIN (EAN) 4050118699906 wejscia / 3 wyjsécia na MPP, Z uchwytem bezpiecznika, Ochronnik
llos¢ 1ST przeciwprzepigciowy | / Il, Odtacznik przetacznika, WM4C

Typ PVN1M1I3SOF3V200TXPX10 Wersja

Nr zam. 2683250000 Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, 1000 V, 1 MPP, 3 wejscia /
GTIN (EAN) 4050118700183 3 wyjsécia na MPP, Z uchwytem bezpiecznika, Ochrona

llos¢ 1ST przeciwprzepigciowa Il, Odtacznik przetacznika, Dtawnica kablowa
Typ PVN1M1I3SOF3V201TXPX10 Wersja

Nr zam. 2683290000 Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, 1000 V, 1 MPP, 3 wejscia /
GTIN (EAN) 4050118699982 3 wyjécia na MPP, Z uchwytem bezpiecznika, Ochrona

llos¢ 1ST przeciwprzepigciowa Il, Odtacznik przetacznika, WM4C

Typ PVN DC 3IF 30 TMPP SPD1... Wersja

Nr zam. 2683030000 Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, PV Next, 1000 V, 1 MPP, 3

GTIN (EAN) 4050118699852 wejscia / 3 wyjsécia na MPP, Z uchwytem bezpiecznika, Ochronnik
llos¢ 18T przeciwprzepigciowy | / Il, Dtawnica kablowa

Typ PVN DC 3IF 30 1MPP SPD1.. Wersja

Nr zam. 2683070000 Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, PV Next, 1000 V, 1 MPP, 3

GTIN (EAN) 4050118700053 wejscia / 3 wyjécia na MPP, Z uchwytem bezpiecznika, Ochronnik
llos¢ 18T przeciwprzepigciowy | / Il, WM4C

Typ PVN1M1I13SXF3V200TXPX10 Wersja

Nr zam. 2683230000 Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, 1000 V, 1 MPP, 3 wejscia /
GTIN (EAN) 4050118699975 3 wyjsécia na MPP, Z uchwytem bezpiecznika, Ochrona

llos¢ 1ST przeciwprzepieciowa ll, Dtawnica kablowa

Typ PVN1M1I13SXF3V201TXPX10 Wersja

Nr zam. 2683270000 Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, 1000 V, 1 MPP, 3 wejscia /

GTIN (EAN) 4050118700176 3 wyjsécia na MPP, Z uchwytem bezpiecznika, Ochrona

llo$¢ 1ST przeciwprzepigciowa Il, WM4C

Typ PVN1M116SOF3VOOOTXPX10 Wersja

Nr zam. 2737550000 Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, 1000 V, 1 MPP, 6 wej$¢ / 6 wyjs¢
GTIN (EAN) 4050118824858 na MPP, Z uchwytem bezpiecznika, Ochrona przeciwprzepigciowa Il,
lloé¢ 1ST Odtacznik przetacznika, Dtawnica kablowa

Typ PVN1M116SOF3VOO1TXPX10 Wersja

Nr zam. 2737500000 Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, 1000 V, 1 MPP, 6 wej$¢ / 6 wyjs¢
GTIN (EAN) 4050118824834 na MPP, Z uchwytem bezpiecznika, Ochrona przeciwprzepigciowa Il,
llos¢ 1ST Odtacznik przetacznika, WM4C
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Typ PVN DC 6IF 70 TMPP SW S... Wersja

Nr zam. 2737530000 Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, PV Next, 1000V, 1 MPP, 6

GTIN (EAN) 4032248395552 wej$¢ / 6 wyjs¢ na MPP, Z uchwytem bezpiecznika, Ochronnik

llos¢ 1ST przeciwprzepigciowy | / Il, Odtacznik przetacznika, Dtawnica kablowa
Typ PVN DC 6IF 70 TMPP SW S... Wersja

Nr zam. 2737480000 Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, PV Next, 1000 V, 1 MPP, 6

GTIN (EAN) 4032248395538 wejs¢ / 6 wyjsé na MPP, Z uchwytem bezpiecznika, Ochronnik

llos¢ 1ST przeciwprzepigciowy | / Il, Odtacznik przetacznika, WM4C

Typ PVN1M1I6SXF3VOOOTXPX10 Wersja

Nr zam. 2737540000 Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, 1000 V, 1 MPP, 6 wej$¢ / 6 wyj$¢
GTIN (EAN) 4050118824841 na MPP, Z uchwytem bezpiecznika, Ochrona przeciwprzepigciowa Il,
llos¢ 18T Dtawnica kablowa

Typ PVN1M1I6SXF3VOO1TXPX10 Wersja

Nr zam. 2737490000 Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, 1000 V, 1 MPP, 6 wejs$¢ / 6 wyjs¢
GTIN (EAN) 4050118824827 na MPP, Z uchwytem bezpiecznika, Ochrona przeciwprzepigciowa Il,
llosé 18T WM4C

Typ PVN DC 6IF 70 TMPP SPD1... Wersja

Nr zam. 2737520000 Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, PV Next, 1000 V, 1 MPP, 6

GTIN (EAN) 4050118004595 wejsé / 6 wyjs¢ na MPP, Z uchwytem bezpiecznika, Ochronnik

llos¢ 1ST przeciwprzepieciowy | / Il, Dtawnica kablowa

Typ PVN DC 6IF 70 TMPP SPD1... Wersja

Nr zam. 2737440000 Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, PV Next, 1000 V, 1 MPP, 6

GTIN (EAN) 4032248395545 wejsé / 6 wyjs¢ na MPP, Z uchwytem bezpiecznika, Ochronnik

llosé 18T przeciwprzepigciowy | / Il, WM4C

Typ PVN DC 3IF 30 2MPP SW S... Wersja

Nr zam. 2683060000 Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, PV Next, 1000 V, 2 MPP, 3

GTIN (EAN) 4050118699883 wejscia / 3 wyjscia na MPP, Z uchwytem bezpiecznika, Ochronnik
llosé 18T przeciwprzepigciowy | / Il, Odtacznik przetacznika, Dtawnica kablowa
Typ PVN DC 3IF 30 2MPP SW S... Wersja

Nr zam. 2683100000 Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, PV Next, 1000 V, 2 MPP, 3

GTIN (EAN) 4050118699951 wejscia / 3 wyjécia na MPP, Z uchwytem bezpiecznika, Ochronnik
llos¢ 1ST przeciwprzepigciowy | / Il, Odtacznik przetacznika, WM4C

Typ PVN1M2I6SOF3V200TXPX10 Wersja

Nr zam. 2683260000 Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, PV Next, 1000V, 2 MPP, 3

GTIN (EAN) 4050118699968 wejscia / 3 wyjsécia na MPP, Z uchwytem bezpiecznika, Ochrona
llos¢ 1ST przeciwprzepigciowa Il, Odtacznik przetacznika, Dtawnica kablowa
Typ PVN1M2I6SOF3V201TXPX10 Wersja

Nr zam. 2683300000 Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, PV Next, 1000 V, 2 MPP, 3

GTIN (EAN) 4050118699999 wejscia / 3 wyjsécia na MPP, Z uchwytem bezpiecznika, Ochrona
llos¢ 1ST przeciwprzepigciowa Il, Odtacznik przetacznika, WM4C

Typ PVN DC 3IF 30 2MPP SPD1... Wersja

Nr zam. 2683040000 Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, PV Next, 1000 V, 2 MPP, 3

GTIN (EAN) 4050118699715 wejscia / 3 wyjsécia na MPP, Z uchwytem bezpiecznika, Ochronnik
llos¢ 18T przeciwprzepigciowy | / Il, Dtawnica kablowa

Typ PVN DC 3IF 30 2MPP SPD1... Wersja

Nr zam. 2683080000 Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, PV Next, 1000 V, 2 MPP, 3

GTIN (EAN) 4050118699913 wejscia / 3 wyjécia na MPP, Z uchwytem bezpiecznika, Ochronnik
llosé 18T przeciwprzepigciowy | / Il, WM4C

Typ PVN1M2I6SXF3V200TXPX10 Wersja

Nr zam. 2683240000 Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, PV Next, 1000 V, 2 MPP, 3

GTIN (EAN) 4050118700091 wejscia / 3 wyjécia na MPP, Z uchwytem bezpiecznika, Ochrona
llos¢ 1ST przeciwprzepigciowa ll, Dtawnica kablowa
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Typ PVN1M2I6SXF3V201TXPX10 Wersja

Nr zam. 2683280000 Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, 1000 V, 2 MPP, 3 wejscia /
GTIN (EAN) 4050118700169 3 wyjécia na MPP, Z uchwytem bezpiecznika, Ochrona

llos¢ 1ST przeciwprzepigciowa Il, WM4C
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