Karta katalogowa

HDC-C-HE-SMO0.5KO

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, HE, Ztacze
meskie, Przekrdj przytacza przewodu, maks.: 0.5,

toczony, stop miedzi

Nr zam. 2784170000

Typ HDC-C-HE-SMO0.5KO
GTIN (EAN) 4064675061106
llos¢ 10 szt.

Data sporzadzenia 28.12.2025 10:03:08 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/2784170000

Weidmiiller 3

HDC-C-H E-SMO.5KO Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany
O www.weidmueller.com
Dane techniczne
Dopuszczenia
Atesty
ROHS Zgodny
Wpymiary i masa
Masa netto 159
Zgodnosé produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem
Wytaczenie RoHS (w przypadkach, 6¢
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 6eabdbae-2d6b-409e-8bdf-87¢c27ee10e40
Informacje ogodlne
Srednica styku @ preta 2.48 mm Dtugos$¢ usuniecia izolacji przytacza 7.5 mm
pomiarowego
Rodzaj przytacza Przytacze zagniatane Wersja wktadki HE
Przekréj przytacza przewodu, maks. 0.5 mm? Przekréj przytacza przewodu, min. 0.5 mm?2
Powierzchnia Konstantan Cykle wpinania 2500
Typ Ztacze meskie Materiat podstawowy stop miedzi
Typoszereg HE Proces produkciji toczony
Przekréj przytacza przewodu 0.5-0.5 mm?2 Materiat styku stop miedzi
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC000796 ETIM 9.0 EC000796
ETIM 10.0 EC000796 ECLASS 14.0 27-44-02-04
ECLASS 15.0 27-44-02-04
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