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5 modutéw baterii o pojemnosci od 1,2 Ah do 17 Ah
moze zapewniac zasilanie do 40 A przez 30 minut lub 1
A przez 30 godzin. Moduty sg w petni kompatybilne z jed-
nostkami sterujagcymi DC UPS CP DC UPS 24V 20A/10A
oraz CP DC UPS 24V 40A. Seria produktow DURAeco
jest elastycznym i tatwym w uzyciu rozwigzaniem w eko-
nomicznej konstrukgji.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Battery

Nr zam. 2789910000

Typ DURA ECO LA-BAT 24V 7AH
GTIN (EAN) 4064675068662

llos¢ 1 szt.
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TUV  Approved
Arseases LISTED —

UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E258476
Wymiary i masa
Gtebokosé 135 mm Gtebokos¢ (cale) 5.3149 inch
Wysokos$é 158 mm Wysokos¢ (cale) 6.2205 inch
Szeroko$é 162 mm Szeroko$¢ (cale) 6.3779 inch
Masa netto 6120¢g
Temperatury
Temperatura magazynowania -15°C..50 °C Temperatura eksploatacyjna
Wilgotno$é 5..95 % RH
Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Nie dotyczy
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 30bf869c-8adc-4ed2-ad02-c1fec963e943
Interfejsy robocze i wyjscia sterujace
Sonda temperatury NTC 100 kQ
Wejscie
Znamionowe napigcie wejsciowe 24V DC Pojemno$¢ znamionowa 7 Ah
Prad tadowania, maks. 1.08 A
Wyjscie
Mozliwo$¢ taczenia réwnolegtego Tak
Prad wyjsciowy, max. 50 A
Sonda temperatury NTC 100 kQ
Czas buforowania w zaleznosci od Prad 35 A
natezenia Czas buforowania 3 min

Prad 27 A

Czas buforowania 5 min

Prad 85 A

Czas buforowania 30 min
Zabezpieczenie przed przecigzeniem i  Bezpiecznik 2x25 A
zwarciem
Informacje ogoélne
Temperatura otoczenia (tekst) -15°C ... +60°C Wilgotnos$é 5..95 % RH
Stopien ochrony IP20 spodziewana zywotnos$é 5.6b a
Vibration DIN rail/wallwg IEC 68-2-6 -/0,7g Schock wall acc. IEC 68-2-27 309
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Koordynacja izolacji

Stopien ochrony Ill, bez przytacza PE, do
SELV

Dane podtaczeniowe (wejscie)

Liczba zaciskow 2 (+,-) Przekréj przytacza przewodu, AWG/ 6 AWG
kemil , max.

Przekréj przytacza przewodu, AWG/ 24 AWG Przekréj przytacza przewodu, elastyczny , 10 mm?2

kemil , min. max.

Przekréj przytacza przewodu, elastyczny ,0.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, sztywny, 16 mm?2

min. max.

Przekréj przytacza przewodu, sztywny, 0.5 mm?2 Moment dokrecajacy, min. 1.2 Nm

min.

Moment dokrecajacy, maks. 2.4 Nm

Dane przytacza (sygnat)

Przekréj przytacza przewodu 1.5 mm? Technika przytaczeniowa Wtykowe ztgcze Srubowe

elastycznego (sygnat), maks.

Przekréj przytacza przewodu, AWG/ 16 Przekrdj przytacza przewodu, sztywny, 0.2 mm?2

kemil , max. min.

Przekréj przytacza przewodu, sztywny, 1.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu 0.2 mm?2

max. elastycznego (sygnat), min.

Liczba zaciskow 2 Przekréj przytacza przewodu, AWG/ 24 mm?2
kemil , min.

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002850 ETIM 9.0 EC002850

ETIM 10.0 EC002850 ECLASS 14.0 27-04-06-92

ECLASS 15.0 27-04-06-92
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BCZ 3.81/180

Ogdlne dane zamoéwieniowe

Ztgcza zenskie z przytgczem srubowym do przytgczania
przewodow.

W celu dowolnego ksztattowania ptaszczyzny przytacza
do dyspozyciji sg przewody o trzech kierunkach
odprowadzen:

180° przewdd prosto do kierunku wtyku 90° przewod
w gore prostopadle do kierunku wtyku 270° przewéd w
dot prostopadle do kierunku wtyku

W zwiagzku z réznorodnymi wymaganiami stawianymi
potgczeniu mozna wybieraé sposrdd trzech ksztattow
obudowy:

Obudowa standardowa bez kotnierza Kotnierz ze

$rubg (F) Kotnierz z opatentowanym przez Weidmidiller
ryglem zwalniajgcym (LR) do beznarzedziowego,
bezobcigzeniowego blokowania i zwalniania

Ztacza wtykowe Weidmdiiller w rastrze 3,81 mm (0.15
inch) sg uktadowo kompatybilne z popularnymi ztgczami
wtykowymi i dysponujg miejscem na opis, mogg by¢
réwniez kodowane kodowanie.

Typ BCZ 3.81/02/180 SN BKBX  Wersja

Nr zam. 1792770000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 3.81 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248226757 2, 180°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 1.5 mm?,
llos¢ 50 ST skrzynia
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