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Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Rzedowa listwa zaciskowa do przewodu ochron-
nego, PUSH IN, 6 mm?2, zielony / z6tty

Nr zam. 2792430000

Typ ATTB 6 PE DL

GTIN (EAN) 4064675074304

llos$¢ 50 szt.
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Dopuszczenia

CE@ R, - (KD

UL File Number Search Witryna UL

Nr certyfikatu (cURus) E60693

Wymiary i masa

Gtebokosé 68 mm Gtebokos¢ (cale) 2.6772 inch
Wysokos$é 100 mm Wysokos¢ (cale) 3.937 inch
Szeroko$é 8.1 mm Szeroko$¢ (cale) 0.3189 inch
Masa netto 35.35¢g

Temperatury

dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-60 °C dtugotrwata temperatura uzytkowa, 130°C

maks.

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Informacje ogodlne

przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 8

maks.

przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 22

Normy

IEC 60947-7-2

Przewody zaciskane (kolejne przytacze)

Rodzaj przytacza, kolejne przytacze PUSH IN

dalsze dane techniczne

zatrzaskowe Tak wersja przetestowana pod katem Nie
eksplozji

rodzaj montazu wciskany

dane tworzywa

Materiat podstawowy Wemid Barwny zielony / z6tty

kolor elementéw uruchamiajgcych pomaranczowy Klasa palnosci wg UL 94 V-0

dane znamionowe

Przekréj pomiarowy 6 mm?2 napiecie znamionowe do ztgcza 500V
sgsiedniego

Znamionowe napiecie state 500V Normy IEC 60947-7-2

Rezystancja objetosciowa wg IEC 0.78 mQ Kategoria przepieciowa 1]

60947-7-x

Stopien zanieczyszczenia 3
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dane znamionowe wg CSA

Maks. przekroj przewodu (CSA) 8 AWG

Nr certyfikatu (CSA)

200039-80099474

Min. przekroj przewodu (CSA) 22 AWG

dane znamionowe wg UL

Wielko$¢ przewodu Factory wiring max 8 AWG
(cURus)

Nr certyfikatu (cURus)

E60693

Wielko$¢ przewodu Field wiring min 22 AWG
(cURus)

Wielko$¢ przewodu Field wiring max 8 AWG
(cURus)

Wielko$¢ przewodu Factory wiring min - 22 AWG

(cURus)

parametry systemu

niezbedna ptyta zamykajaca Tak Liczba potencjatéw 1

liczba poziomow 1 liczba zaciskéw na poziom 2
Funkcja N Nie Funkcja PE Tak
Funkcja PEN Nie

przewody zaciskane (ztacze wymiarowane)

przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 8 kierunek podtaczenia u gory
maks.

Dtugos$¢ odizolowania 12 mm Rodzaj przytacza PUSH IN
liczba przytaczen 2 Zakres zaciskania, maks. 10 mm?2
Zakres zaciskania, min. 0.5 mm? przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 22
Przekréj przytacza przewodu, cienki 6 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?2

przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, maks.

przewéd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, min.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 10 mm?2
przewéd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/ 1, maks.

Przekroéj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?2
przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/1, min.

Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 10 mm?2
drutu, maks.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?2
przewdd wielodrutowy, min.

Maks. przekroj przytacza, przewod 6 mm2
wielodrutowy, maks.

Maks. przekréj przytacza,

wielodrutowy, min.

przewod 0.5 mm?2

Przekréj przytacza przewodéw, przewdéd 6 mm?2
jednodrutowy, maks.

Przekrdj przytacza przewodéw, przewod 0.5 mm?2

jednodrutowy, min.

Maks. przekroj przytacza, cienki przewdd 0.5 mm?2
wielodrutowy, min.

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000901 ETIM 9.0 EC000901
ETIM 10.0 EC000901 ECLASS 14.0 27-25-01-03
ECLASS 15.0 27-25-01-03
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Akcesoria

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Kompleksowe akcesoria oferty Klippon® Connect TTB sg
idealnie dopasowane, az do najdrobniejszego szczegétu.
Utatwia to montaz przy zachowaniu wymaganych norm.
Wszystkie komponenty istotne ze wzgledu na funkcje i
bezpieczenstwo sg potgczone ze ztagczkg w sposob, ktory
uniemozliwia roztgczenie. Zwigksza to niezawodnosé
obwodéw przektadnikéw prgdowowych i napieciowych
podczas instalacji i konserwacji.

Typ TS TTB 6 BK Wersja

Nr zam. 2710520000 Gniazdo (terminal), Gteboko$¢ wtykania: 11.5 mm, Gteboko$é: 51.3
GTIN (EAN) 4050118881080 mm

llos¢ 48 ST

Typ TS TTB 6 BL Wersja

Nr zam. 2710480000 Gniazdo (terminal), Gteboko$¢ wtykania: 11.5 mm, Gteboko$é: 51.3
GTIN (EAN) 4050118880656 mm

llosé 48 ST

Typ TS TTB 6 BR Wersja

Nr zam. 2715540000 Gniazdo (terminal), Gteboko$¢ wtykania: 11.5 mm, Gtebokos$é: 51.3
GTIN (EAN) 4050118769609 mm

llos¢ 48 ST

Typ TS TTB 6 GN Wersja

Nr zam. 2710490000 Gniazdo (terminal), Gtebokos$¢ wtykania: 11.5 mm, Gteboko$é: 51.3
GTIN (EAN) 4050118880953 mm

llos¢ 48 ST

Typ TSTIB 6 OR Wersja

Nr zam. 2710470000 Gniazdo (terminal), Gteboko$¢ wtykania: 11.5 mm, Gteboko$é: 51.3
GTIN (EAN) 4050118880649 mm

lloé¢ 48 ST

Typ TSTTB 6 RD Wersja

Nr zam. 2710510000 Gniazdo (terminal), Gtgboko$¢ wtykania: 11.5 mm, Gtgboko$é: 51.3
GTIN (EAN) 4050118881073 mm

llos¢ 48 ST

Typ TSTIB6 VT Wersja

Nr zam. 2710530000 Gniazdo (terminal), Gteboko$¢ wtykania: 11.5 mm, 0.00 mm,

GTIN (EAN) 4050118881097 Gteboko$é: 51.3 mm

llosé 48 ST

Typ TSTTB 6 WT Wersja

Nr zam. 2817250000 Gniazdo (terminal), Gtgboko$¢ wtykania: 11.5 mm, Gteboko$é: 51.3
GTIN (EAN) 4064675322566 mm

llos¢ 48 ST

Typ TSTTIB 6 YL Wersja

Nr zam. 2710500000 Gniazdo (terminal), Gteboko$¢ wtykania: 11.5 mm, Gteboko$é: 51.3
GTIN (EAN) 4050118881066 mm

llosé 48 ST

Typ SLTTB 6 Wersja

Nr zam. 2710220000 Blokada (terminal), PA 66/6, czerwony

GTIN (EAN) 4050118893311

llos¢ 50 ST
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Typ LLTTB 6/1 Wersja

Nr zam. 2710230000 Dzwignia blokowania (terminal)
GTIN (EAN) 4050118847925

llosé 50 ST

Typ LLTTB 6/1 BK Wersja

Nr zam. 2710280000 Dzwignia blokowania (terminal)
GTIN (EAN) 4050118847963

llos¢ 50 ST

Typ LLTTB 6/1BL Wersja

Nr zam. 2710240000 Dzwignia blokowania (terminal)
GTIN (EAN) 4050118847918

llos¢ 50 ST

Typ LLTTB 6/1 BR Wersja

Nr zam. 2762590000 Dzwignia blokowania (terminal)
GTIN (EAN) 4064675018377

llosé 50 ST

Typ LLTTB 6/1 GN Wersja

Nr zam. 2710250000 Dzwignia blokowania (terminal)
GTIN (EAN) 4050118847949

llosé 50 ST

Typ LLTTB 6/1RD Wersja

Nr zam. 2710270000 Dzwignia blokowania (terminal)
GTIN (EAN) 4050118847956

llosé 50 ST

Typ LLTTB 6/1 VT Wersja

Nr zam. 2710290000 Dzwignia blokowania (terminal)
GTIN (EAN) 4050118847970

llosé 50 ST

Typ LLTTB 6/1 WT Wersja

Nr zam. 2817220000 Dzwignia blokowania (terminal)
GTIN (EAN) 4064675322535

llos¢ 50 ST

Typ LLTTB6/1YL Wersja

Nr zam. 2710260000 Dzwignia blokowania (terminal)
GTIN (EAN) 4050118893335

llos¢ 50 ST

Typ LLTTB 6/2 Wersja

Nr zam. 2710300000 Dzwignia blokowania (terminal)
GTIN (EAN) 4050118848243

llos¢ 50 ST

Typ LLTTB 6/2 BK Wersja

Nr zam. 2710350000 Dzwignia blokowania (terminal)
GTIN (EAN) 4050118848274

llosé 50 ST

Typ LLTTB 6/2 BL Wersja

Nr zam. 2710310000 Dzwignia blokowania (terminal)
GTIN (EAN) 4050118848250

llos¢ 50 ST

Typ LLTTB 6/2 BR Wersja

Nr zam. 2762600000 Dzwignia blokowania (terminal)
GTIN (EAN) 4064675018384

llos¢ 50 ST
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Typ LLTTB 6/2 CM Wersja

Nr zam. 2710370000 Dzwignia blokowania (terminal)
GTIN (EAN) 4064675012092

llosé 50 ST

Typ LLTTB 6/2 CM BK Wersja

Nr zam. 2710420000 Dzwignia blokowania (terminal)
GTIN (EAN) 4064675012641

llos¢ 50 ST

Typ LLTTB 6/2 CM BL Wersja

Nr zam. 2710380000 Dzwignia blokowania (terminal)
GTIN (EAN) 4064675012603

llos¢ 50 ST

Typ LLTTB 6/2 CM BR Wersja

Nr zam. 2762610000 Dzwignia blokowania (terminal)
GTIN (EAN) 4064675018391

llosé 50 ST

Typ LLTTB 6/2 CM GN Wersja

Nr zam. 2710390000 Dzwignia blokowania (terminal)
GTIN (EAN) 4064675012610

llosé 50 ST

Typ LLTTB 6/2 CM RD Wersja

Nr zam. 2710410000 Dzwignia blokowania (terminal)
GTIN (EAN) 4064675012634

llosé 50 ST

Typ LLTTB 6/2 CM VT Wersja

Nr zam. 2710430000 Dzwignia blokowania (terminal)
GTIN (EAN) 4064675012658

llosé 50 ST

Typ LLTTB 6/2 CM WT Wersja

Nr zam. 2817240000 Dzwignia blokowania (terminal)
GTIN (EAN) 4064675322559

llos¢ 50 ST

Typ LLTTB 6/2 CM YL Wersja

Nr zam. 2710400000 Dzwignia blokowania (terminal)
GTIN (EAN) 4064675012627

llos¢ 50 ST

Typ LLTTB 6/2 GN Wersja

Nr zam. 2710320000 Dzwignia blokowania (terminal)
GTIN (EAN) 4050118848328

llos¢ 50 ST

Typ LLTTB 6/2 RD Wersja

Nr zam. 2710340000 Dzwignia blokowania (terminal)
GTIN (EAN) 4050118848281

llosé 50 ST

Typ LLTTB 6/2 VT Wersja

Nr zam. 2710360000 Dzwignia blokowania (terminal)
GTIN (EAN) 4050118848267

llos¢ 50 ST

Typ LLTTB 6/2 WT Wersja

Nr zam. 2817230000 Dzwignia blokowania (terminal)
GTIN (EAN) 4064675322542

llos¢ 50 ST
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Typ LLTTB6/2 YL Wersja

Nr zam. 2710330000 Dzwignia blokowania (terminal)
GTIN (EAN) 4050118848311

llosé 50 ST

Typ LLTTB 6/3 Wersja

Nr zam. 2710440000 Dzwignia blokowania (terminal)
GTIN (EAN) 4050118848236

llos¢ 50 ST

Typ LLTTB 6/3 CM Wersja

Nr zam. 2726100000 Dzwignia blokowania (terminal)
GTIN (EAN) 4064675012665

llos¢ 50 ST

Typ LLTTB 6/4 Wersja

Nr zam. 2710450000 Dzwignia blokowania (terminal)
GTIN (EAN) 4050118848229

llosé 25 ST

Typ LLTTB 6/4 CM Wersja

Nr zam. 2726110000 Dzwignia blokowania (terminal)
GTIN (EAN) 4064675012672

llosé 50 ST

Typ LLTTB 6/6 Wersja

Nr zam. 2710460000 Dzwignia blokowania (terminal)
GTIN (EAN) 4050118848212

llosé 10 ST

Plytki zamykajace i ptytki separacyjne

Ogdlne dane zamoéwieniowe

Ptytki separacyjne i ptyty zamykajace sg niezbednymi
akcesoriami dla ztaczek szeregowych. Ptytki separacyjne
zapewniajg optyczng i elektryczng separacje
poszczegdlnych potencjatéw i grup funkcjonalnych,
zwiekszajgc bezpieczenstwo i zapewniajac przejrzystg
strukture wewnatrz szafy sterujacej. Ptyta zamykajaca
zamyka rzad ztgczek szeregowych po bokach,

chroniac je przed kontaktem z cze$ciami pod

napieciem i gwarantujac czyste, stabilne wykonczenie.
Oba komponenty sg precyzyjnie dopasowane do
odpowiednich serii ztgczek szeregowych firmy
Weidmdiiller, przyczyniajac sie do bezpiecznego, zgodnego
z przepisami i profesjonalnego okablowania.

Typ EPTTB 6

Nr zam. 2710170000
GTIN (EAN) 4050118822229
llogé 20 ST

Wersja

Seria A, Ptyta zamykajaca
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Trzymacz

Ogobine dane zamoéwieniowe

Aby zagwarantowac trwale bezpieczne osadzenie w
szynie no$nej i zapobiec wypadnieciu, Weidmiiller
wprowadzit do programu koncéwki kagtowe. Dostepne
sg wersje ze $rubg i bezérubowe. Na trzymaczach mozna
umieszczaé oznaczniki, réwniez dla oznaczen grupowych.
Istnieje tez mozliwo$é mocowania wtyczek kontrolnych.

Typ AEB 35 SCL/1 VO Wersja

Nr zam. 2661280000 Seria A, Trzymacz
GTIN (EAN) 4050118702163

llog¢ 20 ST

Typ AEB 35 SCL/1 VO BK Wersja

Nr zam. 2661300000 Seria A, Trzymacz
GTIN (EAN) 4050118702187

lloéé 20 ST

Typ AEB 35 SCL/1 VO GY Wersja

Nr zam. 2661290000 Seria A, Trzymacz
GTIN (EAN) 4050118702170

llosé 20 ST

Akcesoria

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Kompleksowe akcesoria oferty Klippon® Connect TTB sg
idealnie dopasowane, az do najdrobniejszego szczegétu.
Utatwia to montaz przy zachowaniu wymaganych norm.
Wszystkie komponenty istotne ze wzgledu na funkcje i
bezpieczenstwo sg potgczone ze ztgczkg w sposoéb, ktory
uniemozliwia roztgczenie. Zwigksza to niezawodnosé
obwodoéw przektadnikéw prgdowowych i napieciowych
podczas instalacji i konserwaciji.

Typ SCCBTTB 6/2 Wersja

Nr zam. 2710190000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 30 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118847987 biegundéw: 2, Raster w mm (P): 8.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 16
llogé 25 ST mm

Typ SCCBTTB 6/3 Wersja

Nr zam. 2710200000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 30 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118847994 biegundéw: 3, Raster w mm (P): 8.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 24.1
llogé 25 ST mm

Typ SCCBTTB 6/4 Wersja

Nr zam. 2710210000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 30 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118848007 biegunéw: 4, Raster w mm (P): 8.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 32.2
llos¢ 25 ST mm
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Mostki poprzeczne

cammy
ey
s

Ogobine dane zamoéwieniowe

Rozdziat lub mnozenie potencjatu do przylegajacych
ztaczek odbywa sie za pomocg mostkéw poprzecznych.
Unika sie dodatkowej pracy wymaganej do wykonania
okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunéw
nadal zapewniona jest niezawodno$¢ styku w ztgczkach.
Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe

i wkrecane do ztagczek modutowych.

Typ ZQV 6N/10 Wersja

Nr zam. 2733970000 Ztacze krosujgce (terminal), wtykany, pomaranczowy, 41 A, Liczba

GTIN (EAN) 4064675066811 biegundéw: 10, Raster w mm (P): 8.00, Izolowany: Tak, Szerokos¢: 3.1

llo$¢ 20 ST mm

Typ ZQV 6N/6 Wersja

Nr zam. 2733950000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 41 A, Liczba

GTIN (EAN) 4064675066699 biegundéw: 6, Raster w mm (P): 8.00, Izolowany: Tak, Szerokos¢: 3.1

llo$¢ 20 ST mm

Typ ZQV 6N/7 Wersja

Nr zam. 2733960000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 41 A, Liczba

GTIN (EAN) 4064675066804 biegundéw: 7, Raster w mm (P): 8.00, Izolowany: Tak, Szerokos¢: 3.1

llo$é 20 ST mm

Akcesoria
Kompleksowe akcesoria oferty Klippon® Connect TTB sg
idealnie dopasowane, az do najdrobniejszego szczegétu.
Utatwia to montaz przy zachowaniu wymaganych norm.
Wszystkie komponenty istotne ze wzgledu na funkcje i
bezpieczenstwo sg potgczone ze ztgczkg w sposoéb, ktory
uniemozliwia roztgczenie. Zwigksza to niezawodnosé
obwodoéw przektadnikéw prgdowowych i napieciowych
podczas instalacji i konserwaciji.

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ CHTTB Wersja

Nr zam. 2710130000 Pokrywa (ztgcze)

GTIN (EAN) 4064675021155

llo$é 18T

Typ CPTTB Wersja

Nr zam. 2710140000 Pokrywa (ztgcze)

GTIN (EAN) 4064675014171

llo$é 10ST

Typ CSTIB Wersja

Nr zam. 2710150000 Seria A, Trzymacz

GTIN (EAN) 4064675021148

lloé¢

10 ST

Data sporzgdzenia 12.01.2026 09:58:52 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki

10


https://eshop.weidmueller.com/p/2733970000
https://eshop.weidmueller.com/p/2733950000
https://eshop.weidmueller.com/p/2733960000
https://eshop.weidmueller.com/p/2710130000
https://eshop.weidmueller.com/p/2710140000
https://eshop.weidmueller.com/p/2710150000

Weidmiiller 3£

ATTB 6 PEDL Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany
- www.weidmueller.com
Akcesoria
DEK 5/8
WS/ DEK
W oznacznikach ztgcz MultiMark DEK/WS zastosowano
innowacyjne tworzywo kompozytowe sktadajace sig z
» : dwdch komponentéw. Twarda cze$¢ dolna znacznika
f pewnie osiada na ztgczu i bezpiecznie zamyka sig dzieki

zatrzaskowi. Elastyczne wykonczenie powierzchni
\ znacznie utatwia zamontowanie oznacznika. Ten

specjalnie dziurkowany materiat umozliwia naciggniecie

/ paskow pozwalajgce skompensowacé nieznaczne
rozrzuty rozstawow/odstepow, ktére maja tendencije
do kumulowania sig, szczegolnie w przypadku dtugich
blokéw zaciskowych. Kolejna zaleta to znakomita
mozliwo$¢ zadruku powierzchni - materiat gwarantuje,
ze oznaczenia sg trwate i odporne na $cieranie.
Rozdzielczo$¢ druku 300 dpi przektada sie tez na dobrg
czytelno$é napisdw.
Panstwa korzysci dzieki MultiMark
e Kompatybilne z modutowymi blokami zaciskéw
Weidmdiiller
¢ Mocny chwyt i trwaty nadruk
» Ciggte paski oszczedzajg czas podczas montazu
* tatwe mocowanie dzieki innowacyjnemu materiatowi
kompozytowemu
* Duza etykieta zapewniajaca optymalng czytelno$¢
* Szeroki zakres uniwersalnosci ze wzgledu na
niezalezno$¢ od producenta

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ DEK-A 5/8 MM WS Wersja
Nr zam. 2448860000 Dekafix, Znakowanie zaciskéw, 5 x 8.1 mm, Weidmueller, biaty
GTIN (EAN) 4050118462968
llo$¢ 500 ST
Blank
Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznacznikiem
[ BT ETETETLE - , 7 .
— : do wszystkich przewodéw oraz wtykéw, a takze

o podzespotdow elektronicznych. System jest idealny
— oo O do krétkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do
= szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych
(O e | oznacznikéw.
(O o o e | Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie, wymagajace
***** i tylko jednej operacji. Druk jest wyraznie czytelny,
I ] kontrastowy i dostepny w réznych szerokosciach.
Szeroki asortyment oznacznikéw gotowych do uzycia
Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie Oznaczniki
ztacz, pasujace do wszystkich ztgcz kablowych
Weidmiiller Dostepne jako niewypetnione karty
MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiemDo
nadruku na zaméwienie: Prosimy o przestanie pliku
z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ DEK 5/8-11.5 MC NE WS
Nr zam. 1341630000
GTIN (EAN) 4050118145946

llos¢ 500 ST

Wersja

Dekafix, Znakowanie zaciskdw, 5 x 8 mm, Raster w mm (P): 8.00

Weidmueller, biaty

Mostki poprzeczne

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Rozdziat lub mnozenie potencjatu do przylegajacych
ztaczek odbywa sie za pomoca mostkéw poprzecznych.
Unika sie dodatkowej pracy wymaganej do wykonania
okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunéw
nadal zapewniona jest niezawodnos$¢ styku w ztgczkach.
Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe

i wkrecane do ztgczek modutowych.

Typ ZQV 6N/10 BL Wersja

Nr zam. 2786910000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 41 A, Liczba

GTIN (EAN) 4064675064602 biegunéw: 10, Raster w mm (P): 8.00, Izolowany: Tak, Szerokos$¢:
llosé 20 ST 78.7 mm

Typ ZQV 6N/2 Wersja

Nr zam. 1985740000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 41 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118370362 biegunéw: 2, Raster w mm (P): 8.00, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 13.7
llos¢ 60 ST mm

Typ ZQV 6N/3 Wersja

Nr zam. 1985760000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 41 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118370263 biegundéw: 3, Raster w mm (P): 8.00, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 21.8
llos¢ 60 ST mm

Typ ZQV 6N/3 BL Wersja

Nr zam. 1985840000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 41 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118370379 biegundéw: 3, Raster w mm (P): 8.00, Izolowany: Tak, Szeroko$c¢: 21.8
llos¢ 60 ST mm

Typ ZQV 6N/4 Wersja

Nr zam. 1985780000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 41 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118370287 biegundéw: 4, Raster w mm (P): 8.00, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 29.9
llos¢ 60 ST mm

Typ ZQV 6N/4 BL Wersja

Nr zam. 1985850000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 41 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118370447 biegundéw: 4, Raster w mm (P): 8.00, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 29.9
llos¢ 60 ST mm

Typ ZQV 6N/6 BL Wersja

Nr zam. 2786890000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 41 A, Liczba

GTIN (EAN) 4064675064572 biegunéw: 6, Raster w mm (P): 8.00, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 46.3
llos¢ 20 ST mm

Typ ZQV 6N/7 BL Wersja

Nr zam. 2786900000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 41 A, Liczba

GTIN (EAN) 4064675064596 biegundéw: 7, Raster w mm (P): 8.00, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 54.4
llosé 20 ST mm
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Typ ZQV 6N/2 BL Wersja

Nr zam. 1985830000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 41 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118370232 biegunow: 2, Raster w mm (P): 8.00, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 13.7
llogé 60 ST mm
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