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SPEIink®

Gniazda PCB Ethernetu jednoparowego

Jednoparowy Ethernet to technologia wymagajgca jednej
pary przewoddéw do przesytu danych i zasilania.

Zalety systemu zapewnig dominacje standardu sieci SPE
w zastosowaniach przemystowych i nie tylko.

Zalety jednoparowego Ethernetu: Stabilno$¢: jednopa-
rowy Ethernet umozliwia standardowga komunikacje
Ethernet od czujnika do chmuryPotencjat rozwojowy: klu-
czowa technologia dla standardu Industry 4.0 oraz lloTU-
niwersalnos$é¢: zakres do 1000 m i predkos$¢ do 1 Gbps
umozliwiajg zastosowanie w wielu aplikacjachlnnowacyj-
no$¢: niska masa, mata wielko$¢ i tatwa instalacja

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Ztacze wtykowe do druku, SPE (Single Pair Ether-
net), kotnierz zatrzaskiwany, Potaczenie lutowane
THT/THR, 1.80 mm, Liczba biegunéw: 2, 90°,
Dtugo$¢ kotka lutowniczego (I): 2.1 mm, Ni/Au,
czarny, Tape

Nr zam. 2795120000

Typ |IE-PCB-SPE-P-90V2.1-THR-YG/YG RL
GTIN (EAN) 4064675119227

llos¢ 100 szt.

opakowanie Tape
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Dopuszczenia

- “

ROHS Zgodny

UL File Number Search Witryna UL

Nr certyfikatu (cURus) E316369

Wymiary i masa

Gtebokosé¢ 19.9 mm Gtebokos¢ (cale) 0.7835 inch

Wysokos$é 10.9 mm Wysokos¢ (cale) 0.4291 inch

Szeroko$é 7.52 mm Szeroko$¢ (cale) 0.2961 inch

Masa netto 5.93¢g

Temperatury

Temperatura uktadania

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Parametry systemu

Rodzaj przytacza Potaczenie lutowane Raster w mm (P) 1.80 mm

Raster w calach (P) 0.071" Liczba biegunéw 2

liczba rzedéw z biegunami 1 Stopien ochrony IP20

Cykle wpinania 750 Sita wtykania/biegun, maks. 35N

Sita ciagniecia / biegun, maks. 6.7 N

Normy

Norma dot. fgcznikdéw wtykowych IEC63171-2

Wiasciwosci elektryczne

Wytrzymato$¢ napieciowa styk / ekran 2250V DC Wytrzymato$¢ napieciowa styk / styk 1000 V DC

Opor izolacji 2500 MQ Napiecie znamionowe 72V

Prad znamionowy 4 A PoE / PoE+ PoDL zgodnie z IEEE
802.3bu / cg

Specyfikacje systemu

Liczba biegunéw 2 LED Tak

Dtugosc¢ kotka lutowniczego (1) 2.1 mm montaz na ptytce drukowanej Potaczenie lutowane THT/
THR

Raster w calach (P) 0.071" Materiat ekranu CuSn

Ekranowanie Tak zamkniecie boczne, wtasciwosé kotnierz zatrzaskiwany

Sita wtykania/biegun, maks. 35N Szybkos$¢ przesytania danych 10/100 Mb/s, 1000
MBit/s, 10/100/1000
MBit/s

Sita ciagniecia / biegun, maks. 6.7N Rodzaj przytacza Potaczenie lutowane

Kategoria T1-B Raster w mm (P) 1.80 mm

Stopien ochrony IP20 Cykle wpinania 750
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90°

Powierzchnia ekranu

cynowana

Klasa mocy

T1-B 10/100 MBIt/
s, 1000 MBit/s,
10/100/1000 MBit/s

Proces lutowania

Lutowanie rozptywowe,
Lutowanie reczny,
Lutowanie falowe

Sita wtykania/biegun, min. 9.10N Sita ciggniecia / biegun, min. 3.40N
Wymiary kotka lutowniczego os$miokatny Tolerancja pozycjonowania kotka +0,1T mm
lutowniczego
Dane materiatowe
Materiat izolacyjny LCP Barwny czarny
Tabela koloréw (podobny) RAL 9011 Opér izolacji 2500 MQ
Moisture Level (MSL) 1 Klasa palnosci wg UL 94 V-0
podstawowy materiat styku CuMg Materiat stykow Stop Cu
Powierzchnia styku Ni/Au Struktura warstwowa przytacza 2.4 um Ni/20.25 ym Au
lutowanego

Temperatura pracy, min. -40 °C Temperatura pracy, max. 85 °C
Dane znamionowe wg UL 1059
Instytut (cURus) CURUS Nr certyfikatu (cURus) E316369
Odniesienie do wartosci znamionowych W specyfikacji podano

warto$ci minimalne,

szczegoty - patrz

certyfikat.
Opakowanie
opakowanie Tape Dtugos¢ VPE 459.00 mm
Szeroko$¢ VPE 365.00 mm Wysokos$¢ VPE 61.00 mm
Dane materiatowe
Klasa palnosci wg UL 94 V-0 Materiat izolacyjny LCP
Dane ogolne
Barwny czarny Stopien ochrony IP20
Tabela koloréw (podobny) RAL 9011
Wazna informacja
Uwagi
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC002637 ETIM 9.0 EC002637
ETIM 10.0 EC002637 ECLASS 14.0 27-46-02-01
ECLASS 15.0 27-46-02-01
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Kabel krosowy IP20

Ogobine dane zamoéwieniowe

Jednoparowy Ethernet to technologia wymagajaca jednej
pary przewodow do przesytu danych i zasilania.

Zalety systemu zapewnig dominacje standardu

sieci SPE w zastosowaniach przemystowych i nie
tylko.Zalety jednoparowego EthernetuStabilno$é:
jednoparowy Ethernet umozliwia standardowg
komunikacje Ethernet od czujnika do chmuryPotencjat
rozwojowy: kluczowa technologia dla standardu
Industry 4.0 oraz lloTUniwersalnos$¢: zakres do 1000 m
i predkos¢ do 1 Gbps umozliwiajg zastosowanie w wielu
aplikacjachlnnowacyjnos$¢: niska masa, mata wielkos$¢ i
fatwa instalacja

Kabel Patch, Wtyk SPE (IEC 6317 1-2) - styk ztgcza zenskiego P20,
prosty, Wtyk SPE (IEC 6317 1-2) - styk ztgcza zenskiego IP20, prosty,

Kabel Patch, Wtyk SPE (IEC 6317 1-2) - styk ztgcza zenskiego IP20,

Typ IE-S1DS2VEO010TO1TO1-E Wersja

Nr zam. 2725850010

GTIN (EAN) 4050118824544

llogé 18T T1-B,PVC, Tm
Typ IE-S1DS2VE0020TO1TO1-E Wersja

Nr zam. 2725850020

GTIN (EAN) 4050118825312

prosty, Wtyk SPE (IEC 6317 1-2) - styk ztgcza zenskiego IP20, prosty,

Kabel Patch, Wtyk SPE (IEC 6317 1-2) - styk ztgcza zenskiego IP20,

llos¢ 18T T1-B,PVC,2m
Typ IE-S1DS2VEO030TO1TO1-E Wersja

Nr zam. 2725850030

GTIN (EAN) 4050118825329

prosty, Wtyk SPE (IEC 6317 1-2) - styk ztacza zenskiego IP20, prosty,

Kabel Patch, Wtyk SPE (IEC 6317 1-2) - styk ztgcza zenskiego IP20,

llogé 18T T1-B,PVC,3m
Typ IE-S1DS2VEQ050TO1TO1-E  Wersja

Nr zam. 2725850050

GTIN (EAN) 4050118825336

lloé¢ 18T

prosty, Wtyk SPE (IEC 6317 1-2) - styk ztgcza zenskiego IP20, prosty,
T1-B,PVC,5m
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