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Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Przewdd czujnik/element wykonawczy, M12 /
M12, Liczba biegunéw : 5, 8 m, ztagcze meskie,
proste - ztacze zenskie, proste, Ekranowane: Nie,
LED: Nie, Materiat ptaszcza: PUR, Halogenki: Nie

Nr zam. 2812800800

Typ SAIL-M12GM12G-5-8.0TYV
GTIN (EAN) 4064675428640

llos¢ 1 szt.

Data sporzadzenia 08.11.2025 11:16:32 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/2812800800
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Dopuszczenia
Atesty
€ ¢(U)ys UK
LISTED cq
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E307231
Wymiary i masa
Masa netto 281.6g

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, z wytgczeniem

Woytaczenie RoHS (w przypadkach,
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)

6¢

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

bd63baef-8092-4596-90c7-5b4daa22710b

Specyfikacje techniczne kabla

Dtugos¢ kabla 8m kolor ptaszcza z06tty
Odpornos¢ na olej zgodnie z wymaganiami Przydatnos¢ do tancucha ciagowego Tak
IEC 60811:404
Przekréj zyty 0.34 mm?2 Ekranowane Nie
Halogenki Nie izolacja TPE
Materiat ptaszcza PUR Zewnetrzna oktadzina zgodnie z UL 20233 (80°C/ 300V)

AWM style

Rdzen zgodnie z UL AWM style 10995 (80 °C / 300V) Sieciowane radiacyjnie Nie
Odpornos¢ na iskry spawalnicze Tak Wytrzymato$é na skrecanie 360 °/m
Zakres temperatur, staty -30...105 °C Odporne na $ciegi spawalnicze Tak
Zakres temperatur, zmienny, min. / -40...105 °C Liczba biegunéw 5
maks.
Dane ogodlne techniczne
kodowanie Kodowanie A Sciezka pofaczenia M12 / M12
Powierzchnia styku poztacany LED Nie
Wykonanie ztgcze meskie, proste - Podstawowy materiat obudowy PUR

ztgcze zenskie, proste
Napigcie znamionowe 60V Znamionowe natgzenie pradu 4 A
Stopien ochrony IP65, IP66, IP67, IP68, po Zakres temperatury obudowy -25..+85 °C

wkreceniu

Moment dokrecajacy

M12:0,8-1,2 Nm

Standardy ogélne

Nr certyfikatu (cULus) E307231
Wiasciwosci elektryczne

Napiecie znamionowe 60V
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https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html
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wtyki lewe

Wityk po lewej M12, Kodowanie A,
IP68, styk meski, prosty,
Tworzywo sztuczne,
nieekranowane

wtyki prawe

Wtyk po prawe;j M 12, Kodowanie A,
IP68, styk zenski, prosty,
Tworzywo sztuczne,
nieekranowane

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC001855 ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855 ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855 ECLASS 9.0 27-06-03-11
ECLASS 9.1 27-06-03-11 ECLASS 10.0 27-06-03-11
ECLASS 11.0 27-06-03-11 ECLASS 12.0 27-06-03-11
ECLASS 13.0 27-06-03-11 ECLASS 14.0 27-06-03-11
ECLASS 15.0 27-06-03-11
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Rysunki
Rysunek szczegé6towy Rysunek wymiarowy
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Rysunek wymiarowy Schemat biegunéw

Schemat biegunéw Schemat potaczen
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Idealne narzedzie: Screwty ® z regulacja momentu
obrotowego

S esee

Light, securely screwed-in round plug-in
connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.:
1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F
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