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Vnuﬁumﬁ

Adaptery testowe i wtyki kontrolne sg wykorzystywane
do potaczen elektrycznych miedzy ztgczkami i urzgdze-
niami testujgcymi. W ten sposéb mozna ustanowié¢ styk
elektryczny w stanie okablowanym i w tatwy sposéb
dokonaé pomiarow.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Tuleja taczaca (terminal), przykrecany, Szerokos$¢:
6 mm, Wysokos$é: 6 mm, Gtebokosé: 13.2 mm,
Liczba biegunéw: 1, miedz - cynk

Nr zam. 2815610000

Typ GWHUE M3 WTL6
GTIN (EAN) 4064675303930
lloéé 50 szt.
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Data sheet

GWHUE M3 WTL6

Technical data
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 13.2 mm Gtebokos¢ (cale) 0.5197 inch
Wysokos$é 6 mm Wysokos¢ (cale) 0.2362 inch
Szeroko$é 6 mm Szeroko$¢ (cale) 0.2362 inch
Masa netto 2.19¢g

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem

Wytaczenie RoHS (w przypadkach, 6¢

w ktérych ma to zastosowanie / jest

znane)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP bf95e7f0-305d-4f12-aa7a-56f19573f0e7

Informacje ogodlne

Liczba biegunow 1

dalsze dane techniczne

Rodzaj zamocowania przykrecany

dane tworzywa

Materiat podstawowy miedz - cynk Barwny szary
Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90

Creation date 16.01.2026 02:56:09 MEZ

Catalogue status / Drawings



