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Zdjecie produktu

ACT20P: uniwersalne rozwigzanie

Precyzyjne i funkcjonalne konwertery sygnatéw Dzwignie

do zwalniania blokady utatwiajgce montaz/demontaz

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Wzmacniacz izolujacy analogowy, Zasilanie 24 V
DC, Wejscie : /U Uniwersalny, Wyjscie : 1/U Uni-
wersalny

Nr zam. 2816690000

Typ ACT20P-PRO DCDC I1I-24-S

GTIN (EAN) 4064675313809

lloéé 1 szt.

Data sporzadzenia 29.12.2025 11:11:54 MEZ
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Dopuszczenia
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ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E314307
Wymiary i masa
Gtebokosé 113.7 mm Gtebokos¢ (cale) 4.4764 inch
Wysoko$é 119.2 mm Wysokos¢ (cale) 4.6929 inch
Szeroko$c¢ 12.5 mm Szeroko$¢ (cale) 0.4921 inch
Masa netto 1309
Temperatury
Temperatura magazynowania Temperatura eksploatacyjna -20 °C...60 °C
Wilgotnos$¢ przy temperaturze pracy 0...95 % (bez obroszenia)
Prawdopodobienstwo usterki
SIL zgodnie z norma IEC 61508 Brak MTBF 76 a

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem

Wytgczenie RoHS (w przypadkach, 7a, 7cl

w ktérych ma to zastosowanie / jest

znane)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2f6dd957-42 1a-46db-a0c2-cf1609156924

Wejscie

czujnik 4-zytowy czujnik (z Liczba wejs¢ 1

wtasnym zasilaniem)

napiecie wejsciowe

konfigurowalny, +40
mV...£300 V, min. zakres
pomiarowy 40 mV,
(Example: 0...+40 mV
or-40..0 mV or -20....
+20 mV or....), Measuring
range, max: 300 V

sygnat wejsciowy

wejscie pradu lub napiecia
do wyboru

Prad wejsciowy konfigurowalne, £ 0.1TmA...  rezystancja wejscia napigcie 21 MQ
+ 100 mA, Zakres
pomiarowy min. 200 pA
rezystancja wejsciowa prad <b mA: approx. 100 Q; >5
mA: approx. 5 Q
Wyjscie
Impedancja wejsciowa napiecie 2 1kQ Prad impedancji obcigzenia <600 Q
Napiecie offsetowe <10 mV Prad offsetowy 20 uA
Typ aktywny (jako zrédto Napiecie wyjsciowe, uwaga konfigurowalne, 0..£10 V

pradowe) lub pasywny
(jako dren), podtaczone
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sterowanie moze by¢
aktywne / pasywne

Prad wyjsciowy

konfigurowalne, 0...£20
mA

czestotliwo$¢ graniczna (-3 dB)

> 10 kHz/ <10 Hz

Wskaznik

warto$¢ wskazania

warto$¢ pomiarowa
natezenia pradu, Dane
konfiguraciji

Typ

Wyswietlacz matrycowy
z przewijanym tekstem,
zielony

Informacje ogodlne

doktadnos¢ <0,05% zakresu Stopien ochrony IP20
pomiarowego

Napiecie zasilania 24V DC (-20% / +30%) Czas odpowiedzi skokowej <50 ps

Szyna montazowa TS 35 pobdr mocy 2,3W

Wspodtczynnik temperaturowy <0,01% zakresu Znamionowy pobdér mocy 2 VA
pomiarowega”C

Konfiguracja Mikroprfze??cznik, lub Robocza wysoko$¢ nad poziomem <2000 m
poprzez wyswietlacz i morza
przyciski

Koordynacja izolacji

udarowe napiecie wytrzymywane 5 kV (1,2/50 us) Normy EMV EN 61326-1

Kategoria przepigciowa ] Stopien zanieczyszczenia 2

Separacja galwaniczna

Separator 3-drozny, miedzy
wejsciem / wyjsciem /
zasilaniem

Napiecie izolacji

4 kVeff, wejscie /
wyjécie / zasilanie

napiecie nominalne

600V

dane dla zastosowan w strefach zagrozenia wybuchem (ATEX)

Oznakowanie

I3 GExnAIIC T4 Ge

Dane przytaczeniowe

Rodzaj przytgcza

ztacze srubowe

Moment obrotowy dociagajgcy, min.

0.4 Nm

Moment obrotowy dociagajacy, maks. 0.6 Nm Zakres zaciskéw przytgcza pomiarowego 2.5 mm?2
Zakres zaciskania, min. 0.5 mm? Zakres zaciskania, maks. 2.5 mm?
przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 26 przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 12

maks.

Opis artykutu

Opis produktu

Wzmacniacz izolujacy DC z mozliwosécig uniwersalnej konfiguracji ACT20P-PRO DCDC Il separuje
i przetwarza sygnaty analogowe. Analogowy sygnat wejsciowy (prad lub napigcie) jest liniowo
przetwarzany na analogowy sygnat wyjsciowy (prad lub napiecie) i jest separowany galwanicznie.
Zasilanie jest galwanicznie odizolowane od wejscia i wyjscia (izolacja 3-kierunkowa).

Wiasciwosci uniwersalny szeroki zakres napiecia uniwersalna konfiguracja za pomoca przetgcznika
DIP lub na wys$wietlaczu LED za pomoca przyciskéw sterowania Aktywne lub pasywne wyjscie
sygnatu Wyswietlacz stanéw roboczych na przednim panelu LED Galwaniczna izolacja 3-
kierunkowa pomiedzy wejsciem, wyjsciem i zasilaniem.

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002653 ETIM 9.0 EC002653
ETIM 10.0 EC002653 ECLASS 14.0 27-21-01-20
ECLASS 15.0 27-21-01-20
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Rysunki

Okablowanie

DIP switch setting for standard values

DIP switch DIP switch
Input range 1121314 Output range (5161718
configuration via display configuration via display
-10..+10 V. L] -10..+10V L]
-5..+5V [] -5..+5V. []
...300 V n 10..0V * AN}
. 100V [] .10 V []
.30V L] ] .10V L] ]
A0V LA .0 V. LHN
A0V ajnjm 0.5V s
0.5V [] 1.5V []
1.5V [] [] -20...420 mA [] []
0...150 mV. [] [] -10...+10 mA [] L]
60 mV. [] e 20..0mA [] (1]
20...4+20 mA LB 0...20 mA e
.20 mA (1] [] 20..4mA * e []
4..20mA el 4..20 mA njnjn
reserved ajnjnjn reserved njajnfn
=ON * Inverted output range: Output polarity must be reversed!

Rysunek wymiarowy

Configuration menu (part) universal input/ output values

13.6

setting via display and push-buttons
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example for DIP switch setting (with ACT20 tool)
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neutralna

Ogobine dane zamoéwieniowe

ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard
przeznaczony do wielu dobrze znanych urzadzen
elektrycznych. W rezultacie mozna otrzymac wysokiej
jakos$ci oznaczenia urzadzen, czytelne, z wysokim
kontrastem.

Oferujemy roézne typu urzadzen réznych producentéw,
takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.

Najwazniejsze zalety:

Uniwersalne szyldy; w zaleznosci od typu samoprzylepne
lub mocowane na zatrzaskDo urzagdzeri mocowanych
obok siebie, np. bezpiecznikéw, oferujemy oznaczniki
ESG do weciskania na szyne oznacznikowg Wykonywanie
nadrukéw laserowych zgodnie z indywidualnymi
specyfikacjami

Do nadruku na zamdéwienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ ESG 8/13.5/43.3 SAI AU Wersja

Nr zam. 1912130000 ESG, Oznaczniki urzadzen x 13.5 mm, PA 66, Barwny: transparentny,
GTIN (EAN) 4032248541164 wtykowy

llos¢ 5 ST

Typ ESG 6.6/11 BHZ 5.00/02 Wersja

Nr zam. 1082490000 ESG, Oznaczniki urzadzen x 11 mm, PA 66, Barwny: biaty, wtykowy

GTIN (EAN) 4032248845330
lloé¢ 200 ST
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