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Cylindryczne wktady bezpiecznikow gPV zostaty stwo-
rzone w celu zapewnienia kompaktowego, bezpiecznego i
taniego zabezpieczenia modutéw fotowoltaicznych (zabez-
pieczenie polowe) dla napie¢ siegajgcych 1 500 DC.
Zapewniajg one zabezpieczenie zarowno przed przecia-
zeniem, jak i przed zwarciem (klasa gPV zgodnie z wyma-
ganiami standardow IEC60269-6 i UL248-19). Konstruk-
cja tych elementdéw bazuje na matej, ceramicznej rurce

o wysokim ci$nieniu wewnetrznym, wyrdzniajgcej sie
wysoka odpornoscig na udar termiczny. Zapewnia to
wysoka pojemnos$¢ przetgczania przy jednoczes$nie matej
wielkoséci. Styki wykonane sg z miedzi pokrytej warstwa
srebra, elementy bezpieczenstwa zas z czystego srebra

w celu wyeliminowania starzenia i utrzymania stabilnej
charakterystyki elektrycznej. Dostepne sg w wielko$ciach
konstrukcyjnych 10 x 38 mm, 10 x 85 mm i 22 x 58 mm.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Fotowoltaika, Wktadka bezpiecznika topikowego,
1000V, 10x38, gPV, 15 A

Nr zam. 2827970000

Typ FUSE 10X38 15A 1000 VDC GPV S

GTIN (EAN) 4064675367697

llo$é 10 szt.
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Dopuszczenia
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Wysokos$é 38 mm Wysokos¢ (cale) 1.4961 inch
Szeroko$é 10 mm Szeroko$¢ (cale) 0.3937 inch
Srednica 10.3 mm Masa netto 10.8¢g
Temperatury
Temperatura magazynowania -40°C ... 90°C Zakres temperatury stosowania -40...80 °C
Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Wktadka bezpiecznika
Standardowy bezpiecznik topikowy IEC 60269-1, IEC Prad 15 A
60269-6, gPV (EN
60269-6)
Znamionowe napiecie state 1000V Wymiarowana zdolno$¢ wytgczeniowa 33 kA
Materiat stykdw srebrzone Rozpraszanie mocy, maks. 3W
Klasyfikacje
ETIM 7.0 EC002704 ETIM 8.0 EC002704
ETIM 9.0 EC002704 ETIM 10.0 EC002704
ECLASS 11.0 27-14-20-02 ECLASS 12.0 27-14-20-02
ECLASS 13.0 27-14-20-02 ECLASS 14.0 27-14-20-02
ECLASS 15.0 27-14-20-02
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Rysunki

Krzywa obciazalnosci pradowej

Ambient temperature derating factor curve

Wykres Wykres

T-l characteristic curve Power loss correction factor chart
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