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Zdjecie produktu

Ogolne dane zamoéwieniowe

Nr zam. 2830800000

Typ SAI-WDF-M12-5P-L-COD-M 16
GTIN (EAN) 4064675389187

llos¢ 1 szt.

Data sporzadzenia 19.12.2025 06:17:14 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/SAI-WDF-M12-5P-L-COD-M16
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E92202
Wymiary i masa

Masa netto 21129

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane techniczne adaptowalnych ztaczy wtykowych

Liczba biegunéw

5

kodowanie

L-coded

Powierzchnia styku

poztacany

Rodzaj przytacza

ztacze $rubowe

Podstawowy materiat obudowy

CuZn, niklowany

Materiat stykdw

CuZn

Napiecie znamionowe 63V Znamionowe natezenie pradu 16 A

Stopien ochrony IP65, IP67, IP68 Cykle wpinania = 100

Stopien zanieczyszczenia 3 Dtawnica kablowa M 12

Przytacze ekranu Tak Zakres temperatury obudowy -25...+85 °C
Normy

Norma dot. materiatéw izolacyjnych IEC 60664-1 Norma dot. tgcznikéw wtykowych IEC61076-2-111
Ogolne dane techniczne

Liczba biegunéw 5 kodowanie L-coded

Sciezka pofaczenia Ztgcze zenskie M 12, Kotek Powierzchnia styku poztacany

M12

Rodzaj przytgcza

ztacze srubowe

Podstawowy materiat obudowy

CuZn, niklowany

Materiat stykdw

CuZn

Napiecie znamionowe

63V

Znamionowe natezenie pradu 16 A Stopien ochrony IP65, IP67, IP68
Cykle wpinania = 100 Stopien zanieczyszczenia 3

Dtawnica kablowa M 12 Zakres temperatury obudowy -25...+85 °C
Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002925 ETIM 9.0 EC002925
ETIM 10.0 EC002925 ECLASS 14.0 27-44-01-06
ECLASS 15.0 27-44-01-06
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https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html
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