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\/cumum

Lightning arresters for 40 mm rail systems

¢ Simple and safe to use and install

* Complete and permanent status control

* Leakage current free surge protection

¢ Application-specific application classes with 7.5 kA and
12.5 kA discharge current

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Ochronnik przeciwprzepigciowy, Niskie napiecie,
Bez pradu uptywu, TN-C

Nr zam. 2830890000

Typ VPU ZPA S13 RA 300/12,5

GTIN (EAN) 4064675390077

llos¢ 1 szt.
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé¢ 101.6 mm Gtebokos¢ (cale) 4 inch

Wysokos$é 230.6 mm Wysokos¢ (cale) 9.0787 inch

Szeroko$é 36 mm Szeroko$¢ (cale) 1.4173 inch

Masa netto 636 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...85 °C Temperatura eksploatacyjna -40 °C...85 °C

Wilgotnosé 5...95 % bez obroszenia

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane znamionowe IEC / EN

Liczba biegunéw 1 Impuls kombinowany UOC 6 kV

Prad uptywu przy Un 20 pA Styk sygnalizacyjny 250V 1A 1CO

napigcie znamionowe (AC) 240V Sie¢ niskiego napigcia TN-C

Rodzaj napiecia AC czasowe przepiecie - TOV 442V

Zabezpieczenie bezpiecznikowe Brak koniecznosci Czas reakcji / czas zataczania <100 ns
stosowania bezpiecznika
<160 AgG

Normy IEC61643-11,EN Prad testu ochrony odgromowej 12.5 kA
61643-11 limpuls(10/350 ps) (L-PE)

klasa wymagan wg EN 61643-11 T1,T2, T3 Klasa wymagan zgodnie z IEC Typ |, Typ ll, Typ Ill

61643-11
maksymalne napiecie state, Uc (AC) 300V Napiecie sieciowe 230V /400V

Koordynacja energii (<10 m) Typ I, Typ Il, Typ Ill

Prad wytadoweczy In (8/20us) przewdd- 20 kA

PE
Prad wytadowczy Imaks. (8/20us) 40 kA Typ SPD T1,T2, T3
przewod-PE
Poziom ochrony Up dla IN (L/N-PE) <1.5kV Klasa pradu zwarciowego ISCCR 25 kA

Zdolnos$¢ wygaszania pradu nastepczegonie uwzglednia sie pradu
Ifi nastepczego w sieci

Whbudowane zabezpieczenie wstepne  Nie

Pr?d przewodu ochronnego IPE 20 pA

dane ogoélne

zielona = OK, czerwona =
uszkodzony odgromnik -
wymienié.

Optyczny wskaznik pracy

segment rozdziat energii

Wykonanie Bez pradu uptywu

Forma konstrukcyjna dla szyn zbiorczych 40 mm

Klasa palnosci wg UL 94 V-0

Barwny szary

Stopien ochrony IP30, w potaczeniu z
pokrywa, IP20

Szyna montazowa Szyna zbiorcza
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styk pomocniczy

Tak

Robocza wysoko$¢ nad poziomem
morza

<4000 m

dane przylacza komunikacja bezprzewodowa

przekréj przytacza przewodu, 0.14 mm?2 rodzaj przytacza ztacze $rubowe
jednodrutowy, min.
przekréj przytacza przewodu, 1.5 mm?2 moment dokrecajacy maks. 0.4 Nm
jednodrutowy, maks.
Dane elektryczne
Rodzaj napiegcia AC
Dane ogodlne
Liczba biegunéw 1 Stopien ochrony IP30, w potaczeniu z

pokrywa, IP20
Barwny szary
Dane przytaczeniowe
Dtugos$¢ odizolowania 18 mm Metoda wykonywania ztgcz ztacze Srubowe
Rodzaj przytacza zaciskany Moment obrotowy dociaggajacy, maks. 4.5 Nm
Zakres zaciskow przytacza pomiarowego 16 mm?2 Zakres zaciskania, min. 4 mm2
Zakres zaciskania, maks. 35 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, 16 mm?2

jednodrutowy, min.
Przekréj przytacza przewodu, 35 mm?2 przekréj przytacza przewodu, 16 mm?2
jednodrutowy, max. cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1),
min.

przekrdj przytacza przewodu, 25 mm?2 Maks. przekroj przytacza, przewdd 16 mm2
cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), wielodrutowy, min.
maks.
Maks. przekrdj przytacza, przewodd 35 mm?2
wielodrutowy, maks.
Gwarancja
Czasokres 5 lat
Klasyfikacje
ETIM 7.0 EC001457 ETIM 8.0 EC001457
ETIM 9.0 EC001457 ETIM 10.0 EC001457
ECLASS 12.0 27-17-12-04 ECLASS 13.0 27-17-12-04
ECLASS 14.0 27-17-12-04 ECLASS 15.0 27-17-12-04
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Circuit diagram
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Kabel wizualizacji i komunikacji
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/ Licznik bazowy, bramka, skrzynka sterownicza i

urzadzenie zabezpieczajgce przed przepigciami sg
potaczone z wstepnie zmontowanymi zestawami
przewodoéw jako zestaw typu punkt-punkt lub

Y. Weidmuiller oferuje odpowiednie rozwigzania
przytaczeniowe zgodne z normami FNN i DIN-VDE
0603. Wstepnie zmontowane kable zasilajgce z
zabezpieczeniem przed przepieciami 6 kV dopetniajg

oferte.
Ogobine dane zamoéwieniowe
Typ CH-SMC-00.80-VC180 Wersja
Nr zam. 2775880080 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, ztacze meskie, IP20, 600 V,
GTIN (EAN) 4064675329909 KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.8 m
llos¢ 10 ST

Kabel licznika i bramy

Licznik bazowy, bramka, skrzynka sterownicza i
urzadzenie zabezpieczajgce przed przepigciami sg
potaczone z wstepnie zmontowanymi zestawami
przewodoéw jako zestaw typu punkt-punkt lub

Y. Weidmuiller oferuje odpowiednie rozwigzania
przytaczeniowe zgodne z normami FNN i DIN-VDE
0603. Wstepnie zmontowane kable zasilajgce z
zabezpieczeniem przed przepieciami 6 kV dopetniajg

oferte.
Ogobine dane zamoéwieniowe
Typ CH-SMC-00.80-CG90 Wersja
Nr zam. 2775910080 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, ztacze zenskie, IP20, 600V,
GTIN (EAN) 4064675329732 KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.8 m
llos¢ 10 ST

Kabel z rozszerzeniem do miernika inteligentnego

Licznik bazowy, bramka, skrzynka sterownicza i
urzadzenie zabezpieczajgce przed przepigciami sg
potaczone z wstepnie zmontowanymi zestawami
przewodoéw jako zestaw typu punkt-punkt lub

Y. Weidmdiller oferuje odpowiednie rozwigzania
przytaczeniowe zgodne z normami FNN i DIN-VDE
0603. Wstepnie zmontowane kable zasilajgce z
zabezpieczeniem przed przepigeciami 6 kV dopetniajg

oferte.
Ogdlne dane zamowieniowe
Typ CH-SMC-00.80-ECS180 Wersja
Nr zam. 2784120080 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, ztacze meskie, IP20, 600 V,
GTIN (EAN) 4064675329718 KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.8 m
llos¢ 10 ST
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Typ
Nr zam.
GTIN (EAN)

lloé¢

CH-SMC-00.60-ECB180 Wersja

2784110060 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Ztagcze zenskie, IP20, 600 V,
4099986979093 KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.6 m

10 ST

Kabel wizualizacji i komunikacji

Licznik bazowy, bramka, skrzynka sterownicza i
urzadzenie zabezpieczajgce przed przepieciami sa
potaczone z wstepnie zmontowanymi zestawami
przewodow jako zestaw typu punkt-punkt lub

Y. Weidmuiller oferuje odpowiednie rozwigzania
przytaczeniowe zgodne z normami FNN i DIN-VDE
0603. Wstepnie zmontowane kable zasilajgce z
zabezpieczeniem przed przepigciami 6 kV dopetniajg

oferte.
Ogodlne dane zamoéwieniowe
Typ CH-SMC-00.80-0VP180 Wersja
Nr zam. 2853620080 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, ztacze meskie, ztacze
GTIN (EAN) 4064675477549 zenskie, IP20, 600 V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.33 m
llos¢ 10 ST

Kabel z rozszerzeniem do miernika inteligentnego

Licznik bazowy, bramka, skrzynka sterownicza i
urzadzenie zabezpieczajgce przed przepieciami sa
potaczone z wstepnie zmontowanymi zestawami
przewodoéw jako zestaw typu punkt-punkt lub

Y. Weidmdiller oferuje odpowiednie rozwigzania
przytaczeniowe zgodne z normami FNN i DIN-VDE
0603. Wstepnie zmontowane kable zasilajgce z
zabezpieczeniem przed przepigciami 6 kV dopetniajg

oferte.
Ogobline dane zamoéwieniowe
Typ CH-SMC-01.15-ECB180 Wersja
Nr zam. 2784110115 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Ztgcze zenskie, IP20, 600V,
GTIN (EAN) 4099986979208 KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 1.15 m
llos¢ 10 ST
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Ogobine dane zamoéwieniowe

Licznik bazowy, bramka, skrzynka sterownicza i
urzadzenie zabezpieczajgce przed przepigciami sg
potaczone z wstepnie zmontowanymi zestawami
przewodoéw jako zestaw typu punkt-punkt lub

Y. Weidmuiller oferuje odpowiednie rozwigzania
przytaczeniowe zgodne z normami FNN i DIN-VDE
0603. Wstepnie zmontowane kable zasilajgce z
zabezpieczeniem przed przepieciami 6 kV dopetniajg
oferte.

Typ CH-SMC-00.60-OVP 180
Nr zam. 2853620060

GTIN (EAN) 4099986979079

lloé¢ 10 ST

Wersja

Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, ztacze meskie, Ztacze
zenskie, Lacznik wtykowy, IP20, 600 V, KB PUR US 2X1.5 GY XX
6KV, 0.6 m

Kabel z rozszerzeniem do miernika inteligentnego

Ogobine dane zamoéwieniowe

Licznik bazowy, bramka, skrzynka sterownicza i
urzadzenie zabezpieczajgce przed przepigciami sg
potaczone z wstepnie zmontowanymi zestawami
przewodoéw jako zestaw typu punkt-punkt lub

Y. Weidmuiller oferuje odpowiednie rozwigzania
przytaczeniowe zgodne z normami FNN i DIN-VDE
0603. Wstepnie zmontowane kable zasilajgce z
zabezpieczeniem przed przepieciami 6 kV dopetniajg
oferte.

Typ CH-SMC-00.60-ECB90 Wersja

Nr zam. 2817650060 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, ztacze zenskie, IP20, 600V,
GTIN (EAN) 4064675323051 KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.6 m

llos¢ 10 ST

Typ CH-SMC-00.80-ECB90 Wersja

Nr zam. 2817650080 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, ztacze zenskie, IP20, 600 V,
GTIN (EAN) 4064675323068 KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.8 m

llosé 10 ST

Typ CH-SMC-00.95-ECB90 Wersja

Nr zam. 2817650095 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, ztacze zenskie, IP20, 600V,
GTIN (EAN) 4064675323075 KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.95 m

llos¢ 10 ST

Typ CH-SMC-01.20-ECB90 Wersja

Nr zam. 2817650120 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, ztagcze zenskie, IP20, 600 V,
GTIN (EAN) 4064675323082 KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 1.2 m

llos¢ 10 ST
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

@

Licznik bazowy, bramka, skrzynka sterownicza i
urzadzenie zabezpieczajgce przed przepigciami sg
potaczone z wstepnie zmontowanymi zestawami
przewodoéw jako zestaw typu punkt-punkt lub

Y. Weidmuiller oferuje odpowiednie rozwigzania
przytaczeniowe zgodne z normami FNN i DIN-VDE
0603. Wstepnie zmontowane kable zasilajgce z
zabezpieczeniem przed przepieciami 6 kV dopetniajg
oferte.

Typ CH-SMR-00.33-VC180 VPE10 Wersja

Nr zam. 2924830033 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, w stanie podtgczonym i
GTIN (EAN) 4099986795570 zamontowanym, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.33 m

llos¢ 10 ST

Typ CH-SMR-00.80-VC180 VPE10 Wersja

Nr zam. 2924830080 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, w stanie podtagczonym i
GTIN (EAN) 4099986795587 zamontowanym, 300V, Li9YH 1 x 0,75,0.8 m

llosé 10 ST

Typ CH-SMR-00.33-CG90 VPE10  Wersja

Nr zam. 2924780033 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, w stanie podtgczonym i
GTIN (EAN) 4099986795594 zamontowanym, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.33 m

llos¢ 10 ST

Typ CH-SMR-00.80-CG90 VPE10  Wersja

Nr zam. 2924780080 Smart Metering Cable Assembilies, 6 kV, IP30, w stanie podtgczonym i
GTIN (EAN) 4099986795600 zamontowanym, 300 V, Li9YH 1x 0,75, 0.8 m

llos¢ 10 ST

Typ CH-SMR-00.33-ECS180 VPE... Wersja

Nr zam. 2924850033 Smart Metering Cable Assembilies, 6 kV, IP30, w stanie podtgczonym i
GTIN (EAN) 4099986795723 zamontowanym, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.33 m

lloé¢ 10 ST

Typ CH-SMR-00.80-ECS180 VPE... Wersja

Nr zam. 2924850080 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, w stanie podtagczonym i
GTIN (EAN) 4099986795730 zamontowanym, 300 V, Li9YH 1x 0,75, 0.8 m

llos¢ 10 ST

Typ CH-SMR-00.33-ECB180 VPE... Wersja

Nr zam. 2924870033 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, w stanie podtgczonym i
GTIN (EAN) 4099986795655 zamontowanym, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.33 m

llosé 10 ST

Typ CH-SMR-00.80-ECB180 VPE... Wersja

Nr zam. 2924870080 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, w stanie podtgczonym i
GTIN (EAN) 4099986795662 zamontowanym, 300V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m

llos¢ 10 ST

Typ CH-SMR-00.33-ECB90 VPE10 Wersja

Nr zam. 2924890033 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, w stanie podtagczonym i
GTIN (EAN) 4099986795679 zamontowanym, 300V, Li9YH 1 x 0,75, 0.33 m

llosé 10 ST

Typ CH-SMR-00.60-ECB90 VPE10 Wersja

Nr zam. 2924890060 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, w stanie podtgczonym i
GTIN (EAN) 4099986795686 zamontowanym, 300 V, Li9YH 1x 0,75, 0.6 m

llos¢ 10 ST
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Typ CH-SMR-00.80-ECB90 VPE10 Wersja

Nr zam. 2924890080 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, w stanie podtgczonym i
GTIN (EAN) 4099986795693 zamontowanym, 300V, Li9YH 1x 0,75, 0.8 m

llosé 10 ST

Typ CH-SMR-00.95-ECB90 VPE10 Wersja

Nr zam. 2924890095 Smart Metering Cable Assembilies, 6 kV, IP30, w stanie podtgczonym i
GTIN (EAN) 4099986795709 zamontowanym, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.95 m

llos¢ 10 ST

Typ CH-SMR-01.20-ECB90 VPE10 Wersja

Nr zam. 2924890120 Smart Metering Cable Assembilies, 6 kV, IP30, w stanie podtgczonym i
GTIN (EAN) 4099986795716 zamontowanym, 300 V, Li9YH 1x 0,75, 1.2 m

llos¢ 10 ST

Typ CH-SMR-00.33-VCC180 VPE... Wersja

Nr zam. 2924970033 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, w stanie podtagczonym i
GTIN (EAN) 4099986795624 zamontowanym, 300 V, Li9YH 1 x 0,75,

llosé 10 ST

Typ CH-SMR-00.33-YCC90 VPE10 Wersja

Nr zam. 2924960033 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, w stanie podtgczonym i
GTIN (EAN) 4099986795617 zamontowanym, 300 V, Li9YH 1 x 0,75,

llosé 10 ST

Typ CH-SMR-00.60-OVP180 VPE... Wersja

Nr zam. 2924810060 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, w stanie podtgczonym i
GTIN (EAN) 4099986993440 zamontowanym, 300V, Li9YH 1 x 0,75, 0.6 m

llosé 10 ST

Typ CH-SMR-00.80-OVP180 VPE... Wersja

Nr zam. 2924810080 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, w stanie podtgczonym i
GTIN (EAN) 4099986993457 zamontowanym, 300V, Li9YH 1 x 0,75,0.8 m

llosé 10 ST

Typ CH-SMR-01.15-OVP180 VPE... Wersja

Nr zam. 2924810115 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, w stanie podtgczonym i
GTIN (EAN) 4099986993464 zamontowanym, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 1.156m

llos¢ 10 ST

Typ CH-SMR-00.60-OVP90 VPE10 Wersja

Nr zam. 2924820060 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, w stanie podtagczonym i
GTIN (EAN) 4099986993471 zamontowanym, 300 V, Li9YH 1x 0,75, 0.6 m

llos¢ 10 ST

Typ CH-SMR-00.80-OVP90 VPE10 Wersja

Nr zam. 2924820080 Smart Metering Cable Assembilies, 6 kV, IP30, w stanie podtgczonym i
GTIN (EAN) 4099986993488 zamontowanym, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m

llos¢ 10 ST

Typ CH-SMR-01.15-OVP90 VPE10 Wersja

Nr zam. 2924820115 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, w stanie podtagczonym i
GTIN (EAN) 4099986993495 zamontowanym, 300 V, Li9YH 1x 0,75, 1.16 m

llosé 10 ST
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https://eshop.weidmueller.com/p/2924810080
https://eshop.weidmueller.com/p/2924810115
https://eshop.weidmueller.com/p/2924820060
https://eshop.weidmueller.com/p/2924820080
https://eshop.weidmueller.com/p/2924820115
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Akcesoria

Wkretaki z koncowka krzyzowa, typu Phillips

Wkretak do $rub z rowkiem krzyzowym z izolacjg VDE,
Typ Phillips, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764 /2-PH, uchwyt
zgodny z ISO 8764-PH, rekoje$¢ SoftFinish

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ SDIKPH1 X 80 Wersja

Nr zam. 2749890000 Whkretak, Szeroko$¢ koncoéwki (B): 1 mm, 80 mm, Grubo$¢ koncdwki
GTIN (EAN) 4050118897098 (A): 1

llos¢ 18T

Wkretaki z koncowka ptaska

Wkretak do $rub rowkowych z izolacjg VDE, SDI DIN
7437,1S0 2380/2, naped zgodny z DIN 5264, 1ISO
2380/1, rekojesé¢ SoftFinish

D

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ SDIS 1.0X5.5X125 Wersja
Nr zam. 2749850000 Whkretak, Szeroko$¢ koncoéwki (B): 5.5 mm, Dtugosé¢ koncowki: 125
GTIN (EAN) 4050118897050 mm, Grubos$¢ koncowki (A): 1 mm
llos¢ 18T
Akcesoria
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Ogdlne dane zamowieniowe

Typ V-ZPA FUSE HOLDER E Wersja
Nr zam. 3038720000

GTIN (EAN) 4099987006422

llogé 18T

Data sporzgdzenia 15.11.2025 08:21:52 MEZ
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https://eshop.weidmueller.com/p/2749890000
https://eshop.weidmueller.com/p/2749850000
https://eshop.weidmueller.com/p/3038720000
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Typ V-ZPA TERMINAL Wersja
Nr zam. 2904470000

GTIN (EAN) 4099986010352

llogé 18T

Data sporzadzenia 15.11.2025 08:21:52 MEZ
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https://eshop.weidmueller.com/p/2904470000

