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Zdjecie produktu

Vuusrum

Ztacza wtykowe do energoelektroniki sg dostosowane do  Ogdlne dane zaméwieniowe
nowoczesnej techniki napedowej, na przyktad rozruszni-

kéw silnikow, przetwornikéw czestotliwosci i serworegu- Wersja Zigcze wtykowe do druku, Akcesoria, blok mocu-
latordow. jacy, czarny, Liczba biegunéw: 5
. N . 2838040000
OMNIMATE Power wyznacza standardy poprzez zwigk- rzam e e
. , . . . o Typ SUZ DF 10.16/05/180SF BK BX
szone bezpieczenstwo i innowacyjne rozwiazania, jak wty-  gryean) 4064675436867
kowa naktadka ekranu, wbudowane styki sygnatowe czy llogé 20 szt.
obstuga jednoreczna. parametry produktu
Wszystkie 3 serie produktéw oferujg uzytkownikom opakowanie skrzynia

kolejne zalety: Mozliwo$¢ skalowania dostosowanego do
aplikacji: Od kompaktowego ztgcza 4 mm2 do 29 A (IEC)

i 20 A (UL) do mocnego ztagcza 16 mm2 do 76 A (IEC) lub
54 A (UL)Nieograniczone stosowanie do 1000 V (IEC) lub
600 V (UL)Réznorakie mozliwosci mocowania, dostoso-
wane do aplikacji

Nasz serwis:

Moga Panstwo tworzy¢ swoje indywidualne potgczenia
wtykowe korzystajac z konfiguratora produktu.
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 50.56 mm Gtebokos¢ (cale) 1.9882 inch
Wysokos$é 31T mm Wysokos¢ (cale) 1.2205 inch
Szeroko$é 71.12 mm Szeroko$¢ (cale) 2.8 inch
Masa netto 19.74 g

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane materiatowe

Materiat izolacyjny PA 66/6 Barwny czarny
Tabela koloréw (podobny) RAL 9011 Moisture Level (MSL)

Klasa palnosci wg UL 94 V-0 Temperatura magazynowania, min. -40 °C
Temperatura magazynowania, max. 70°C Temperatura pracy, min. -50 °C
Temperatura pracy, max. 100 °C

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z normg

IEC 60664-1, IEC 61984

Opakowanie
opakowanie skrzynia Dtugos¢ VPE 398.00 mm
Szerokos$¢ VPE 220.00 mm Wysokos$¢ VPE 62.00 mm

Wazna informacja

Zgodnosc¢ IPC

Zgodnos$¢: produkty sg projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami
miedzynarodowymi, wtasciwosci produktéw sg zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej
lub ich jako$¢ wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na zyczenie moga by¢
ocenione dalsze wymagania dotyczace produktéw.

Uwagi * Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943

ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-46-04-05

ECLASS 15.0 27-46-04-05
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Zdjecie produktu Rysunek wymiarowany
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