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OMNIMATE® - ztgcza miedzyptytkowe

Uniwersalna konstrukcja kompaktowych urzgdzen
Zastosowanie przysztosSciowych systemoéw taczacych,

jak rowniez optymalizacja proceséw produkcyjnych, ma
coraz wieksze znaczenie dla rozwoju wydajnych urzadzen
przemystowych, stosowanych w technologii przemystu
4.0. OMNIMATE® Ztgcza miedzyptytkowe wyrdzniajg sie
podziatkg 1,27 mm a ich rézne wersje zapewniajg maksy-
malng uniwersalno$¢. Uniwersalna konstrukcja urzagdzen
- Przemystowe zageszczenie potagczone z wysoka elastycz-
nosciag potaczen (Mezzanine, Mother-to-Daughter, karta
rozszerzenia, kabel do ptytki)Przystosowanie do automaty-
zacji - Przystosowanie do automatycznego procesu mon-
tazowego dzieki wysokiej precyzji i mate tolerancji potoze-
nia ptaszczyzn stykdw oraz mocowania SMT Niezawodne
styki - Do 500 cykli fgczenia dzieki przystosowanej do
warunkéw przemystowych powierzchni z powtoka ze
ztota (PdNi-Au) Przystosowanie do procesow technolo-
gicznych - Wysoka wydajno$¢ Materiat LCP do lutowania
rozptywowego Mozliwo$é skalowania - R6zne wysoko-
Sci i wysoki wspoétczynnik naktadania stykdw umozliwiajg
zastosowania do szerokiego zakresu od 12 - 80 styké-
w.Wytrzymata miniaturyzacja - proste i bezpieczne podta-
czenie mozliwe nawet w niekorzystnych warunkach mon-
tazowych - np. nachylenie lub przesuniegcie.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Ztacze wtykowe do druku, Akcesoria, Raster w mm
(P): 1.27 mm, Liczba biegunéw: 20, skrzynia

Nr zam. 2853000000

Typ FC/FFP ZE/20 B BX

GTIN (EAN) 4064675475330

llo$é 100 szt.

parametry produktu UL:

opakowanie skrzynia
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 6.3 mm Gtebokos¢ (cale) 0.248 inch
Wysokos$é 9.9 mm Wysokos¢ (cale) 0.3898 inch
Szeroko$é 58.58 mm Szeroko$¢ (cale) 2.3063 inch
Masa netto 0.28¢

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane materiatowe

Materiat izolacyjny LCP Barwny czarny
Tabela koloréw (podobny) RAL 9011 Moisture Level (MSL) 1

Klasa palnosci wg UL 94 V-0 Materiat stykdw Stop Cu
Temperatura magazynowania, min. -40 °C Temperatura magazynowania, max. 70°C
Temperatura pracy, min. -55 °C Temperatura pracy, max. 125°C
Opakowanie

opakowanie skrzynia Dtugos¢ VPE 121.00 mm
Szeroko$¢ VPE 81.00 mm Wysoko$é VPE 33.00 mm

Wazna informacja

Zgodnos¢ IPC

Zgodnos¢: produkty sg projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami
miedzynarodowymi, wtasciwosci produktéw sg zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowe;j
lub ich jako$¢ wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-6 10. Na zyczenie moga by¢

ocenione dalsze wymagania dotyczace produktéw.

Uwagi

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-46-04-02
ECLASS 15.0 27-46-04-02
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With optional strain relief

With optional
strain relief

1. Assemble flat cable 2. Bend cable over backside
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3. Push down strain relief 4. Ready to use
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Assembly of strain relief
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