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Ogolne dane zamoéwieniowe

Nr zam. 2857020000

Typ VPU PV II5 R 1000
GTIN (EAN) 4064675537380
llos¢ 1 szt.
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Dopuszczenia
Atesty
ROHS Zgodny
Wpymiary i masa
Gtebokosé¢ 60 mm Gtebokos¢ (cale) 2.3622 inch
Wysokos$é 105 mm Wysokos¢ (cale) 4.1338 inch
Szeroko$é 90 mm Szeroko$¢ (cale) 3.5433 inch
Wymiar mocowania wysokos$é 105 mm Masa netto 479 g
Temperatury
Temperatura magazynowania -40 °C...85 °C Temperatura eksploatacyjna -40 °C...85 °C
Wilgotnosé 5 - 95% wilgotnosci
wzglednej
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Dane znamionowe IEC / EN
Liczba biegunéw 5 Prad uptywu przy Un 30 pA
Styk sygnalizacyjny 250V 1A 1CO napiecie znamionowe (DC) 1000V
Rodzaj napiecia DC Czas reakcji / czas zataczania <25 ns
Normy IEC 61643-31, EN Prad roztadowania, maks. (8/20 us) 40 kA
61643-31
klasa wymagan wg EN 61643-11 T2 Prad wytadowczy Imaks. (8/20us) 40 kA
przewoéd-PE
Typ SPD T2 Whbudowane zabezpieczenie wstepne  Nie
dane ogoélne
Optyczny wskaznik pracy zielona = OK, czerwona = Wykonanie Ochrona

uszkodzony odgromnik -
wymienié.

przeciwprzepieciowa Il

Forma konstrukcyjna Obudowa instalacyjna, b Klasa palnosci wg UL 94 V-0
TE, Insta IP20

Barwny szary Stopien ochrony IP20

Szyna montazowa TS 35 styk pomocniczy Nie

Robocza wysoko$¢ nad poziomem <2000 m

morza

dane przytacza komunikacja bezprzewodowa

przekrdj przytacza przewodu, 0.14 mm?2 dtugos¢ zdejmowanej izolacji 8 mm

jednodrutowy, min.

przekréj przytacza przewodu, 1.5 mm?

jednodrutowy, maks.
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fotowoltaika dane techniczne

Normy IEC 61643-31, EN Prad roztadowania, maks. (8/20 us) 40 kA
61643-31
Poziom ochrony Up (+/-,-/PE, +/PE)  =4,2 kV Wysoko$¢ robocza w nieuziemionym <2000 m
systemie PV
Prad zwarciowy ISCPV 11000 A taczny prad wytadoweczy ltgczny (8/20 40 kA
us)
Prad wytadoweczy In (8/20 us) 20 kA Klasa wymagan Typ Il
Wysokos$¢ robocza w uziemionym <2000 m napiecie systemu PV, maks. Ucpv 1100V
systemie PV
koordynacja izolacji zgodnie z EN 50178
Kategoria przepieciowa [} Stopien zanieczyszczenia 2
Dane elektryczne
Rodzaj napiecia DC
Dane ogdlne
Liczba biegunéw 5 Stopien ochrony IP20
Barwny szary
Dane przytaczeniowe
Dtugos$é¢ odizolowania 18 mm Rodzaj przytacza ztacze srubowe
Dtugos$¢ usuniecia izolacji przytacza 18 mm Moment obrotowy dociagajacy, min. 3 Nm
pomiarowego
Moment obrotowy dociagajacy, maks. 4.5 Nm Zakres zaciskow przytacza pomiarowego 6 mm?2
Zakres zaciskania, min. 1.5 mm? Zakres zaciskania, maks. 35 mm?
Przekréj przytacza przewodu, 1.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, 1.5 mm?2
jednodrutowy, min. jednodrutowy, max.
Przekréj przytacza przewodu, cienki 1.5 mm? Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 25 mm?2
przewdd wielodrutowy, min. drutu, maks.
Maks. przekroj przytacza, przewod 1.5 mm?2 Maks. przekroj przytacza, przewod 35 mm?2
wielodrutowy, min. wielodrutowy, maks.
Klasyfikacje
ETIM 7.0 EC000941 ETIM 8.0 EC000941
ETIM 9.0 EC000941 ETIM 10.0 EC000941
ECLASS 12.0 27-17-14-02 ECLASS 13.0 27-17-14-02
ECLASS 14.0 27-17-14-02 ECLASS 15.0 27-17-14-02
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Symbol taczenia

______________________________________

Circuit diagram
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Akcesoria

Wkretaki z koncowka krzyzowa, typu Phillips

Wkretak do $rub z rowkiem krzyzowym z izolacjg VDE,
Typ Phillips, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764 /2-PH, uchwyt
zgodny z ISO 8764-PH, rekoje$¢ SoftFinish

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ SDIKPH1 X 80 Wersja

Nr zam. 2749890000 Whkretak, Szeroko$¢ koncoéwki (B): 1 mm, 80 mm, Grubo$¢ koncdwki
GTIN (EAN) 4050118897098 (A): 1

llos¢ 18T

Wkretaki z koncowka ptaska

Wkretak do $rub rowkowych z izolacjg VDE, SDI DIN
7437,1S0 2380/2, naped zgodny z DIN 5264, 1ISO
2380/1, rekojesé¢ SoftFinish

D

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ SDIS 1.0X5.5X125 Wersja

Nr zam. 2749850000 Whkretak, Szeroko$¢ koncoéwki (B): 5.5 mm, Dtugosé¢ koncowki: 125
GTIN (EAN) 4050118897050 mm, Grubos$¢ koncowki (A): 1 mm

llos¢ 18T

Zapasowa wkitadka ochronnika przeciwprzepieciowego

Ogdlne dane zamowieniowe

Typ VPU PV 11 5 0 1000 Wersja
Nr zam. 2857010000

GTIN (EAN) 4064675537373

llogé 9T

Data sporzadzenia 16.11.2025 10:17:17 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki b


https://eshop.weidmueller.com/p/2749890000
https://eshop.weidmueller.com/p/2749850000
https://eshop.weidmueller.com/p/2857010000

