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Dopuszczenia
Atesty
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Gtebokosé¢ 57.2 mm Gtebokos¢ (cale) 2.252 inch
Wysokos$é 45 mm Wysokos¢ (cale) 1.7716 inch
Szeroko$é 18 mm Szeroko$¢ (cale) 0.7087 inch
Masa netto 61g
Temperatury
Temperatura magazynowania -40 °C...85 °C Temperatura eksploatacyjna -40 °C...85 °C
Wilgotnosé 5 - 95% wilgotnosci
wzglednej
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Dane znamionowe IEC / EN
Liczba biegunéw 1 Styk sygnalizacyjny Nie
napiecie znamionowe (DC) 600V Rodzaj napiecia DC
Czas reakcji / czas zatagczania <25 ns Normy EN 61643-31, EN
50539-11
klasa wymagan wg EN 61643-11 T2 Typ SPD T2
Wbudowane zabezpieczenie wstepne  Nie
dane ogoélne
Optyczny wskaznik pracy zielona = OK, czerwona = Wykonanie Ogranicznik zapasowy

uszkodzony odgromnik -
wymienic.

Forma konstrukcyjna Insta IP20 Klasa palnosci wg UL 94 V-0

Barwny pomaranczowy Stopien ochrony IP20

Szyna montazowa TS 356 Robocza wysoko$¢ nad poziomem <4000 m
morza

fotowoltaika dane techniczne

Normy EN 61643-31, EN Poziom ochrony Up (+/-,-/PE, +/PE) <2000V

50539-11

Wysoko$¢ robocza w nieuziemionym <4 000 m, patrz instrukcja Prad zwarciowy ISCPV 11000 A

systemie PV obstugi

taczny prad wytadowczy ltaczny (8/20 50 kA Prad wytadowczy In (8/20 ps) 20 kA

ps)

Klasa wymagan Typ Il Wysokos$¢ robocza w uziemionym <2000 m
systemie PV

napigecie systemu PV, maks. Ucpv 600V
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koordynacja izolacji zgodnie z EN 50178

Kategoria przepigciowa [} Stopien zanieczyszczenia 2

Dane elektryczne

Rodzaj napiecia DC

Dane ogolne

Liczba biegunéw 1 Stopien ochrony IP20
Barwny pomaranczowy

Dane przytaczeniowe

Dtugos¢ odizolowania 18 mm Rodzaj przytacza wtykowy
Dtugos$c¢ usuniecia izolacji przytacza 18 mm Przekréj przytacza przewodu, 1.5 mm?2
pomiarowego jednodrutowy, min.

Przekréj przytacza przewodu, 1.5 mm?2 Przekroéj przytacza przewodu, cienki 1.5 mm?2
jednodrutowy, max. przewdd wielodrutowy, min.

Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 25 mm? Maks. przekroj przytacza, przewod 1.5 mm?2
drutu, maks. wielodrutowy, min.

Maks. przekroj przytacza, przewod 35 mm?2

wielodrutowy, maks.

Gwarancja

Czasokres 5 lat

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000941 ETIM 9.0 EC000941
ETIM 10.0 EC000941 ECLASS 14.0 27-17-14-02
ECLASS 15.0 27-17-14-02
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Symbol taczenia
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Circuit diagram
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Accessories

Wkretaki z koncowka krzyzowa, typu Phillips

Wkretak do $rub z rowkiem krzyzowym z izolacjg VDE,
Typ Phillips, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764 /2-PH, uchwyt
zgodny z ISO 8764-PH, rekoje$¢ SoftFinish

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ SDIKPH1 X 80 Wersja

Nr zam. 2749890000 Whkretak, Szeroko$¢ koncoéwki (B): 1 mm, 80 mm, Grubo$¢ koncdwki
GTIN (EAN) 4050118897098 (A): 1

llos¢ 18T

Wkretaki z koncowka ptaska

Wkretak do $rub rowkowych z izolacjg VDE, SDI DIN
7437,1S0 2380/2, naped zgodny z DIN 5264, 1ISO
2380/1, rekojesé¢ SoftFinish

D

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ SDIS 1.0X5.5X125 Wersja

Nr zam. 2749850000 Whkretak, Szeroko$¢ koncowki (B): 5.5 mm, Dtugo$¢ koncéwki: 125
GTIN (EAN) 4050118897050 mm, Grubo$¢ koncowki (A): 1 mm

llos¢ 18T
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