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'Abbildung ahnlich’

Oferte ochrony przeciwprzepieciowej dopetniajg wszech-
stronne akcesoria. Np. uniwersalny przyrzad pomiarowy
V-TEST, stuzacy do sprawdzania dziatania wymiennych
ochronnikéw, takich jak VSPC.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Nr zam. 2857090000

Typ VPCB PV Il R 600

GTIN (EAN) 4064675537458

llos¢ 20 szt.

Status dostawy W przysztos$ci ten artykut nie bedzie juz dostepny.
Dostepne do 2026-06-01T00:00:00+02:00
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Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/VPCB%20PV%20II%20R%20600

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Karta katalogowa

VPCB PV IIR 600

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 52.2 mm Gtebokos¢ (cale) 2.0551 inch
Wysokos$é 61.5 mm Wysokos¢ (cale) 2.4213 inch
Szeroko$é 17.9 mm Szeroko$¢ (cale) 0.7047 inch
Masa netto 20g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...85 °C Temperatura eksploatacyjna -40 °C...85 °C

Wilgotnosé

5 - 95% wilgotnosci

wzglednej

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane znamionowe IEC / EN

Liczba biegunéw

Styk sygnalizacyjny

250V /05A 48VvDC/

05A

Rodzaj napiecia DC Prad wytadowczy Imaks. (8/20us) 40 kA
przewdd-PE

Wbudowane zabezpieczenie wstepne  Nie

dane ogoélne

Wykonanie inne Forma konstrukcyjna rézne

Klasa palnosci wg UL 94 V-0 Barwny szary

Stopien ochrony IP20

fotowoltaika dane techniczne

uwarunkowania i wymagania EN 50539-11 Wysoko$¢é robocza w nieuziemionym <4000 m
systemie PV

Prad zwarciowy ISCPV 11 kA Prad wytadowczy In (8/20 us) 20 kA

Klasa wymagan Typ I/11 Wysokos$¢ robocza w uziemionym <4000 m
systemie PV

napiecie systemu PV, maks. Ucpv 750V

koordynacja izolacji zgodnie z EN 50178

Kategoria przepigciowa [} Stopien zanieczyszczenia 2

Dane elektryczne

Rodzaj napiecia DC

Dane ogdlne

Liczba biegunéw 1 Stopien ochrony IP20

Barwny szary
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Dane techniczne

Dane przytaczeniowe

Rodzaj przytacza Potaczenie lutowane

Gwarancja

Czasokres 5 lat

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002496 ETIM 9.0 EC002496
ETIM 10.0 EC002496 ECLASS 14.0 27-17-14-03
ECLASS 15.0 27-17-14-03
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Rysunki

Rzeczywisty wyglad moze rézni¢ sie od

przedstawionego na ilustraciji. Rysunek wymiarowy
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PCB layout and production: T [\ ]

« Air clearance and creepage distances have to be l

maintained according to standards for specified
application.

« Discharge capacity of the SPD must be considered 121114
when designing PCB tracks

« Max. soldering temperature is 260°/5s

« PCB socket is fixed on PCB with 2 x two solder
contacts and 2 x @ 3,2 mm fixing holes.

Schematic circuit diagram

Application with arrestor
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