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Zdjecie produktu

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Rozszerzenie styku SAFESERIES wykorzystuje przekazniki
z wymuszonym prowadzeniem stykéw zgodnie z normg
EN 61810-3 typ A. Dzieki temu rozwigzanie jest prze-
znaczone do monitoringu sygnatu w aplikacjach ochrony
ludzi i maszyn. Zapewnia bezpieczng informacje zwrotng
do poziomu sterowania. Sktada sie z b réznych przekazni-
kéw wtykowych z dopasowanymi ztgczami sSrubowymi w
wersji styku 2 NO + 2 NC, 3NO + 1 NC, 4 NO+ 2 NC, 3
NO + 3 NCi5 NO + 1 NC. Jezeli zastosowanie jest zapro-
jektowane zgodnie z norma EN/ISO 13849-1, mozna
osiggna¢ poziom wydajnosci PL ,e”. Komponent pod-
stawowy jest rowniez odpowiedni do aplikacji bezpie-
czenstwa zgodnie z normg IEC/EN 62061, aby osiagnaé¢
poziom integralnosci bezpieczenstwa SIL3.

Przekazniki z wymuszonym prowadzeniem stykéw do EN
61810-3 typ ADopuszczenie cULus wysokiej akceptacji
dla rynku Ameryki PétnocnejDopuszczenie CQC na zgod-
nos¢ z chinskimi normami jakosciUzbrojony i w 100%
funkcjonalnie przetestowany zestaw sktadajgcy sie z prze-
kaznikéw i ztgczy ze zintegrowang diodg LED do wskazy-
wania statusuPokrycie diagnostyczne w 99%

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja SAFESERIES, Przekaznik z zestykami o wymuszo-
nym przetaczaniu 1 zestyki zwierne i 5 rozwierne,
o wymuszonym przetaczaniu (EN 6 1810-3 typ A)
Poztacane AgSnO, Znamionowe napigcie sterowa-
nia: 24 V DC £10 %, prad trwaty: 6 A, Dostgpnos¢

przycisku testowego: Nie

Nr zam. 2860030000

Typ FSR0515024 FG
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Dopuszczenia
Atesty
i é- T'l'p"‘

c us TUV  Approved
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E224238
Wymiary i masa
Gtebokosé 24 mm Gtebokos¢ (cale) 0.9449 inch
Wysoko$é 50 mm Wysokos¢ (cale) 1.9685 inch
Szeroko$¢ 13 mm Szeroko$¢ (cale) 0.5118 inch
Masa netto 249
Temperatury
Temperatura magazynowania -40 °C...85 °C Temperatura otoczenia -40 °C...85 °C

Temperatura eksploatacyjna

Wilgotnosc¢

5...85 % wilgotnosci
wzglednej, bez

kondensacji
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem
Wytaczenie RoHS (w przypadkach, 6¢, 7cl
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 19f8b897-8687-40ch-b680-a1c1db5fdebc
dane znamionowe UL
Nr certyfikatu (cURus) E224238
Strona sterownicza
Znamionowe napigcie sterowania 24V DCx10 % Prad znamionowy DC 21 mA

moc znamionowa 500 mW Rezystancja cewki 11520+ 10 %
Wskazanie statusu Nie

Strona obciazenia

znamionowe napiecie zatgczajace 250V AC Ciagty prad 6A

max. czestotliwos¢ zatgczania przy 0.1 Hz Napiecie faczeniowe AC, max. 400V
obcigzeniu znamionowym

Napiecie taczeniowe DC, max. 250V Poczatkowy prad rozruchowy 30A/20ms
Obciazalno$¢ przy napieciu 1500 VA Obciagzalno$¢ przy napieciu statym 144 W @ 24V
przemiennym (obcigzenie rezystancyjne), (obcigzenie rezystancyjne), maks.

maks.

Opoznienie wtaczenia <20 ms Opoznienie wytaczenia <20 ms

Typ zestyku 1 NC and 5 NO contacts Zywotno$é mechaniczna 10 x 106 potaczen

forcibily guided (EN
61810-3 type A) (AgSnO
gold-plated)

min. moc wtaczalna

2mA@24V,4mA@ 12
V,10mA@5V
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Dane ogodlne

Robocza wysoko$¢ nad poziomem <2000 m

morza

Dostepno$¢ przycisku testowego Nie

Barwny transparentny

Komponent o klasie palnosci UL94 Komponent Pokrywa przekaznika
Klasa palnosci UL94 V-2
Komponent Ptyta bazowa przekaznika
Klasa palnosci UL94 V-0

Koordynacja izolacji

Koordynacja izolacji zgodnie z IEC61810-1 Napiecie znamionowe 250V

Stopien zanieczyszczenia 2 Kategoria przepieciowa 1]

odstep izolacyjny powierzchniowy i =28 mm wytrzymato$¢ napieciowa strona 4 kVefekt. / 1 min

powietrzny strona sterowania - strona sterowania - strona obcigzenia

obcigzenia

Typ izolacji na wejsciu oraz wyjsciu izolacja wzmocniona Wytrzymatos$¢ dielektryczna 2,5 kVefekt./ 1 min
sgsiadujacych stykow

Typ izolacji sgsiednich stykéw Izolacja podstawowa Wytrzymatos$¢ dielektryczna otwartego 1,5 kVefekt. / 1 min.
styku

Odpornos$¢ na impulsy napieciowe na 10 kV (1,2/50 ps) Stopien ochrony IP50

wejsciu oraz wyjsciu

Odpornos$¢ na impulsy napieciowe przy 5 kV (1,2/50 us)
sgsiadujgcych stykach

Dalsze szczegé6ty aprobat / norm

Nr certyfikatu (cURus) E224238

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001437 ETIM 9.0 EC001437
ETIM 10.0 EC001437 ECLASS 14.0 27-37-16-01
ECLASS 15.0 27-37-16-01

Data sporzadzenia 14.01.2026 11:09:41 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki 3



Weidmiiller 3

FSR05 1 5024 FG Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com
Rysunki
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Kody typow

N | N | N | | | N | S|

FS Functional Safety |J Type of contact addition
FG Forcibly Guided

R Relay contacts

Numbers of

changeover contacts

g Coil voltage

024 24VDC

Numbers of

normally open contacts

Numbers of | Contact material

normally close contacts |5 AgSn0 gold plated
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