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RoHS

Vnmrum

Ztacza okragte z systemem przykrecania charakteryzuja
sie kompaktowg konstrukcjg. Dzieki temu mozna ich uzy-
wac w wielu roznych zastosowaniach i branzach. Sg one
dostepne zaréwno jako wtyki, jak i gniazda.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Nr zam. 2860640000
Typ RC F P2 M20 SP
GTIN (EAN) 4064675576655
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Dopuszczenia
Atesty

LISTED
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E307231
Wymiary i masa
Srednica 20 mm Masa netto 129
Temperatury
Temperatura magazynowania Temperatura otoczenia -25°C...125 °C
Temperatura eksploatacyjna -40°C..85°C
Zgodnosé produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem
Whytaczenie RoHS (w przypadkach, 6¢
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72
Dane techniczne adaptowalnych ztaczy wtykowych
Liczba biegunéw 2 kodowanie brak
Powierzchnia styku Mosigdz LED Nie
Rodzaj przytacza ztgcze Srubowe Podstawowy materiat obudowy PA 66
Srednica kabla, maks. 13 mm Srednica kabla, min. 7 mm
Materiat stykow Mosigdz Przekréj przytacza przewodu, maks. 4 mm2
Przekréj przytacza przewodu, min. 0.5 mm?2 Napiecie znamionowe 500V
Znamionowe natezenie pradu 175 A Stopien ochrony IP68
Rodzaj styku Ztgcze zenskie Przytacze ekranu Nie
Materiat pierscienia gwintowanego tworzywo sztuczne Przekréj przytacza, maks. 4 mm?2
Przekréj przytacza, min. 0.5 mm?
Dane ogodlne
Liczba biegunéw 2 Sciezka pofaczenia M20
Zabezpieczenie przez pomieszaniem Tak Rodzaj przytacza ztagcze srubowe
biegundéw
Podstawowy materiat obudowy PA 66
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC002635 ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635 ECLASS 14.0 27-44-01-16
ECLASS 15.0 27-44-01-16
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Narzedzie montazowe do ztacz okragtych M20

Ogobine dane zamoéwieniowe

To narzedzie idealnie nadaje sie do montazu
wbudowywanych ztagczy M20.

Typ MTA RC Wersja

Nr zam. 2884950000
GTIN (EAN) 4064675852070
lloé¢

Ztacze wtykowe - system przykrecany

Ogobine dane zamoéwieniowe

Ztgcza okragte z systemem przykrecania charakteryzujg
sie kompaktowa konstrukcja. Dzigki temu mozna ich
uzywac w wielu réoznych zastosowaniach i branzach. Sg
one dostepne zaréwno jako wtyki, jak i gniazda.

Typ RC M P2 SP Wersja
Nr zam. 2903190000

GTIN (EAN) 4099986122369
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M20

Ogdlne dane zamowieniowe

Kotpaki ochronne odpowiednie dla rozwigzan FieldPower
i rodziny WIPL z okragtym tacznikiem

Typ PCRCF Wersja
Nr zam. 2833850000

GTIN (EAN) 4064675591412
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