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Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Mounting rail outlet, RJ12, IP20
Nr zam. 2861240000

Typ IE-TO-RJ12-C

GTIN (EAN) 4064675579236

llo$¢ 10 szt.
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Masa netto 159

Temperatury

Temperatura magazynowania Temperatura eksploatacyjna -40 °C...80 °C
Temperatura uktadania

Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane ogdlne

ztgcze 1 RJ12 Przytgcze 2 RJ12
Okablowanie Sprzegto Barwny bezowy, czarny
Podstawowy materiat obudowy tworzywo sztuczne Powierzchnia styku Ztoto na niklu

rodzaj montazu TS 356 Ekranowanie nieekranowane
Stopien ochrony IP20 Cykle wpinania =200
Standardy ogdlne

Norma dot. fgcznikéw wtykowych TIA-1096-A

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000313 ETIM 9.0 EC000313
ETIM 10.0 EC000313 ECLASS 14.0 27-44-03-20
ECLASS 15.0 27-44-03-20
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