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SPEIink®

FrontCom® Vario fgczy wiele funkcji w jednej ramce.
Uktad tatwy w montazu, mozliwos$¢ szerokiego wyboru
sposréd modutéw danych, sygnatéw i zasilania. Oprocz
wyjatkowo zwartej konstrukcji, FrontCom® Vario ofe-
ruje liczne parametry produktowe zapewniajace, iz Pan-
stwa prace projektowe i wykonawcze bedg bezpieczne
i szybkie, a zarazem przyszto$ciowe. Co wigcej system
FrontCom® Vario charakteryzuje sie atrakcyjng konstruk-
cjg obudowy, zapewniajgca takze najwyzszg odpornosé
na uderzenia oraz w petni odpowiadajgca wymaganiom
stopnia ochrony IP65.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Ethernet jednoparowy, Sprzegto, Ztacze zenskie
SPE, zgodne z norma IEC 63171-2, PoDL zgodnie
z IEEE 802.3bu / cg, Liczba biegunéw: 2

Nr zam. 2861260000
Typ IE-BI-SPO-C

GTIN (EAN) 4064675579977
lloéé 10 szt.

Data sporzadzenia 12.12.2025 02:16:48 MEZ
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny
Wymiary i masa

Masa netto 6.42¢g
Temperatury

Temperatura magazynowania

Temperatura eksploatacyjna

-40 °C..85 °C

Temperatura uktadania

Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane ogdlne

Rodzaj produktu Ethernet jednoparowy, Stopien ochrony IP67 z obudowag
Sprzegto

Typ wktadki Wktad ztacza danych
SteadyTec

Dane ogdlne

ztacze 1 Ztacze zenskie SPE, Przytacze 2 Ztacze zenskie SPE,
zgodne z norma IEC zgodne z norma IEC
63171-2 63171-2
Klasa palnosci wg UL 94 V-0 Podstawowy materiat obudowy PA 66
Kategoria T1-B Materiat stykdéw Cu
Powierzchnia styku Ztoto na niklu Stopien ochrony IP67 z obudowg
Cykle wpinania 750
Standardy ogdlne
Norma dot. tagcznikéw wtykowych IEC63171-2 Standard sieciowy |EEE 802.3cg (10BaseT 1),
IEEE 802.3bw (100
BaseT1), IEEE 802.3bp
(1000 BaseT1)
Wiasciwosci elektryczne
Wytrzymato$¢ napieciowa styk / ekran 2250V DC Wytrzymato$¢ napieciowa styk / styk = 1000V DC
Opor izolacji =500 MQ Prad znamionowy 3,6 Aw0°C
PoE / PoE+ PoDL zgodnie z IEEE Zakres napiecia roboczego <bOVAC,=60VDC
802.3bu / cg
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC000313 ETIM 9.0 EC000313
ETIM 10.0 EC000313 ECLASS 14.0 27-44-03-20
ECLASS 15.0 27-44-03-20
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Rysunek wymiarowy

Krzywa obciazalnosci pradowej

13.15

Weidmiiller 3%

IE-BI-SPO-C
2861260000
XXXX

15.5

Level | gem. IEC 63171

Current (A)

Ambient temperature (°C)
e
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