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Wiyki zenskie z przytgczem srubowym. Wtyki zenskie
majg miejsce na opis i mogg by¢ kodowane.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 7.62 mm,
Liczba biegunow: 12, 90°, Przytacze z jarzmem,
Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?2, skrzynia

Nr zam. 2865270000

Typ BLZ 7.62/12/90B SN GN BX

GTIN (EAN) 4064675600763

llos$¢ 18 szt.

parametry produktu

IEC:800V /156 A/0.2-2.5mm?
UL: 300V / 10 A/ AWG 26 - AWG 12

opakowanie

skrzynia
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Technical data

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 26.7 mm Gtebokos¢ (cale) 1.0512 inch
Wysokos$é 13.9 mm Wysokos¢ (cale) 0.5472 inch
Szeroko$é 91.44 mm Szeroko$¢ (cale) 3.6 inch
Masa netto 26.25 g

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Parametry systemu

Rodzina produktow OMNIMATE Signal - seria Metoda wykonywania ztacz Przytacze z jarzmem

BL/SL 7.62
Raster w mm (P) 7.62 mm Raster w calach (P) 0.300"
Kierunek odejscia przewodu 90° Liczba biegunéw 12
L1 in mm 83.82 mm L1 w calach 3.300"
liczba rzedéw z biegunami 1 zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN zabezpieczony przed
VDE 57 106 dotknieciem palcami
Rezystancja skroéna 5,00 mQ element kodowany Tak
Moment obrotowy dociagajacy, min. 0.4 Nm Moment obrotowy dociagajacy, maks. 0.5 Nm
$ruba dociskowa M 2,5 koncéwka wkretaka norma DIN 5264
Cykle wpinania 25 Sita ciagniecia / biegun, maks. 2N
Dane materiatowe
Materiat izolacyjny PBT Barwny blado zielony
Tabela koloréow (podobny) RAL 6021 grupa materiatéw izolacyjnych llla

Poréwnywalny wskaznik $ledzenia (CTI) =200 Moisture Level (MSL)

Klasa palnosci wg UL 94 V-0 Materiat stykdw Stop Cu
Temperatura magazynowania, min. -40 °C Temperatura magazynowania, max. 70°C
Temperatura pracy, min. -50°C Temperatura pracy, max. 100 °C
Przewody pasujace do ztacza

Zakres zaciskania, min. 0.13 mm?2 Zakres zaciskania, maks. 3.31 mm?2
jednodrutowe, min. HO5(07) V-U 0.2 mm? jednodrutowe, maks. HO5(07) V-U 2.6 mm?
cienkodrutowe, min. HO5(07) V-K 0.2 mm? cienkodrutowe, maks. HO5(07) V-K 2.5 mm?
z AEH z kotnierzem DIN 46 228/4, min. 0.2 mm?2 z AEH z kotnierzem DIN 46 228/4, 2.5 mm?2

maks.
z tulejkg zaciskowa, DIN 46228 pt 1, 0.2 mm? z koncéwka kablowa wg DIN 46 228/1, 2.5 mm?
min. maks.
Sprawdzian trzpieniowy EN 60999 ax 2,8 mm x 2,0 mm; 2,4 mm  Tekst referencyjny Zewnetrzna $rednica
b; @ kotnierza wykonanego

z tworzywa sztucznego
nie powinna by¢ wieksza
niz podziatka (P), Diugos$é
tulejek nalezy dobra¢
zaleznie od produktu i
napiecia znamionowego.
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Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z normg IEC 60664-1, IEC 61984

Prad znamionowy, min. liczba biegunéw 15 A

(Tu=20°C)
Prad znamionowy, maks. liczba 17 A Prad znamionowy, min. liczba biegunéw 15 A
biegunéw (Tu=20°C) (Tu=40°C)
Prad znamionowy, maks. liczba 1TA napiecie znamionowe przy kat. 800V
biegunéw (Tu=40°C) przepieé/stopniu zanieczyszczenia ll/2
napiecie znamionowe przy kat. 630V napiecie znamionowe przy kat. 500V

przepieé/stopniu zanieczyszczenia Il /2

przepieé/stopniu zanieczyszczenia lll/3

znamionowe napiecie udarowe przy kat. 6000 V
przepiec¢/stopniu zanieczyszczenia ll/2
znamionowe napiecie udarowe przy kat. 6 kV
przepieé/stopniu zanieczyszczenia lll/3

znamionowe napiecie udarowe przy kat. 6 kV
przepieé/stopniu zanieczyszczenia lll/2

odpornos$é na zwarcia

3x1sz120A

Dane znamionowe wg CSA

Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 300V

Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 300 V

B/ CSA) D / CSA)

Prad znamionowy (grupa uzytkowa B/ 15 A Prad znamionowy (grupa uzytkowa D / 10 A
CSA) CSA)

przekrdj przytacza przewodu AWG, min. AWG 26 przekréj przytacza przewodu AWG, AWG 12

maks.

Dane znamionowe wg UL 1059

Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 300V

Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 300V

B / UL 1059) D /UL 1059)

Prad znamionowy (grupa uzytkowa B/ 10 A Prad znamionowy (grupa uzytkowa D/ 10 A

UL 1059) UL 1059)

przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 26 przekréj przytacza przewodu AWG, AWG 12
maks.

Opakowanie

opakowanie skrzynia Dtugos¢ VPE 228.00 mm

Szeroko$¢ VPE 133.00 mm Wysokos$¢ VPE 59.00 mm

Wazna informacja

Zgodnos¢ IPC

Zgodnos$¢: produkty sg projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami

miedzynarodowymi, wtasciwosci produktéw sg zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej
lub ich jako$¢ wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na zyczenie moga by¢
ocenione dalsze wymagania dotyczace produktow.

Uwagi ¢ Additional variants on request

* Gold-plated contact surfaces on request

* Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.

* Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1

¢ Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4

* P on drawing = pitch

* Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other
components are to be designed in accordance with the relevant application standards.

* In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking
capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or
disengaged when live or under load

* Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC002638 ETIM 9.0 EC002638
ETIM 10.0 EC002638 ECLASS 14.0 27-46-02-02
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ECLASS 15.0

27-46-02-02
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Rysunek wymiarowany

Krzywa obciazalnosci pradowej
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