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RoHS

Vnmrum

Konwerter DC/DC kompensuje wahania napie¢, takie jak
te wystepujagce w przypadku nieregulowanych zasilaczy
lub dtugich kabli. Z izolacjg galwaniczng i klasg ochrony Il
dla systemoéw bez uziemienia, konwerter DC/DC to szcze-
golnie przydatny element niezaleznych systemoéw zasila-
nia. Kompaktowy modut moze optymalnie przeksztatcac
poziomy napieé, zapewnia ponadprzecietng wydajnos$é
w zakresie mocy, kompleksowe funkcje bezpieczenstwa i
wysoka sprawnos$é na poziomie nawet 95%.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja DC/DC converter

Nr zam. 2869000000

Typ PRO DCDC 96W 12V/12V 8A
GTIN (EAN) 4064675620822

llos¢ 1 szt.
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Dopuszczenia
Atesty
v A | ECEX
LISTED

ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E470829
Wymiary i masa
Gtebokosé 120 mm Gtebokos¢ (cale) 4.7244 inch
Wysoko$é 130 mm Wysokos¢ (cale) 5.1181 inch
Szeroko$c¢ 32 mm Szeroko$¢ (cale) 1.2598 inch
Masa netto 6409
Temperatury
Temperatura magazynowania -45 °C...85 °C Temperatura eksploatacyjna -25°C..70°C
Wilgotnos$¢ przy temperaturze pracy 5 - 95% wilgotnosci Rozruch 2-40°C

wzglednej

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, z wytgczeniem

Wytaczenie RoHS (w przypadkach,
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)

7a, 7cl

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

832efd73-195b-4198-ad0c-1126d0bc238d

Slad weglowy produktu

Kotyska do bramy

13.590 kg CO2 eq.

Wejscie

Technika przytaczeniowa

ztgcze Srubowe

Zalecane zabezpieczenie wstepne

20A(DI)/ 16 A .. 20 A (Char. B, C)

Znamionowe napiecie wejsciowe

12V DC

Napiecie wejsciowe, max. 18V

Napiecie wejéciowe, min. 9V

Metoda wykonywania ztacz ztacze Srubowe

Bezpiecznik wejsciowy (wewnetrzny) 30AT

Zakres napiecia wejsciowego DC 9..18VvDC

Poczatkowy prad rozruchowy <4 A @ Nominal input voltage

Pobér mocy w zaleznosci od napiecia Rodzaj napiecia DC

wejsciowego Napiecie wejsciowe 12V
Pobér pradu 95 A

Znamionowy pobér mocy 111 VA

Wyjscie

Moc wyjsciowa 96 W

Technika przytaczeniowa ztacze srubowe

Znamionowe napiecie wyjsciowe 12vDC

Tetnienia resztkowe, wartosci szczytowe < 20 mVPP przy petnym obcigzeniu wtérnym

wtaczenia

Mozliwos$¢ tagczenia réwnolegtego

tak, maks. 3
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Ochrona przeciwprzecigzeniowa Tak
Napiecie wyjéciowe, max. 15V
Napiecie wyjéciowe, min. 5V
Prad wyjsciowy, max. 9.6 A

Metoda wykonywania ztgcz

ztgcze $rubowe

Napiecie wyjsciowe, uwaga

(ustawiane potencjometrem z przodu)

Znamionowe natezenie pradu na

wyijsciu przy Uznam.

8A

Obcigzenie pojemnosciowe

nieograniczony

Maksymalny czas mostkowania

bezpiecznikow

Maksymalny czas mostkowania bezpiecznikéw, 3 ms
min

Napiecie wejsciowe, typ DC
Napigcie wejéciowe 122V
Prad wyjsciowy 8A
Napiecie wyjéciowe 112V
Ochrona przed napieciem zwrotnym Tak
Ciaggty prad wyjscia przy UZnamionowe 8 A @ 60°C, 10 A @ 45°C,6 A@ 70°C
DCL - rezerwa obcigzenia szczytowego  Czas trwania Boost 15 ms
Mnoznik pragdu nominalnego 600 %
czas narastania <100 ms
Informacje ogoélne
Sprawno$é > 86.5 % Stopien ochrony IP20
Kategoria przepieciowa Il Potozenie montazowe, wskazéwka Na szynie montazowej TS
montazowa 35 swobodna przestrzen
50 mm powyzej i
ponizej dla swobodnego
doptywu powietrza.,
Przy obcigzeniu 2560%
pradu znamionowego
nalezy zachowac co
najmniej 15 mm odstepu
poprzecznego., Urzadzenie
powinno by¢ montowane
pionowo. W przypadku
innych kierunké4w montazu
nalezy wzig¢ pod uwage
obnizanie wartosci
znamionowych do 75%
obciazenia.
Ochrona przeciw napigciom zwrotnym 18V DC Ograniczenie pradu 150% lout
z obcigzenia
z mozliwos$cia faczenia szeregowego Nie Ochrona przed zwarciem Tak

PA52_4 EMV / udar / wibracja

Wytrzymato$¢ udarowa IEC 60068-2-27 30 g we wszystkich

kierunkach EN 55032

Emisja zaktocen zgodnie z wymaganiamiKlasa B

Badanie odpornosci na zaktécenia

wedtug

EN 61000-6-1:2019,

EN 61000-6-2:2019,

EN 61000-6-3, EN
61000-6-4, EN 55032, EN
55035

Odpornos¢ na wibracje IEC 60068-2-6 0.7 g

Koordynacja izolacji

Kategoria przepieciowa

] Stopien zanieczyszczenia

2

Stopien ochrony

1l Napiecie izolacji wejscie / wyjscie

4 kV

Izolacja wyjscie napieciowe / uziemienie2 kV

Izolacja wyjscie napieciowe / uziemienie0.5 kV
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Bezpieczenstwo elektryczne (stosowane normy)

Transformatory ochronne do zasilaczy

impulsowych

Zgodnie zEN 61558-2-16

Dane podtaczeniowe (wejscie)

Technika przytaczeniowa ztacze srubowe Liczba zaciskow 2 (+,-)
koncowka wkretaka 0,6x3,5,PH1,PZ1 Przekréj przytacza przewodu, AWG/ 12 AWG
kemil , max.
Przekréj przytacza przewodu, AWG/ 30 AWG Przekréj przytacza przewodu, elastyczny ,4 mm?2
kemil , min. max.
Przekréj przytacza przewodu, elastyczny ,0.2 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, sztywny, 4 mm?2
min. max.
Przekréj przytacza przewodu, sztywny, 0.2 mm? Moment dokrecajacy, min. 0.4 Nm
min.
Moment dokrecajacy, maks. 0.5 Nm
Dane podtaczeniowe (wyjscie)
Technika przytaczeniowa ztacze srubowe Liczba zaciskow 4 (++/-)
Przekréj przytacza przewodu, AWG/ 14 AWG Przekréj przytacza przewodu, AWG/ 24 AWG
kemil , max. kemil , min.
Przekréj przytacza przewodu, elastyczny , 2.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, elastyczny ,0.2 mm?2
max. min.
Przekréj przytacza przewodu, stywny, 2.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, sztywny, 0.2 mm2
max. min.
Moment dokrecajacy, min. 0.4 Nm Koncéwka wkretaka 0,6x35
Moment dokrecajacy, maks. 0.5 Nm
Dane przytacza (sygnat)
Przekréj przytacza przewodu 1.5 mm?2 Technika przytaczeniowa PUSH IN
elastycznego (sygnat), maks.
Przekrdéj przytacza przewodu, AWG/ 14 Przekréj przytacza przewodu, sztywny, 0.2 mm?2
kemil , max. min.
Przekréj przytacza przewodu, sztywny, 1.5 mm? Przekrdéj przytacza przewodu 0.2 mm?2
max. elastycznego (sygnat), min.
Liczba zaciskow 5 Przekréj przytacza przewodu, AWG/ 28 mm?2
kcmil , min.

Sygnatowy
wyjécie tranzystorowe, sterowane DC OK: maks. 20 mA, styk bezpotencjatowy Tak
plusem odporne na zwarcie, |

> 90%: maks. 20 mA,

odporne na zwarcie,

Niskie UWE: maks. 20 mA,

odporne na zwarcie
obcigzenie styku ( styk zwierny) maks. 30V DC /0,5 A,

max. 50VAC /0.3 A
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC002540 ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540 ECLASS 14.0 27-04-07-01
ECLASS 15.0 27-04-07-01
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1) during operation
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Accessories

BLZP 5.08HC/180 SN

Wiyki zenskie z systemem ztgcz Srubowych z kabtgkiem
zaciskowym do podtgczania przewododw z odejsciem
prostym (180°). Ztgcza zeriskie maja miejsce na
umieszczanie etykiet i moga by¢ kodowane. Mocowanie
przy uzyciu kotnierza lub rygla zwalniajgcego. Sg
wyposazone w zintegrowang $rube z tbem ptasko-
krzyzowym, zabezpieczenie przed nieprawidtowym
wiozeniem przewodu oraz sg dostarczane z

otwartymi kabtgkami zaciskowymi. HC = High Current
(przystosowane do pradéw o duzych natezeniach).

Ogobline dane zamoéwieniowe

Typ BLZP 5.08HC/02/180 SN B... Wersja

Nr zam. 1943810000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunow: 2,
GTIN (EAN) 4032248617821 180°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm?2, skrzynia
llogé 180 ST
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