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Dzieki neutralnym etykietom bezpieczenstwa, oznakowa-
nie zgodne z norma ISO 7010 moze by¢ teraz wdrazane
elastycznie i tatwo.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Oznacznik urzadzen, Oznaczniki urzadzen, 50 x 50
mm, czerwono-biaty

Nr zam. 2885700000

Typ THM SE-P 50 RT/WS

GTIN (EAN) 4064675854302

llos¢ 250 szt.
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Dane techniczne
Dopuszczenia
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Gtebokosé 0.1 mm Gtebokos¢ (cale) 0.0039 inch
Wysokos$é 50 mm Wysokos¢ (cale) 1.9685 inch
Szeroko$é 50 mm Szeroko$¢ (cale) 1.9685 inch
Masa netto 0.95¢
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Dane ogolne
Klej Klej akrylanowy Wykonanie samoprzylepny
Szeroko$é 50 mm Klasa palnosci wg UL 94 V-0
zakres temperatur roboczych, maks. 110°C zakres temperatur roboczych, min. -50°C
Barwny czerwono-biaty Halogenki Tak
Materiat podstawowy warstwa winylu Nadrukowane znaki neutralna
Aprobata zgodnie z UL 969 Tak
Znaczniki urzadzen
Halogenki Tak
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC001288 ETIM 9.0 EC001288
ETIM 10.0 EC001288 ECLASS 14.0 27-28-11-04
ECLASS 15.0 27-28-11-04
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Tasmy kolorowe

Ogobine dane zamoéwieniowe

Dzieki technice termotransferowej, drukarki te zapewniaja
doskonatg jako$¢ nadrukéw. Rézne materiaty i tatwy w
obstudze, dziatajgcy w srodowisku Windows system
zadruku pozwalajg na optymalne wykonywanie
oznakowan.

Typ RIBBON MM 84/300 WS Wersja
Nr zam. 2005040000 Ink ribbon
GTIN (EAN) 4050118390025

llos¢ 18T

THM MULTIMARK

Ogobine dane zamoéwieniowe

Dzieki technice termotransferowej, drukarki te zapewniaja
doskonatg jako$¢ nadrukéw. Rézne materiaty i tatwy w
obstudze, dziatajgcy w srodowisku Windows system
zadruku pozwalajg na optymalne wykonywanie
oznakowan.

Typ MULTIMARK ROLLER 115 Wersja
Nr zam. 1357420000

GTIN (EAN) 4050118160314

llos¢ 18T

THM MULTIMARK PLUS

Ogdlne dane zamowieniowe

Dzieki technice termotransferowej, drukarki te zapewniaja
doskonatg jako$¢ nadrukéw. R6zne materiaty i tatwy w
obstudze, dziatajgcy w srodowisku Windows system
zadruku pozwalajg na optymalne wykonywanie
oznakowan.

Typ MULTIMARK PLUS ROLLER 1... Wersja
Nr zam. 2672590000

GTIN (EAN) 4050118708097

llog¢ 18T
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