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Klingenbergstralle 26
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b’
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Ogolne dane zaméwieniowe

Wersja ESG, Oznaczniki urzadzen, 9 x 17 mm, biaty
Nr zam. 2885810000

Typ ESG-LP 9/17 MM WS

GTIN (EAN) 4064675854418

llo$¢ 15000 szt.

Data sporzadzenia 10.01.2026 12:09:20 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/2885810000

Weidmiiller 3

ESG-LP 9/1 7 VIM WS Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany
O www.weidmueller.com
Dane techniczne
Dopuszczenia
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Gtebokosé 0.05 mm Gtebokos¢ (cale) 0.002 inch
Wysokos$é 9 mm Wysokos¢ (cale) 0.3543 inch
Szeroko$é 17 mm Szeroko$¢ (cale) 0.6693 inch
Masa netto 0.01g
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Dane ogolne
Klej Klej akrylanowy Wykonanie samoprzylepny,
bezhalogenowy
Szeroko$c¢ 17 mm Klasa palnosci wg UL 94 V-0
zakres temperatur roboczych, maks. 150 °C zakres temperatur roboczych, min. -40 °C
Barwny biaty Halogenki Nie
Materiat podstawowy Poliamid Nadrukowane znaki bez
Aprobata zgodnie z UL 969 Tak
Znaczniki urzadzen
Halogenki Nie
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC001288 ETIM 9.0 EC001288
ETIM 10.0 EC001288 ECLASS 14.0 27-28-11-04
ECLASS 15.0 27-28-11-04
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