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MultiMark MultiFit * Easy mounting thanks to an innovative composite mate-
Do ztgcz oferowanych przez konkurencyjne firmy. rial
Utatwiony montaz dzieki elastycznemu wykonczeniu * Large label field for optimal legibility

* High flexibility thanks to manufacturer independence

powierzchni.
Ten specjalny materiat umozliwia naciggnigcie paskéw

pozwalajgce skompensowacé nieznaczne rozrzuty rozsta-
wow/odstepow, szczegoblnie w przypadku ditugich blokéw
zaciskowych.

Rozdzielczo$¢ druku 300 dpi przektada sie tez na dobrg
czytelnos$é napiséw.Panstwa korzysci dzieki MultiMark

¢ Kompatybilne z modutowymi blokami zaciskow Weid-

muller

* Mocny chwyt i trwaty nadruk

¢ Ciggte paski oszczedzajg czas podczas montazu

* Yatwe mocowanie dzieki innowacyjnemu materiatowi

kompozytowemu
* Duza etykieta zapewniajgca optymalng czytelno$é
¢ Szeroki zakres uniwersalnosci ze wzgledu na niezalez-

Ogolne dane zamoéwieniowe

nos$¢ od producenta
Znakowanie zaciskow, 10 x 3.5 mm, Raster w mm

* Firm hold and durable printing
H H H : H Wersja

L]

Contlnuous.strlps save |nstal!at|on tllme ' (P): 3.60 bily
* Easy mounting thanks to an innovative composite mate-  \; zam. 2885970000
rial Typ MF 10/3.6 MM WS
* Large label field for optimal legibility GTIN (EAN) 4064675854579

llogé 850 szt.

* High flexibility thanks to manufacturer independence

] ¢ Firm hold and durable printing
* Continuous strips save installation time
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Dane techniczne
Dopuszczenia
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Gtebokosé 0.7 mm Gtebokos¢ (cale) 0.0276 inch
Wysokos$é 10 mm Wysokos¢ (cale) 0.3937 inch
Szeroko$é 3.5 mm Szeroko$¢ (cale) 0.1378 inch
Masa netto 0.09¢
Temperatury
Zakres temperatury stosowania -50...90 °C
Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Dane ogdlne
Wykonanie bezhalogenowy Szeroko$¢ 3.5 mm
Klasa palnosci wg UL 94 V-2 zakres temperatur roboczych, maks. 90 °C
zakres temperatur roboczych, min. -50 °C Barwny biaty
Halogenki Nie Materiat podstawowy PC-ABS, TPU
Nadrukowane znaki neutralna Zakres temperatury stosowania -50...90 °C
Znaczniki ztacz
Raster w mm (P) 3.50 mm
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC000761 ETIM 9.0 EC000761
ETIM 10.0 EC000761 ECLASS 14.0 27-28-11-01
ECLASS 15.0 27-28-11-01
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Tasmy kolorowe

Ogobine dane zamoéwieniowe

Dzieki technice termotransferowej, drukarki te zapewniaja
doskonatg jako$¢ nadrukéw. Rézne materiaty i tatwy w
obstudze, dziatajgcy w srodowisku Windows system
zadruku pozwalajg na optymalne wykonywanie
oznakowan.

Typ RIBBON MM-TB 25/360 SW  Wersja
Nr zam. 2005090000 Ink ribbon
GTIN (EAN) 4050118390216

llos¢ 18T

THM MULTIMARK

Ogobine dane zamoéwieniowe

Dzieki technice termotransferowej, drukarki te zapewniaja
doskonatg jako$¢ nadrukéw. Rézne materiaty i tatwy w
obstudze, dziatajgcy w srodowisku Windows system
zadruku pozwalajg na optymalne wykonywanie
oznakowan.

Typ MULTIMARK ROLLER MF Wersja
Nr zam. 2518600000

GTIN (EAN) 4050118531305

llos¢ 18T

THM MULTIMARK PLUS

Ogdlne dane zamowieniowe

Dzieki technice termotransferowej, drukarki te zapewniaja
doskonatg jako$¢ nadrukéw. R6zne materiaty i tatwy w
obstudze, dziatajgcy w srodowisku Windows system
zadruku pozwalajg na optymalne wykonywanie
oznakowan.

Typ MULTIMARK PLUS ROLLER MF Wersja
Nr zam. 2661610000

GTIN (EAN) 4050118681222

llog¢ 18T
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