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Zasilacze PROtop zapewniajg szeroki zakres funkcji i wiele
zalet eksploatacyjnych.

Naleza do nich wysoka wydajno$¢ energetyczna, nie-
zwykte rezerwy mocy, wysoka niezawodno$¢ oraz opcjo-
nalne mozliwosci komunikacji. Urzadzenia PROtop umozli-
wiajg takze bezposrednie tgczenie réwnolegte z balansem
obciazenia. Istnieje takze mozliwos¢ integracji naszych
zasilaczy PROtop z systemem FieldPower® , co umozliwia
zastosowanie funkcji w catosciowym systemie i wykorzy-
stanie wszystkich zalet® systemu modutowego FieldPo-
wer.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Zasilacz FieldPower®, IP65, w stanie zamknigtym,
w stanie kompletnym, 2 x 20 A, 24V, DC, PUSH
IN

Nr zam. 2887640000

Typ FP PRO TOP3 24/2X20 3M

GTIN (EAN) 4064675859895

lloéé 1 szt.
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Dopuszczenia
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Gtebokosé 220 mm Gtebokos¢ (cale) 8.6614 inch
Wysokos$é 196 mm Wysokos¢ (cale) 7.7165 inch
Szeroko$é 196 mm Szeroko$¢ (cale) 7.7165 inch
Masa netto 6933 ¢
Temperatury
Temperatura magazynowania -40 °C...85 °C Temperatura eksploatacyjna -25°C..50 °C
Zakres temperatury stosowania -25..50 °C Rozruch 2-40°C
Wilgotnoséc¢ 35...85%, brak
kondensacji i zamarzania
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem
Wytaczenie RoHS (w przypadkach, 6¢c
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP 7645f3b1-6db9-495d-9e2 1-ab1d894aff0b
Wejscie
Zakres napig¢ zasilania AC 3x320..3x575VAC /2 Zalecane zabezpieczenie wstepne 3-5 A CharC
x 360..2 x575 VAC
Zakres czestotliwosci AC 45..65 Hz Ochrona przeciwprzepieciowa Warystor

Pobér prgdu AC

2x15A@400VDC/2
x2A@320VAC

Zakres napiecia wejsciowego DC

450...800 V DC (max. 500
V DC wedtug UL508)

Poczatkowy prad rozruchowy Maks. 10 A Bezpiecznik wejsciowy (wewnetrzny) Nie
Wyjscie
Moc wyjéciowa 960 W Napiecie wyj$ciowe, max. 288V
Napiecie wyjsciowe, min. 225V Rodzaj napiecia wyjsciowego DC
Napiecie wyjéciowe, uwaga (ustawiane Opodznienie wtaczenia 1s
potencjometrem)
Prad wyjsciowy 2x20A Regulowany prad znamionowy Nie
Napiecie wyjsciowe 24V charakterystyka wyzwalania patrz charakterystyka

Znamionowe napiecie wyjsciowe

24VDCt1%

Znamionowe natezenie pradu na
wyjséciu przy Uznam.

2x20A@60°C

Wejscie

Zakres napig¢ zasilania AC 3x320..3x575VAC/2 Zalecane zabezpieczenie wstepne 3-5A, CharC
x 360...2 x 575 VAC

Zakres czestotliwosci AC 45...65 Hz Metoda wykonywania ztacz PUSH IN

Ochrona przeciwprzepieciowa Warystor Bezpiecznik wejsciowy (wewnegtrzny) Nie

Poboér pradu AC

2x15A@400VDC/2
x2A@320VAC

Zakres napiecia wejsciowego DC

450...800 V DC (max. 500
V DC wedtug UL508)

Poczatkowy prad rozruchowy

Maks. 10 A
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Wyjscie

Moc wyjsciowa 960 W Znamionowe napiecie wyjsciowe 24V DC*1%

Napiecie wyjsciowe, max. 28.8V Napiecie wyjsciowe, min. 225V

Prad wyjsciowy, max. 10 A Metoda wykonywania ztacz PUSH IN

Ochrona przeciwprzepieciowa Warystor Rodzaj napiecia wyj$ciowego DC

Napigecie wyjsciowe, uwaga (ustawiane Znamionowe natezenie pragdu na 2x20A@60°C
potencjometrem) wyjéciu przy Uznam.

Opoznienie wtaczenia 1s Prad wyjsciowy 2x20A

Regulowany prad znamionowy Nie Napiecie wyjsciowe 24V

charakterystyka wyzwalania

patrz charakterystyka

Informacje ogoélne

Wskazéwka montazowa

Sruby pokrywy w zestawie

35...85%, brak
kondensacji i zamarzania

Wilgotnosé

Stopien ochrony

IP65, w stanie
zamknietym, w stanie
kompletnym

Kategoria przepieciowa 1, 1

Ochrona przed zwarciem

Tak, wewnetrzne

Koordynacja izolacji

Kategoria przepieciowa

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002540 ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540 ECLASS 14.0 27-04-07-01
ECLASS 15.0 27-04-07-01
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