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Uchwyt bezpiecznika fotowoltaicznego do aplikacji PV
Do zastosowan w rozdzielnicach fotowoltaicznych DC
do 1000 VMontaz na szynie DINDo stosowania z cylin-
drycznymi tagcznikami bezpiecznika od 1 A do 30 A -
10 x 38 mm gPV

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Fotowoltaika, Uchwyt bezpiecznika, 1000V,
10x38, 2 ciagi, z LED

Nr zam. 2896950000

Typ FUSEHOLDER WSFH/2 10X38 1KV LED

GTIN (EAN) 4064675899679

llos¢ 5 szt.
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 61 mm Gtebokos¢ (cale) 2.4016 inch
Wysokos$é 73 mm Wysokos¢ (cale) 2.874 inch
Szeroko$é 18 mm Szeroko$¢ (cale) 0.7087 inch
Masa netto 15449

Temperatury

dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-50 °C dtugotrwata temperatura uzytkowa, 90 °C

maks.

Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane techniczne uchwytu bezpiecznika

wktadka bezpiecznikowa 10 x 38 mm Barwny Jasnoniebieski

wskaznik LED czerwony Uchwyt do bezpiecznika (uchwyt obrotowy
wktadki)

max. prad 30A Liczba potencjatéw 1

Napiecie robocze, max. 1000V Rozpraszanie mocy, maks. 3W

Szyna montazowa TS 35 Znamionowe napiecie udarowe 6 kV

Kategoria przepigciowa

rodzaj montazu

Szyna nosna

przytacze uchwytu bezpiecznika

liczba przytaczen 2 Dtugos¢ odizolowania 10 mm
Moment obrotowy dociagajacy, maks. 2.5 Nm Moment obrotowy dociagajgcy, min. 2 Nm
Rodzaj przytacza ztacze srubowe Materiat przewodowy miedz

przekréj przytacza przewodu AWG, min.

AWG 6

przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 17

maks.
Przekréj przytacza przewodu, cienki 1 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 10 mm?2
przewdéd wielodrutowy, min. drutu, maks.
Przekréj przytacza przewodu, cienki 1 mm?2 Przekrdéj przytacza przewodu, cienki 10 mm?2
przewdd wielodrutowy z tulejkami przewéd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/1, min. kablowymi DIN 46228/ 1, maks.
Przekréj przytacza przewodu, cienki 1T mm?2 Przekréj przytacza przewodu, cienki 10 mm?2

przewéd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, min.

przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, maks.

Przekréj przytacza przewodow, przewéd

jednodrutowy, min.

1 mm?2

Przekréj przytacza przewodow, przewdéd 10 mm?2

jednodrutowy, maks.

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000899 ETIM 9.0 EC000899
ETIM 10.0 EC000899 ECLASS 14.0 27-25-01-13
ECLASS 15.0 27-25-01-13
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10x38 gPV

Ogobine dane zamoéwieniowe

Cylindryczne wktady bezpiecznikow gPV zostaty
stworzone w celu zapewnienia kompaktowego,
bezpiecznego i taniego zabezpieczenia modutéw
fotowoltaicznych (zabezpieczenie polowe) dla napie¢
siegajgcych 1 500 DC. Zapewniajg one zabezpieczenie
zarébwno przed przecigzeniem, jak i przed zwarciem (klasa
gPV zgodnie z wymaganiami standardéw IEC60269-6 i
UL248-19). Konstrukcja tych elementéw bazuje na matej,
ceramicznej rurce o wysokim ci$nieniu wewnetrznym,
wyrézniajgcej sie wysoka odpornoscig na udar termiczny.
Zapewnia to wysokg pojemnos¢ przetgczania przy
jednoczes$nie matej wielkosci. Styki wykonane sg z miedzi
pokrytej warstwa srebra, elementy bezpieczenstwa

za$ z czystego srebra w celu wyeliminowania starzenia

i utrzymania stabilnej charakterystyki elektryczne;j.
Dostepne sa w wielkosciach konstrukcyjnych 10 x 38
mm, 10 x 85 mmi 22 x 58 mm.

Typ FUSE 10X38 1A 1000 VDC ... Wersja

Nr zam. 2783160000 Fotowoltaika, Wktadka bezpiecznika topikowego, 1000 V, 10x38,
GTIN (EAN) 4064675059684 gPV,. 1A

llos¢ 10 ST

Typ FUSE 10X38 2A 1000 VDC ... Wersja

Nr zam. 2783170000 Fotowoltaika, Wktadka bezpiecznika topikowego, 1000 V, 10x38,
GTIN (EAN) 4064675059691 gPV.2 A

llosé 10 ST

Typ FUSE 10X38 3A 1000 VDC ... Wersja

Nr zam. 2783180000 Fotowoltaika, Wktadka bezpiecznika topikowego, 1000 V, 10x38,
GTIN (EAN) 4064675059905 gPV.3 A

llos¢ 10 ST

Typ FUSE 10X38 4A 1000 VDC ... Wersja

Nr zam. 2783190000 Fotowoltaika, Wktadka bezpiecznika topikowego, 1000 V, 10x38,
GTIN (EAN) 4064675059912 gPV, 4 A

lloé¢ 10 ST

Typ FUSE 10X38 5A 1000 VDC ... Wersja

Nr zam. 2783200000 Fotowoltaika, Wktadka bezpiecznika topikowego, 1000 V, 10x38,
GTIN (EAN) 4064675059929 gPV,5 A

llos¢ 10 ST

Typ FUSE 10X38 6A 1000 VDC ... Wersja

Nr zam. 2783210000 Fotowoltaika, Wktadka bezpiecznika topikowego, 1000 V, 10x38,
GTIN (EAN) 4064675059936 gPV, 6 A

llosé 10 ST

Typ FUSE 10X38 8A 1000 VDC ... Wersja

Nr zam. 2783220000 Fotowoltaika, Wktadka bezpiecznika topikowego, 1000 V, 10x38,
GTIN (EAN) 4064675059943 gPV,8 A

llos¢ 10 ST

Typ FUSE 10X38 10A 1000 VDC... Wersja

Nr zam. 2783230000 Fotowoltaika, Wktadka bezpiecznika topikowego, 1000 V, 10x38,
GTIN (EAN) 4064675059950 gPV, 10 A

llos¢ 10 ST
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Typ FUSE 10X38 12A 1000 VDC... Wersja

Nr zam. 2783240000 Fotowoltaika, Wktadka bezpiecznika topikowego, 1000 V, 10x38,
GTIN (EAN) 4064675059967 gPV, 12 A

llosé 10 ST

Typ FUSE 10X38 15A 1000 VDC... Wersja

Nr zam. 2783250000 Fotowoltaika, Wktadka bezpiecznika topikowego, 1000 V, 10x38,
GTIN (EAN) 4064675059974 gPV, 16 A

llos¢ 10 ST

Typ FUSE 10X38 16A 1000 VDC... Wersja

Nr zam. 2783260000 Fotowoltaika, Wktadka bezpiecznika topikowego, 1000 V, 10x38,
GTIN (EAN) 4064675059981 gPV, 16 A

llos¢ 10 ST

Typ FUSE 10X38 20A 1000 VDC... Wersja

Nr zam. 2783280000 Fotowoltaika, Wktadka bezpiecznika topikowego, 1000 V, 10x38,
GTIN (EAN) 4064675060000 gPV,20 A

llosé 10 ST

Typ FUSE 10X38 25A 1000 VDC... Wersja

Nr zam. 2827990000 Fotowoltaika, Wktadka bezpiecznika topikowego, 1000 V, 10x38,
GTIN (EAN) 4064675367819 gPV, 25 A

llosé 10 ST

Typ FUSE 10X38 30A 1000 VDC... Wersja

Nr zam. 2828000000 Fotowoltaika, Wktadka bezpiecznika topikowego, 1000 V, 10x38,
GTIN (EAN) 4064675367826 gPV,30 A

llosé 10 ST
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