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Typoszereg E, z o$wietleniem standardowymi i premium,
idealnie nadaje sie do skoncentrowanego o$wietlenia

w obszarach roboczych. Obrotowe uchwyty montazowe
zapewniajg niezbedng elastyczno$é w pozycjonowaniu
pola $wiatta. Dzieki wbudowanym przytagczom M8 uzy-
skuje sig proste i szybkie przytacze, ktére umozliwia pod-
taczenie kilku lamp. Pokrywa wykonana z wytrzymatego
PMMA nie tylko zapewnia niezbedng ochrone (IP54), ale
takze gwarantuje jednorodne oswietlenie o temperaturze
5700K.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Nr zam. 2899880000

Typ WIL-ERGBW-RXSS-XXXX-X280-M8XX
GTIN (EAN) 4064675906933

llos¢ 1 szt.

RoHS

Vnm-um
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

UL File Number Search Witryna UL

Nr certyfikatu (cURus) E354496

Wymiary i masa

Gtebokosé 35 mm Gtebokos¢ (cale) 1.378 inch

Wysoko$é 35 mm Wysokos¢ (cale) 1.378 inch

Szeroko$c¢ 280 mm Szeroko$¢ (cale) 11.0236 inch

Masa netto 191¢g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -20-45°C

Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem

Wytaczenie RoHS (w przypadkach, 6¢

w ktérych ma to zastosowanie / jest

znane)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 3ecd7eed-9477-489¢c-b868-70515b8da84d

Dane elektryczne

Napiecie znamionowe 24V DC Moc 13W

Mozliwo$¢ sciemniania tak, bezstopniowe

$ciemnianie

Dane materiatowe

Materiat ostony LED PMMA Podstawowy materiat obudowy twarde, anodowane
aluminium

Dane ogodlne techniczne

Rodzaj przytacza tacznik wtykowy Sprzet elektroniczny w taborze No

kolejowym

Ksztatt modutu LED okragty Barwa swiatta (CCT) Red, Green, Blue, White
Prad przy o$wietleniu 552 Im Kat emisji 120°

Poziom podswietlenia 163 lux Okres eksploataciji 60.000 h

rodzaj montazu Mocowanie Srubami Rozstaw wierconych otworéw 289 mm

Stopien ochrony

IP54

Klasa energetyczna (zgodnie z
dyrektywa UE nr 874/2012)

Not required

Dane przytacza

Wykonanie

ztgcze meskie, proste

Liczba biegunéw

kodowanie

Kodowanie A

Sciezka pofaczenia

M8
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Dane techniczne
moment dokrecajacy 0.6 Nm Okablowanie Styk 1-4: sterowanie

wielobarwng diodg LED,
Styk 5: GND(-)

Specyfikacje techniczne kabla

Podstawowy materiat obudowy twarde, anodowane

aluminium
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC000996 ETIM 9.0 EC000996
ETIM 10.0 EC000996 ECLASS 14.0 27-11-06-35
ECLASS 15.0 27-11-06-35
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Rysunki
Rysunek wymiarowy Rysunek wymiarowy

Schemat biegunéw
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PUR nie zawierajacy fluorowcoéw, kolor czarny (U)

PUR

halogen free

Ogdlne dane zamoéwieniowe

Kable czujnik-sitownik sg szeroko stosowane do
podtaczania czujnikéw i sitownikéw, do przesytania
danych lub do zasilania. Kabel oblewany jest wyposazony
w fabrycznie podtaczony i sprawdzony wtyk. Kable moga
by¢ poddawane dziataniu réznorodnych czynnikéw, takich
jak wilgotno$¢, zapylenie, wysokie i niskie temperatury,
wstrzgsy oraz wibracje.

Nasi inzynierowie skupili uwage na tym problemie i
zaprojektowali bogata game kabli czujnik-sitownik M8 i
M 12, z ktérej mozna wybraé rozwigzania odpowiednie do
ré6znorodnych zastosowan.

Czy jest cos$, czego nie udato sie Panstwu znalezé, albo
wymaga dodatkowych wyjasnien? Prosimy o kontakt!

Typ SAIL-M8BG-5-1.5U Wersja

Nr zam. 2466650150 Przewéd czujnik/element wykonawczy, M8, Liczba biegunéw : 5,
GTIN (EAN) 4050118480948 1.5 m, ztacze zenskie, proste, Ekranowane: Nie, LED: Nie, Materiat
llosé 18T ptaszcza: PUR, Halogenki: Nie

Typ SAIL-M8BG-5-3.0U Wersja

Nr zam. 2466650300 Przewéd czujnik/element wykonawczy, M8, Liczba biegunéw : 5,
GTIN (EAN) 4050118480955 3 m, ztacze zenskie, proste, Ekranowane: Nie, LED: Nie, Materiat
llosé 1ST ptaszcza: PUR, Halogenki: Nie

Typ SAIL-M8BG-5-5.0U Wersja

Nr zam. 2466650500 Przewod czujnik/element wykonawczy, M8, Liczba biegunéw : 5,
GTIN (EAN) 4050118480962 5 m, ztgcze zenskie, proste, Ekranowane: Nie, LED: Nie, Materiat
llo$¢ 1ST ptaszcza: PUR, Halogenki: Nie

Typ SAIL-M8BG-5-10U Wersja

Nr zam. 2466651000 Przewod czujnik/element wykonawczy, M8, Liczba biegunéw : 5,
GTIN (EAN) 4050118480979 10 m, ztacze zenskie, proste, Ekranowane: Nie, LED: Nie, Materiat
llos¢ 1ST ptaszcza: PUR, Halogenki: Nie

Typ SAIL-M8GM8G-5-1.0U Wersja

Nr zam. 2475210100 Przewdd czujnik/element wykonawczy, M8 / M8, Liczba biegundw :
GTIN (EAN) 4064675367734 5, 1 m, ztagcze meskie, proste - ztacze zenskie, proste, Ekranowane:
llo$é 1ST Nie, LED: Nie, Materiat ptaszcza: PUR, Halogenki: Nie

Typ SAIL-M8GM8G-5-2.0U Wersja

Nr zam. 2475210200 Przewdd czujnik/element wykonawczy, M8 / M8, Liczba biegundw :
GTIN (EAN) 4064675367765 5, 2 m, ztacze meskie, proste - ztacze zenskie, proste, Ekranowane:
llos$é 1ST Nie, LED: Nie, Materiat ptaszcza: PUR, Halogenki: Nie

Typ SAIL-M8GM8G-5-3.0U Wersja

Nr zam. 2475210300 Przewéd czujnik/element wykonawczy, M8 / M8, Liczba biegunéw :
GTIN (EAN) 4050118486827 5, 3 m, ztagcze meskie, proste - ztacze zenskie, proste, Ekranowane:
llosé 18T Nie, LED: Nie, Materiat ptaszcza: PUR, Halogenki: Nie
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