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Wysoko elastyczne: SFX

Oznaczniki SFX sg stosowane przez uzytkownikéw, ktorzy
wolg klasyczne rozwigzania z opaska kablowa. Kable nie
zawsze sg prowadzone w linii prostej. Dlatego oznaczniki
SFX sg wytwarzane z bardzo elastycznego poliuretanu.
Oznacznik dopasowuje sie do krzywizny kabla i daje sie
tatwo zamkngé¢.Zalety naszego rozwigzania w skrocie:
Odpornosé¢ na warunki atmosferyczne testowana zgod-
nie z normg ISO DIN EN ISO 4892-2:2013 tabela 3, pro-
cedura A cykl 1 w okresie 5000 godz

. Indywidualne etykietowanie za pomoca M-Print® PRO
tatwe i szybkie drukowanie za pomocg THM MultiMark

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja SlimFix, Znaczniki kabli i przewodéw, 7 - 40 mm,
60 x 13 mm, czerwony

Nr zam. 2900960000

Typ SFX-VT 11/60 MM RT

GTIN (EAN) 4099986655379

llosé 1000 szt.
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 0.6 mm Gtebokos¢ (cale) 0.0236 inch
Wysokos$é 60 mm Wysokos¢ (cale) 2.3622 inch
Szeroko$é 13 mm Szeroko$¢ (cale) 0.5118 inch
Masa netto 0.55¢

Temperatury

Zakres temperatury stosowania -55...105 °C

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane ogdlne

Rodzaj nadruku neutralna Wykonanie bezhalogenowy
Szeroko$¢ 13 mm Klasa palnosci wg UL 94 HB

zakres temperatur roboczych, maks. 105 °C zakres temperatur roboczych, min. -55 °C

Barwny czerwony Halogenki Nie

Materiat podstawowy Poliuretan Nadrukowane znaki bez

Wielko$¢ pola opisowego 10.5 x 44 mm Zakres temperatury stosowania -55..105 °C
Markery przewodoéw i kabli

Halogenki Nie Przekréj przytacza przewodu, maks. 500 mm?2
Przekrdéj przytacza przewodu, min. 16 mm?2 Zewnetrzna $rednica przewodu, maks. 40 mm
Zewnetrzna $rednica przewodu, min. 7 mm Przejscie opaski kablowej Ptaskie
Zewnetrzna $rednica przewodu 7 -40 mm Pasujgca opaska kablowa Tworzywo sztuczne
Przekréj przytacza przewodu 16 - 500 mm?2

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02
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Tasmy kolorowe

Ogobine dane zamoéwieniowe

Dzieki technice termotransferowej, drukarki te zapewniaja
doskonatg jako$¢ nadrukéw. Rézne materiaty i tatwy w
obstudze, dziatajgcy w srodowisku Windows system
zadruku pozwalajg na optymalne wykonywanie
oznakowan.

Typ RIBBON MM-HS 60/300 SW  Wersja
Nr zam. 2448880000 Ink ribbon
GTIN (EAN) 4050118462944

llos¢ 18T
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