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FrontCom® Vario fgczy wiele funkcji w jednej ramce.
Uktad tatwy w montazu, mozliwos$¢ szerokiego wyboru
sposréd modutéw danych, sygnatéw i zasilania. Oprocz
wyjatkowo zwartej konstrukcji, FrontCom® Vario ofe-
ruje liczne parametry produktowe zapewniajace, iz Pan-
stwa prace projektowe i wykonawcze bedg bezpieczne
i szybkie, a zarazem przyszto$ciowe. Co wigcej system
FrontCom® Vario charakteryzuje sie atrakcyjng konstruk-
cjg obudowy, zapewniajgca takze najwyzszg odpornosé
na uderzenia oraz w petni odpowiadajgca wymaganiom
stopnia ochrony IP65.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja FrontCom, Wktad ztgcza zasilania duzy, tadowarka
UsB

Nr zam. 2902340000

Typ |IE-FCI-PWB-2USB-A/C-5V

GTIN (EAN) 4099986004719

llos¢ 1 szt.

Data sporzgdzenia 10.11.2025 06:11:25 MEZ
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Atesty

Wpymiary i masa

Masa netto

Og

Temperatury

Temperatura magazynowania

Temperatura eksploatacyjna

0°C..45°C

Temperatura uktadania

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Przewody zaciskane

Dtugos¢ odizolowania 6 mm

Rodzaj przytacza ztgcze $rubowe

Przekréj poprzeczny przytgczanego min. 1.5 mm?2
przewodu, bardzo elastyczny z maks. 2.5 mm?2
koncowka tulejkowa

Przekréj poprzeczny przytgczanego min. 1.5 mm?2
przewodu, sztywny maks. 2.5 mm?
Przekréj poprzeczny przytgczanego min. 1.5 mm?2
przewodu, elastyczny z koncéwka maks. 25 mm?2
tulejkowa

Przekréj poprzeczny przytaczanego 1.6 ...2.5 mm?2

przewodu, sztywny

Przekréj poprzeczny przytgczanego 1.5..2.5 mm?2

przewodu, elastyczny z koncéwka

tulejkowa

Przekréj poprzeczny przytgczanego 1.5 ... 2.5 mm?2

przewodu, bardzo elastyczny z

koncéwka tulejkowa

Dane ogdlne

Stopien ochrony IP40 Typ wktadki Wktad ztacza zasilania

duzy

tadowarka USB

Ztacza zenskie tadowania Tx USB A, 1xUSB C Prad wejsciowy <300 mA
Napiecie wejsciowe 100..240V Napigcie wej$ciowe, max. 240V
Napiecie wejsciowe, min. 100V prad wyjsciowy 3A
Napiecie wyjéciowe 5V Napiecie wyjsciowe 5VDC
Rodzaj napiecia wyj$ciowego DC Zakres czestotliwosci 50...60 Hz
Sprawnosé 80% Pobér mocy w stanie gotowosci maks. 0,1 W

Stopien ochrony

Normy

EN 60950-1, EN 62684
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Wiasciwosci elektryczne

Sprawno$¢ 80%

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC001121 ETIM 7.0 EC001121
ETIM 8.0 EC001121 ETIM 9.0 EC001121
ETIM 10.0 EC001121 ECLASS 9.0 27-44-03-90
ECLASS 9.1 27-18-90-90 ECLASS 10.0 27-44-03-90
ECLASS 11.0 27-44-03-90 ECLASS 12.0 27-18-28-92
ECLASS 13.0 27-18-28-92 ECLASS 14.0 27-18-28-92
ECLASS 15.0 27-18-28-92
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Rysunki
Rysunek wymiarowy Rysunek wymiarowy
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