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Warsztaty i zaktady preferuja dobrze uporzagdkowane
zestawy narzedzi. Redukuje sie przez to czas potrzebny na
znalezienie i przygotowanie narzedzi, a co za tym idzie,
oszczedza sie zywy pieniadz. Weidmuiller przekuwa te
spostrzezenia w praktyke odpowiednio zestawiajgc swoje
produkty, aby byty przydatne i funkcjonalne dla uzytkow-
nika. Zestawy zaciskowe Weidmiiller do cigcia, zdejmo-
wania izolacji i zaciskania tulejek kablowych oferujg prak-
tyczne wyposazenie dla zaktadéw.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Nr zam. 2903580000

Typ TOP CASE ULTIMATE
GTIN (EAN) 4099986009356
llos¢ 1 szt.

Data sporzadzenia 06.12.2025 06:09:25 MEZ
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 352 mm Gtebokos¢ (cale) 13.8582 inch
Wysokos$é 255 mm Wysokos¢ (cale) 10.0394 inch
Szeroko$é 465 mm Szeroko$¢ (cale) 18.3071 inch
Masa netto 11952 ¢g

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem

Wytaczenie RoHS (w przypadkach, 7a, 7cl

w ktérych ma to zastosowanie / jest

znane)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP ce370778-d0b9-43b0-9509-7f201860chab

Dane techniczne

Opis artykutu walizka narzedziowa

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000149 ETIM 9.0 EC000149
ETIM 10.0 EC000149 ECLASS 14.0 21-04-50-03
ECLASS 15.0 21-04-50-03

Data sporzadzenia 06.12.2025 06:09:25 MEZ
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puste

Ogobine dane zamoéwieniowe

Warsztaty i zaktady preferujg dobrze uporzadkowane
zestawy narzedzi. Redukuje sie przez to czas potrzebny
na znalezienie i przygotowanie narzedzi, a co za tym
idzie, oszczedza sie zywy pienigdz. Weidmdiiller przekuwa
te spostrzezenia w praktyke odpowiednio zestawiajgc
swoje produkty, aby byty przydatne i funkcjonalne dla
uzytkownika. Zestawy zaciskowe Weidmiuiller do ciecia,
zdejmowania izolacji i zaciskania tulejek kablowych
oferujg praktyczne wyposazenie dla zaktadw.

Typ TOP CASE Wersja

Nr zam. 1345330000 Assortment box
GTIN (EAN) 4050118149913

llos¢ 18T

Narzedzia

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Narzedzia do zdejmowania izolacji z automatyczng
regulacjaDo przewodoéw cienkodrutowych i zyt
jednodrutowychldealne do zastosowan w branzy
mechanicznej, inzynierii procesowej, kolejnictwie,
energetyce wiatrowej, robotyce, do ochrony
przeciwwybuchowej, a takze w $rodowisku morskim,
nadmorskim oraz w przemysle stoczniowymDtugos$é
zdejmowania ptaszcza mozna nastawi¢ za pomocg
blokady konca dtugosciAutomatyczne otwarcie szczek
po zakoniczeniu operacji zdejmowania izolacjiBrak
rozchodzenia sie pojedynczych przewoddéwMozliwo$é
dostosowania do réznych grubosci izolacjiDwuetapowa
obrébka kabli z podwdjng izolacjg, bez specjalnego
regulowaniaBez luzu w samo-regulujgcej jednostce
cieciaDuza trwato$¢Zoptymalizowana ergonomiczna
konstrukcja

Typ STRIPAX Wersja

Nr zam. 9005000000 Narzedzia, Narzedzia do zdejmowania izolacji i cigcia

GTIN (EAN) 4008190072506
lloé¢ 18T

Data sporzgdzenia 06.12.2025 06:09:25 MEZ
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Szczypce uniwersalne w izolacji VDE

Ogobine dane zamoéwieniowe

Pracujac przy urzadzeniach przewodzacych napiecie
trzeba przestrzegacé specjalnych przepiséw i uzywac
narzedzi, ktore zostaty specjalnie w tym celu
wyprodukowane i sprawdzone.

Weidmdiiller oferuje uzytkownikom kompletny asortyment
szczypiec, spetniajacy krajowe i miedzynarodowe normy
kontrolne.

Wszystkie szczypce sg testowane i wykonywane zgodnie
znormg DIN EN 60900.

Szczypce zostaty ergonomicznie dopasowane do ksztattu
dtoni. Rezultatem jest lepsze utozenie dfoni, palce nie sg
$ciéniete, co w efekcie umozliwia lzejsza prace.

Typ KBZ 180 Wersja
Nr zam. 9046290000 Pliers
GTIN (EAN) 4032248356485

llos¢ 18T

Narzedzia do ciecia

Ogobine dane zamoéwieniowe

Narzedzia do ciecia przewoddéw o $rednicy zewnegtrznej
do 8 mm, 12 mm, 14 mm oraz 22 mm. Ostrze o
specjalnym ksztatcie pozwala na ciecie przewodow
miedzianych i aluminiowych bez zgniatania oraz przy
minimalnym wysitku. Narzedzia tnace (od KT 8 do KT

22) sg réwniez wyposazone w izolacje ochronng z
certyfikatami badan przeprowadzonych przez VDE i GS do
1000 V zgodnie z normg EN/IEC 60900.

Typ KT 8 Wersja

Nr zam. 9002650000 narzedzia do ciecia, Obcinaczki na jedna reke

GTIN (EAN) 4008190020163
llosé 1ST

Szczypce telefoniczne w izolacji VDE

e

W)

Y.

Pracujac przy urzgdzeniach przewodzgcych napiecie
trzeba przestrzegacé specjalnych przepiséw i uzywac
narzedzi, ktore zostaty specjalnie w tym celu
wyprodukowane i sprawdzone.

Weidmdiiller oferuje uzytkownikom kompletny asortyment
szczypiec, spetniajacy krajowe i migdzynarodowe normy
kontrolne.

Wszystkie szczypce sg testowane i wykonywane zgodnie
z norma DIN EN 60900.

Szczypce zostaly ergonomicznie dopasowane do ksztattu
dtoni. Rezultatem jest lepsze utozenie dfoni, palce nie sg
$ciéniete, co w efekcie umozliwia lzejsza prace.

Data sporzgdzenia 06.12.2025 06:09:25 MEZ
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ FRZ S 160 Wersja
Nr zam. 9046370000 Pliers
GTIN (EAN) 4032248357673

llosé 18T

Obcinaczki boczne w izolacji VDE

Ogdlne dane zamoéwieniowe

Pracujac przy urzadzeniach przewodzacych napiecie
trzeba przestrzegaé specjalnych przepisoéw i uzywaé
narzedzi, ktére zostaty specjalnie w tym celu
wyprodukowane i sprawdzone.

Weidmdiiller oferuje uzytkownikom kompletny asortyment
szczypiec, spetniajacy krajowe i migdzynarodowe normy
kontrolne.

Wszystkie szczypce sg testowane i wykonywane zgodnie
z norma DIN EN 60900.

Szczypce zostaly ergonomicznie dopasowane do ksztattu
dtoni. Rezultatem jest lepsze utozenie dfoni, palce nie sg
$ciéniete, co w efekcie umozliwia Izejsza prace.

Typ SE HD 180 Wersja

Nr zam. 9046330000 Diagonal-cutting pliers
GTIN (EAN) 4032248357635

llos¢ 18T

Narzedzia

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Do szybkiego i precyzyjnego zdejmowania ptaszczy z
kabli z izolacjg odporna na wilgo¢ 8 - 13 mm @, np. kabli
NYM, od 3 x 1,6 mm2 do 5 x 2,5 mm2 Niepotrzebne
ustawienie gtebokosci ciecia Znakomite do pracy w
puszkach rozgateznych i rozdzielczych

Typ STRIPPER ROUND TOP Wersja

Nr zam. 9918050000 Sheathing strippers
GTIN (EAN) 4032248359165

llos¢ 18T

Data sporzadzenia 06.12.2025 06:09:25 MEZ
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Zestawy kluczy trzpieniowych

[ ~—

Ogobine dane zamoéwieniowe

Klucz kotkowy z hartowanej wskros$nie stali chrom-wanad,
wykonany wg DIN ISO 2636 L (DIN 911), powierzchnia
uszlachetniona.

Typ SKWSD-S 1,6-10,0 Wersja

Nr zam. 9008850000 Mounting tool
GTIN (EAN) 4032248266609

llos¢ 18T

Bezdotykowe testery napiecia

Ogobine dane zamoéwieniowe

Reaguje w odlegtosci 4 mmMetoda pojemnosciowa

nie wymaga przeptywu praduNiewidoczne przerwanie
kabla daje sie wykry¢ z tolerancjg do kilku mmRozpoznaje
przewodzace przewody w gniazdkach, bebnach
kablowych, rozdzielniach itd.Wskaznik: optyczny jak tez
optyczny i akustycznytacznie z funkcjg latarki w wersji VT
LCL

Typ VT LCL Wersja

Nr zam. 2436670000 Narzedzia do testowania, Wykrywacz przewodéw

GTIN (EAN) 4050118450033
llosé 1ST

z wyswietlaczem LED

Ogdlne dane zamowieniowe

Gtéwnym zadaniem testera napiecia jest stwierdzenie
braku napiecia. 2-biegunowy tester napiecia to jedyny
certyfikowany instrument kontrolny spetniajacy wymogi
ustawy o bezpieczenstwie pracy.Z wyswietlaczem

LCD Zgodnie z normg VDE Wysoka wytrzymatos¢ na
napiecia szczytowe Wtasciwy tester do kazdego obszaru
zastosowania

Typ VT DIGI PRO Wersja

Nr zam. 9918870000 Narzedzia do testowania, Dwubiegunowy bufor napieciowy

GTIN (EAN) 4032248405756
llog¢ 18T

Data sporzadzenia 06.12.2025 06:09:25 MEZ
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Przyrzady pomiarowe

Ogobline dane zamoéwieniowe

Narzedzia precyzyjne marki stosowane sg na catym
$wiecie.

Weidmdiller jest Swiadomy tej odpowiedzialnosci i oferuje
réznorodne ustugi.

W codziennym uzyciu narzedzia powinny gwarantowacé
niezmienng jako$¢ obrébki nawet po wielu cyklach pracy.
Dlatego Weidmiiller oferuje swoim klientom ustuge
serwisowgq ,Certyfikacja narzedzi”. Stosujgc te¢ metode
technicznej kontroli Weidmiiller reczy za funkcjonalnos¢ i
jako$¢ swoich narzedzi.

Typ FOLDING RULER Wersja

Nr zam. 2683990000

GTIN (EAN) 4050118702040

llogé 18T

Zestawy wkretakow

j i Wkretak z izolacje VDE do pracy przy czesciach bedacych

pod napieciem do AC 1000 Vi DC 1500 V, DIN EN
60900, IEC 900. Test bezpieczenstwa GS, kontrola
indywidualna. Koncéwka z wysokostopowej stali chrom-
wanad-molibden, hartowana wskros$nie, oksydowana.

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Typ SDI SET SLIM S3.5-6.5/P... Wersja

Nr zam. 2749580000 Narzedzie montazowe

GTIN (EAN) 4050118896329

llogé 18T

Noz

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Weidmdiiller jest specjalistg od separacji kabli
miedzianych i aluminiowych. Paleta produktow

siega od narzedzi tngcych do matych przekrojéw z
bezposrednim przeniesieniem sity az po narzedzia tngce
do duzych s$rednic. Naped mechaniczny i specyficznie
skonstruowana forma ostrzy redukujg konieczny nacisk
dtoni do minimum.

Szeroka paleta narzedzi tngcych marki Weidmiuiller
spetnia wszystkie kryteria profesjonalnej obrébki kabli.

Typ SLICER 1K

Nr zam. 9918160000
GTIN (EAN) 4032248371495
llogé 18T

Wersja
Cutting blade

Data sporzadzenia 06.12.2025 06:09:25 MEZ
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Narzedzia

Narzedzia do zdejmowania ptaszczy z kabli z izolacjg PVC

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ AM 25 Wersja

Nr zam. 9001540000 Narzedzia, Narzedzie do zdejmowania ptaszcza
GTIN (EAN) 4008190138271

llos¢ 18T

narzedzie do zaciskania

Pracujac przy urzagdzeniach przewodzgcych napiecie
trzeba przestrzegacé specjalnych przepiséw i uzywac
narzedzi, ktore zostaty specjalnie w tym celu
wyprodukowane i sprawdzone.

Weidmdiiller oferuje uzytkownikom kompletny asortyment
szczypiec, spetniajacy krajowe i migdzynarodowe normy
kontrolne.

Wszystkie szczypce sg testowane i wykonywane zgodnie
znormg DIN EN 60900.

Szczypce zostaty ergonomicznie dopasowane do ksztattu
dtoni. Rezultatem jest lepsze utozenie dfoni, palce nie sg
$ciéniete, co w efekcie umozliwia lzejsza prace.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ WPZ 250 Wersja

Nr zam. 2886220000 Szczypce pompy wody
GTIN (EAN) 4064675855224

llos¢ 18T

tester przejscia

W petni izolowane obudowy z tworzywa sztucznego
probnikéw ciggtosci obwodu sg odporne na uderzenia

i pekniecia i przez to szczegélnie nadaja sie do
codziennego uzytku w surowych warunkach.
Whbudowana latarka pomaga w szybkim i pewnym
odnajdowaniu uszkodzonych przewodoéw. Wynik
kontroli ciggtosci obwodu mozna sygnalizowa¢ zaréwno
optycznie, jak tez akustycznie.

Data sporzadzenia 06.12.2025 06:09:25 MEZ
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ VT CTL Wersja

Nr zam. 2436690000 Narzedzia do testowania, Przyrzad testowy
GTIN (EAN) 4050118450040

llosé 18T

Klucz do szaf sterowniczych

Przewody z zaci$nietymi koncéwkami daja sie
zamocowac w przestrzeniach przytaczeniowych technikg
wtyku bezposredniego lub za pomoca $rub. Weidmdiller
oferuje szerokg palete wkretakow.

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ CROSS-KEY UNIVERSAL Wersja

Nr zam. 9918130000 Univeral key
GTIN (EAN) 4032248371112

llosé 18T

Crimping tools

Praski do koncéwek tulejkowych z kotnierzami z
tworzywa sztucznegdo i kotnierzy

Wymuszona blokada gwarantuje wysoka jako$¢ zacisku
Mozliwos$¢ odblokowania przy ewentualnym btedzie w

obstudze
Ogodlne dane zamoéwieniowe
Typ PZ 10 HEX Wersja
Nr zam. 1445070000 Narzedzie do zaciskania tulejek kablowych, 0.25mm?2, 10mm?, Zacisk
GTIN (EAN) 4050118250312 sze$ciokatny
llos¢ 1ST

Data sporzadzenia 06.12.2025 06:09:25 MEZ
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tester napiecia

Ogobine dane zamoéwieniowe

Przy ustawianiu, konserwacji i naprawach elektrycznych
instalacji i urzadzen nieodzowne sg urzadzenia testowe.
Weidmdiller oferuje kompletny asortyment w obszarze
urzadzen testowych:

Siega od prébnikéw napiecia przez ciegi prgdowe az po
testery gniazdek i wytgcznikdw réznicowoprgdowych..
Pracujgc na rozwojem i konstrukcjg urzgdzen Weidmidiller
stale odwotuje sie do oczekiwan i doswiadczen ich
uzytkownikéw, dlatego budowa urzadzen znakomicie
sprawdza sie w praktyce a same gwarantujg najwyzszg
niezawodno$¢.

Typ
Nr zam.
GTIN (EAN)

lloé¢

SD ELEC PRO Wersja
2855000000 Testery napigcia, Nie
4064675530343

18T

Przyrzady pomiarowe

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Narzedzia precyzyjne marki stosowane sg na catym
Swiecie.

Weidmdiller jest Swiadomy tej odpowiedzialnosci i oferuje
réznorodne ustugi.

W codziennym uzyciu narzedzia powinny gwarantowac
niezmienng jako$¢ obrébki nawet po wielu cyklach pracy.
Dlatego Weidmdiller oferuje swoim klientom ustuge
serwisowg ,Certyfikacja narzedzi”. Stosujac t¢ metode
technicznej kontroli Weidmiiller reczy za funkcjonalno$¢ i
jako$¢ swoich narzedzi.

Typ

Nr zam.
GTIN (EAN)
llos¢

FLEXIMET 5 M Wersja
2534210000 Measuring tape
4050118545975

18T

Asortyment tulejek na zyte z kotnierzem plastikowym

Skrzynka wypetniona koncéwkami tulejkowymi z
kotnierzami z tworzywa sztucznego:
kod koloru Weidmiiller kod koloru DIN

Data sporzadzenia 06.12.2025 06:09:25 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki

11


https://eshop.weidmueller.com/p/2855000000
https://eshop.weidmueller.com/p/2534210000

Karta katalogowa Weidmiiller §
TOP CASE ULTIMATE Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

Akcesoria www.weidmueller.com

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ H-BOX 0,5-2,56QMM DIN Wersja

Nr zam. 9025430000 Asortyment gilz na zyly, skrzynia, kod koloru: DIN
GTIN (EAN) 4008190337162

llosé 18T

Narzedzia

Narzedzia do zdejmowania izolacji z automatyczng
regulacjaDo przewodoéw cienkodrutowych i zyt
jednodrutowychldealne do zastosowan w branzy
mechanicznej, inzynierii procesowej, kolejnictwie,
energetyce wiatrowej, robotyce, do ochrony
przeciwwybuchowej, a takze w $rodowisku morskim,
nadmorskim oraz w przemysle stoczniowymDtugosé
zdejmowania ptaszcza mozna nastawié¢ za pomocg
blokady konca dtugosciAutomatyczne otwarcie szczek
po zakoniczeniu operacji zdejmowania izolacjiBrak
rozchodzenia sie pojedynczych przewodowMozliwosé
dostosowania do réznych grubosci izolacjiDwuetapowa
obrébka kabli z podwdjng izolacjg, bez specjalnego
regulowaniaBez luzu w samo-regulujacej jednostce
cieciaDuza trwato$¢Zoptymalizowana ergonomiczna

konstrukcja
Ogobine dane zamoéwieniowe
Typ STRIPAX 16 Wersja
Nr zam. 9005610000 Narzedzia, Narzedzia do zdejmowania izolacji i ciecia
GTIN (EAN) 4008190183875
lloé¢ 18T
Typ AM 12 Wersja
Nr zam. 9030060000 Narzedzia, Narzedzie do zdejmowania ptaszcza
GTIN (EAN) 4008190337827
lloé¢ 18T

Crimping tools

Praski do konncéwek tulejkowych z kotnierzami z
tworzywa sztucznego i kotnierzy

Wymuszona blokada gwarantuje wysokg jako$¢ zacisku
Mozliwos$¢ odblokowania przy ewentualnym btedzie w

obstudze
Ogobine dane zamoéwieniowe
Typ PZ 16 Wersja
Nr zam. 9012600000 Narzedzie do zaciskania, Narzedzie do zaciskania tulejek kablowych,
GTIN (EAN) 4008190035440 6mm?2, 16mm?, Zacisk z karbem
llos¢ 1ST

Data sporzadzenia 06.12.2025 06:09:25 MEZ
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Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

nieizolowane zestawy wkretakow

Ogobine dane zamoéwieniowe

Wkretak Weidmiiller SoftFinish do ogélnych zastosowan,
koncéwka z wysokostopowej stali chrom-wanad-
molibden, hartowany wskros$nie, chromowany matowo.

Typ SD SETT10/15/20/25/30/... Wersja

Nr zam. 2749230000 Narzedzie montazowe

GTIN (EAN) 4050118895520
llosé 1ST

Asortyment koncowek E6,3

Ogobine dane zamoéwieniowe

Chwyt zewnetrzny sze$ciokgtny 1/4" wg DIN 3126,
forma E6,3 do bezposredniego przytagczenia maszyny

Typ BIT-BOX 11 Wersja

Nr zam. 2748110000 Narzedzie montazowe

GTIN (EAN) 4050118894493
llosé 1ST

Data sporzadzenia 06.12.2025 06:09:25 MEZ
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Karta katalogowa

TOP CASE ULTIMATE

Akcesoria

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Uchwyt do koncowek

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Wiasciwy moment obrotowy jest nieodzowny, jesli
wymaga sie doktadnej i efektywnej pracy oraz wysokiej
doktadnosci powtarzalnosci.

Do odpowiednie zadanie dla nowych wkretakéw
dynamometrycznych Weidmdiller z ergonomicznymi
rekojesciami i nowatorskim systemem wymiennych
koncéwek.Kompaktowa i bardzo lekka budowa
Ustawianie momentu obrotowego z narzedziach
specjalnych (zawarte w dostawie), nieumys$ine
przestawienie jest wykluczone Ergonomiczne rozmiary
rekojesci, dostrojone do zakresu momentu obrotowego
Wszystkie narzedzia przechodzg indywidualne testy i sa
oznaczane numerem identyfikacyjnym, stuprocentowa
kontrola jakosci potwierdzona dowodem Sygnat klik po
osiggnieciu momentu obrotowego, wyraznie styszalny

i odczuwalnych, zadnych niepotrzebnych ruchéw
Koncéwki wymienne z wysokiej jakos$ci stali narzedziowej
odpornej na zuzycie Wszystkie narzedzia spetniajg
wymogi doktadnosci norm: EN ISO 6798, BS EN 26789,
ASME B107.14M Doktadnos¢ wyzwalania +/- 6%
zaprogramowanej wartosci skali

Typ SD BITHOLDER 1/4 Wersja

Nr zam. 2888380000 Narzedzie montazowe
GTIN (EAN) 4064675875420

lloéé 18T

Przyrzady pomiarowe

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Narzedzia precyzyjne marki stosowane sg na catym
Swiecie.

Weidmdiller jest Swiadomy tej odpowiedzialnosci i oferuje
réznorodne ustugi.

W codziennym uzyciu narzedzia powinny gwarantowac
niezmienng jako$¢ obrébki nawet po wielu cyklach pracy.
Dlatego Weidmdiller oferuje swoim klientom ustuge
serwisowg ,Certyfikacja narzedzi”. Stosujgc te metode
technicznej kontroli Weidmdiiller reczy za funkcjonalnos¢ i
jakos¢ swoich narzedzi.

Typ SPIRIT LEVEL Wersja

Nr zam. 2888400000 Narzedzia, Akcesoria
GTIN (EAN) 4064675875444

llos¢ 1ST

Data sporzgdzenia 06.12.2025 06:09:25 MEZ
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Karta katalogowa

TOP CASE ULTIMATE

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Pita reczna

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ PUK HACKSAW Wersja

Nr zam. 2888390000 Narzedzia, Akcesoria
GTIN (EAN) 4064675875437

llos¢ 18T

Miotek

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ HAMMER Wersja

Nr zam. 2888420000 Narzedzia, Akcesoria

GTIN (EAN) 4064675875468
llosé 1ST

Data sporzadzenia 06.12.2025 06:09:25 MEZ
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