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Przesytanie zasilania, sygnatéw i danych, jest klasycznym
wymogiem w elektrotechnice i prefabrykacji rozdzielnic.
Materiat izolacyjny, technologia taczeniowa i konstrukcja
ztaczek, sg wtasciwosciami réznicujgcymi. Ztaczki szere-
gowe przelotowe nadajg sie do taczenia i/lub podtacza-
nia jednego badz kilku przewodéw. Mogag mie¢ jeden lub
wigcej poziomow potgczen z tym samym potencjatem lub
izolowanych od siebie.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja PUSH IN, 2.5 mm?2, zielony / zétty
Nr zam. 2906680000

Typ A3T 2.5 PE DL

GTIN (EAN) 4099986886254

llos¢ 50 szt.
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Dane techniczne

Wymiary i masa
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Gtebokosé 64.5 mm Gtebokos¢ (cale) 2.5394 inch
Wysoko$¢ 116 mm Wysoko$¢ (cale) 4.5669 inch
Szeroko$¢ 5.1 mm Szeroko$¢ (cale) 0.2008 inch
Masa netto 25.38¢g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25°C...55 °C dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-60 °C
dtugotrwata temperatura uzytkowa, 130°C

maks.

Informacje ogélne

przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 12 przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 26
maks

Normy IEC 60947-7-2

Przewody zaciskane (kolejne przytacze)

Rodzaj przytacza, kolejne przytacze PUSH IN

dalsze dane techniczne

otwarte strony z prawej strony zatrzaskowe Nie

Rodzaj zamocowania z mozliwoscig wersja przetestowana pod katem Tak

zatrzasniecia

eksplozji

rodzaj montazu

TS 36

dane tworzywa

Materiat podstawowy Wemid Barwny zielony / z6tty

kolor elementéw uruchamiajgcych pomaranczowy Klasa palnosci wg UL 94 V-0

dane znamionowe

Przekréj pomiarowy 2.5 mm?2 napiecie znamionowe do ztgcza 800V
sgsiedniego

Znamionowe napiegcie state 800V Normy IEC 60947-7-2

Rezystancja objetosciowa wg IEC 1.33 mQ znamionowe napiecie udarowe do 6 kV

60947-7-x ztacza sasiedniego

Kategoria przepigeciowa [} Stopien zanieczyszczenia 3

parametry systemu

niezbedna ptyta zamykajgca Tak liczba poziomoéw 3

liczba zaciskéw na poziom 2 poziomy wewnetrznie zmostkowane Tak

Funkcja N Nie Funkcja PE Tak

Funkcja PEN Nie

przewody zaciskane (ztacze wymiarowane)

sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 A3 przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 12
maks.

kierunek podtaczenia u gory Dtugos$¢ odizolowania 10 mm

Rodzaj przytacza PUSH IN liczba przytagczen 6

Zakres zaciskania, maks. 4 mm?2 Zakres zaciskania, min. 0.14 mm?

Data sporzadzenia 10.01.2026 11:21:27 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki



Karta katalogowa

A3T 2.5 PEDL

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Wielkos$¢ ostrza 0,6 x 3,5 mm

przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 26

Przekréj przytacza przewodu, cienki 2.5 mm?2
przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, maks.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.14 mm?2
przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, min.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 4 mm?
przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/1, maks.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.14 mm?2
przewoéd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/1, min.

Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 4 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.14 mm?2
drutu, maks. przewdd wielodrutowy, min.
Maks. przekrdj przytacza, przewod 4 mm?2 Maks. przekroj przytacza, przewod 0.14 mm?2

wielodrutowy, maks.

wielodrutowy, min.

Przekréj przytacza przewodoéw, przewod 2.5 mm?
jednodrutowy, maks.

Przekrdéj przytacza przewodéw, przewod 0.14 mm?2
jednodrutowy, min.

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000901 ETIM 9.0 EC000901
ETIM 10.0 EC000901 ECLASS 14.0 27-25-01-04
ECLASS 15.0 27-25-01-04
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