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Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Switch sieciowy, niezarzadzany PoE, Fast Ethernet,
Liczba portéw: 1x RJ45, 4x RJ45 PoE++, IP30, -40
°C..75°C

Nr zam. 2908200000

Typ IE-SW-BLB-05-1TX-4POE

GTIN (EAN) 4099986848177

llos¢ 1 szt.
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Dopuszczenia

Atesty

439

Wpymiary i masa

Gtebokosé 85 mm Gtebokos¢ (cale) 3.3464 inch
Wysokos$é 114 mm Wysokos¢ (cale) 4.4882 inch
Szeroko$é 44 mm Szeroko$¢ (cale) 1.7323 inch
Masa netto 490 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...85 °C Temperatura eksploatacyjna -40°C..75°C

Wilgotnosé

5 do 95 % (bez

kondensac;ji)

Przetacznik PoE (PoE)

Moc wyjsciowa PoE Standard IEEE 802.3af
Moc wyjsciowa 154 W
Standard IEEE 802.3at
Moc wyjsciowa 30w
Standard IEEE 802.3bt
Moc wyjsciowa 60 W

Prad wyjsciowy PoE Standard IEEE 802.3af
Prad wyjsciowy 350 mA
Standard IEEE 802.3at
Prad wyjsciowy 600 mA
Standard IEEE 802.3bt
Prad wyjsciowy 600 mA

Catkowita moc PoE Rodzaj napiecia DC
Napiecie, min. 12V
Napiecie, maks. 239V
Bilans zasilania 60 W
Rodzaj napiecia DC
Napiecie, min. 24V
Napiecie, maks. b7V
Bilans zasilania 120 W
Rodzaj napiecia DC
Napiecie, min. 48V
Napiecie, maks. 57V
Bilans zasilania 144 W

Przypisanie pinéw do PoE
Alternative B; MDI-X

Mode A: Pin 1, 2 (V-); Pin 3, 6 (V+); Alternative A; MDI-X / Mode B: Pin 4, 5 (V+); Pin 7, 8 (V-);

Zgodnosé z EMC i aprobaty

Swobodny spadek Zgodnie z IEC 60068-2-31 Normy EMV

EN IEC 61000-6-2, EN
IEC 61000-6-4, FCC Part
15 Subpart B Class A,
IEC 61000-4-2 ESD:
Contact: 6 kV; Air: 8 kV,
IEC 61000-4-3 RS: 80
MHz to 1 Ghz: 10 V/m,
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IEC 61000-4-3 RS: 1.4
GHz to 6 Ghz: 3 V/m, IEC
61000-4-4 EFT: Power:
4 kV; Signal: 2 kV, IEC
61000-4-5 Surge: Power:
2 kV; Signal: 2 kV, IEC
61000-4-6 CS: 10 Vrms,
IEC 61000-4-8 PFMF: 30
A/m

Wibracje wg IEC 60068-2-6 Wstrzgs wg IEC 60068-2-27
norma bezpieczenstwa UL61010-1, UL
61010-2-201
Dane techniczne
Podstawowy materiat obudowy Metal rodzaj montazu Szyna DIN
Stopien ochrony IP30 Predkosé Fast Ethernet

Switch

niezarzadzany PoE

Funkcje zarzadzania

Filtr ruchu sieciowego

Jakos$¢ ustugi (QoS),
Class of Service (CoS),
Type of Service (ToS),
Differentiated Services
Code Point (DSCP),
Filtrowanie ramki MAC
(blokowanie ramki LLDP)

Obstuga protokotu przemystowego

Urzadzenie PROFINET wg
klasy zgodnosci A

Gwarancja

Czasokres 5 lat

Interfejsy

Porty RJ45 10/100BaseT(X), Mikroprzetacznik funkcji QoS (wt. / wyt.),
automatyczne Aktywacja/wytaczenie

negocjowanie pofaczen,
Tryb z petnym /
potowicznym dupleksem,
Przytacze Auto MDI/MDI-X

zabezpieczenia
przeciwburzowego
transmisji, Filtrowanie
ramki MAC (wt. /

wyt.), Aktywowanie/
deaktywowanie
energooszczednego
Ethernetu IEEE 802.3az

Liczba portéw

1x RJ45, 4x RJ45 PoE++ Wskaznik LED

Dioda LED zasilania:
PWR1, PWR2, Port LED:
LNK/ACT, 10/100M
(RJ45 port)

MTBF

MTBF

Zgodnie ze standardem
Czas pracy (godziny), min.

Telcordia SR-332
841841 h

Temperatura otoczenia

25°C

Warunki srodowiskowe

Temperatura pracy, max. 75 °C
Temperatura pracy, min. -40 °C
Wilgotnosc¢ 5 do 95 % (bez kondensacji)
Temperatura magazynowania, max. 85 °C
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Temperatura magazynowania, min. -40 °C
Robocza wysoko$¢ nad poziomem Wysokos$é, maks. 2000 m
morza wskazéwka zgodnie z UL
Wiasnosci przetacznikéw
Wielkos¢ tabeli MAC 2K Wielko$¢ buforowa pakietu 768 kBit
Przepustowa ptyta montazowa 1 Gbit/s
Zasilanie elektryczne
Zabezpieczenie przez pomieszaniem Tak
biegunéw
Zabezpieczenie przed pradem Tak
przecigzeniowym
Przytacze 1 zdejmowany 4-biegunowy blok zaciskowy
Zakres napiecia zasilania Rodzaj napiecia DC

Napiecie, min. 12V

Napiecie, maks. b7V
Pobér pradu Napiecie 24V

Rodzaj napiecia DC

Pobor pradu z urzgdzeniem zasilanym (PD) 5A

Pobor pradu bez urzadzen zasilanych (PD) 200 mA
Klasyfikacje
ETIM 6.0 EC000734 ETIM 7.0 EC000734
ETIM 8.0 EC000734 ETIM 9.0 EC000734
ETIM 10.0 EC000734 ECLASS 9.0 19-17-01-06
ECLASS 9.1 19-17-01-06 ECLASS 10.0 19-17-04-10
ECLASS 11.0 19-17-04-10 ECLASS 12.0 19-17-04-10
ECLASS 13.0 19-17-04-10 ECLASS 14.0 19-17-04-10
ECLASS 15.0 19-17-04-10

Data sporzadzenia 13.11.2025 08:57:55 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki



