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Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Ochronnik przeciwprzepigciowy, Niskie napigcie,
Jednofazowy, TN, TT, ITz N, IT bez N

Nr zam. 2908500000

Typ VPU AC II+IIl 1+1 440/20 S

GTIN (EAN) 4099986190917

lloéé 1 szt.
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé¢ 70 mm Gtebokos¢ (cale) 2.7559 inch
Wysokos$é 97 mm Wysokos¢ (cale) 3.8189 inch
Szeroko$é 18 mm Szeroko$¢ (cale) 0.7087 inch
Masa netto 148 g
Temperatury
Temperatura magazynowania Temperatura otoczenia -40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna -40°C..85°C Wilgotnosé 5 - 95% wilgotnosci
wzglednej
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Dane znamionowe IEC / EN
Liczba biegunéw 2 Impuls kombinowany UOC 6 kV
Styk sygnalizacyjny Nie napiecie znamionowe (AC) 230V
Sie¢ niskiego napiecia Jednofazowy, TN, TT, IT z Poziom ochrony Up dla IN (N-PE) < 1.5kVv
N, IT bez N
Rodzaj napiecia AC czasowe przepiecie - TOV 440V
Zabezpieczenie bezpiecznikowe Brak koniecznosci Czas reakcji / czas zataczania <2bns
stosowania bezpiecznika
<100 AgG
Zakres czestotliwosci, maks. 60 Hz Zakres czestotliwosci, min. 50 Hz
Normy IEC61643-11,EN klasa wymagan wg EN 61643-11 T2, T3
61643-11
Klasa wymagan zgodnie z IEC Typ I, Typ 1l maksymalne napigcie state, Uc (AC) 440V
61643-11
Maks. napiecie ciagte, Uc (N-PE) 266V Prad wytadowczy Imaks. (8/20us) N-PE 40 kA
Prad wytadowczy In (8/20us) N-PE 20 kA Koordynacja energii (<10 m) Typ I, Typ lI
Prad wytadowczy In (8/20us) przewdd- 10 kA Prad wytadowczy Imaks. (8/20us) 20 kA
PE przewdd-PE
Poziom ochrony Up dla IN (L/N-PE) <1.7kV Klasa pragdu zwarciowego ISCCR 25 kA
Prad roztadowania (typ Ill) 3 kA Wbudowane zabezpieczenie wstepne  Nie

Poziom ochrony Up dla IN (L-PE) (typ lll) =1 kV Poziom ochrony Up dla IN (N-PE) (typ lll) =1,4 kV

dane ogoélne

Optyczny wskaznik pracy zielona = OK, czerwona = segment rozdziat energii
uszkodzony odgromnik -
wymienié.

Forma konstrukcyjna Obudowa instalacyjna; 1 Klasa palnosci wg UL 94 V-0
TE, Insta IP20
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Barwny szary Stopien ochrony IP20 po zamontowaniu

Szyna montazowa TS 356 Robocza wysoko$¢ nad poziomem <2000 m, 4000 m
morza

dane przytacza komunikacja bezprzewodowa

rodzaj przytacza PUSH IN

koordynacja izolacji zgodnie z EN 50178

Kategoria przepigciowa [} Stopien zanieczyszczenia 2

Dane elektryczne

Rodzaj napiecia AC

Dane ogdlne

Liczba biegunéw 2 Stopien ochrony IP20 po zamontowaniu

Barwny szary

Dane przytaczeniowe

Dtugos$¢ odizolowania 13 mm Przekréj przytacza przewodu ochronnego35 mm?2
PE, przewod wielodrutowy, maks.
Przekréj przytacza przewodu ochronnego35 mm?2 Metoda wykonywania ztacz ztgcze $rubowe
PE, przewdd sztywny, maks.
Rodzaj przytacza ztacze srubowe Dtugos$¢ usuniecia izolacji przytacza 13 mm

pomiarowego

Moment obrotowy dociagajgcy, min. 1.2 Nm

Moment obrotowy dociagajacy, maks. 2 Nm

Zakres zaciskow przytacza pomiarowego 10 mm?2 Zakres zaciskania, min. 2.5 mm?2

Zakres zaciskania, maks. 35 mm?2 Przekrdéj przytacza przewodu, 2.5 mm?2
jednodrutowy, min.

Przekréj przytacza przewodu, 10 mm2 Przekréj przytacza przewodu, cienki 2.5 mm?2

jednodrutowy, max. przewdd wielodrutowy, min.

Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 25 mm?2 Maks. przekroéj przytacza, przewod 2.5 mm?2

drutu, maks.

wielodrutowy, min.

Maks. przekroj przytacza, przewod 10 mm?2
wielodrutowy, maks.

Gwarancja

Czasokres b lat

Wazna informacja

Informacje produktowe Do zastosowania w aplikacjach DC zalecamy zastosowanie bezpiecznika SIBA typ NH2XL aR/aSF
DC 1500V

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000941 ETIM 9.0 EC000941

ETIM 10.0 EC000941 ECLASS 14.0 27-17-12-02

ECLASS 15.0 27-17-12-02

Data sporzadzenia 15.12.2025 03:10:10 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki



Karta katalogowa

VPU AC I+l 1+1 440/20 S

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Symbol taczenia

Schematic circuit diagram
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Akcesoria

Wkretaki z koncowka krzyzowa, typu Phillips

Wkretak do $rub z rowkiem krzyzowym z izolacjg VDE,
Typ Phillips, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764 /2-PH, uchwyt
zgodny z ISO 8764-PH, rekoje$¢ SoftFinish

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ SDIK PHO X 60 Wersja

Nr zam. 2749880000 Whkretak, Szeroko$¢ koncoéwki (B): 0 mm, 60 mm, Grubo$¢ koncodwki
GTIN (EAN) 4050118897081 (A): O

llos¢ 18T

Ogranicznik zapasowy

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ VPU AC II+111 O L/N-PE ... Wersja

Nr zam. 2908550000 Ochronnik przeciwprzepigciowy, Niskie napigcie, Ogranicznik
GTIN (EAN) 4099986190979 zapasowy, TN-S, TT

llos¢ 18T
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