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Routery Industrial Security Weidmdiiller Bezpieczne sieci Ogoélne dane zaméwieniowe
Zapora z funkcjg Stateful Packet Inspection Przekazywa-
nie adreséw IP/portdw Segmentacja sieci tatwa integra- Wersja Router smartcard,
cja sieci maszynowych z sieciami produkcyjnymi dzieki Nr zam. 2909820000
Typ IE-EBR-SMARTCARD-SR

zastosowaniu 1:1 NAT Bezpieczna i tatwa obstuga zdalna

GTIN (EAN) 4099986227361

za posrednictwem ustugi dostepu zdalnego u-link firmy loge 1 st

Weidmiiller Twdérz modutowe i przygotowane na przy-
sztos¢ architektury sieciowe, korzystajgc z routingu sta-
tycznego i dynamicznego Bezpieczna komunikacja za
posrednictwem Internetu dzigki zastosowaniu funkcji
IPsec i OpenVPN Stabilne i niezawodne potgczenie inter-
netowe nawet bez lokalnego potgczenia z Internetem
dzieki zintegrowaniu modutu fgcznosci komérkowej 4G/
LTE Petna uniwersalnos$¢ dzieki zastosowaniu interfejséw
Fast Ethernet i Gigabit Ethernet o liczbie portéw od 2 do
4.
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Masa netto 6g

Temperatury

Temperatura magazynowania

Temperatura eksploatacyjna

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane techniczne

Obstugiwane w modelu routera

Wersja sprzetu
Obstugiwany model routera

AA
IE-SR-4GT, IE-SR-4GT-LTE/4G-EU, IE-SR-4GT-
LTE/4G-USEMEA

Wersja sprzetu Al
Obstugiwany model routera IE-SR-4TX
Wersja sprzetu AJ

Obstugiwany model routera

IE-SR-4TX-LTE/4G-EU, IE-SR-4TX-LTE/4G-
USEMEA

Wersja sprzetu

AA

Obstugiwany model routera

IE-SR-4GT-M

Cel uzycia

Karta pamieci do zapisywania i wczytywania pliku konfiguracji routera

Wazna informacja

Informacje produktowe

Nalezy zwréci¢ uwage na zgodnos$¢ wersji sprzetowej routera z kartg SCM.

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC001068 ETIM 7.0 EC001068
ETIM 8.0 EC001068 ETIM 9.0 EC001068
ETIM 10.0 EC001068 ECLASS 9.1 19-15-07-90
ECLASS 10.0 19-15-07-90 ECLASS 11.0 19-17-03-04
ECLASS 12.0 19-17-03-04 ECLASS 13.0 19-17-03-04
ECLASS 14.0 19-17-03-04 ECLASS 15.0 19-17-03-04
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Ethernet

Ogobine dane zamoéwieniowe

Odpowiednie do Kat. b (maks. 100 MHz) oraz Kat.

6 do 250 MHz (klasa E)Odpowiednie do PoE+ (wg

IEEE 802.3at), IEEE 802.3bt typ 3 i 4)Zabezpieczenie
wszystkich par przewodowPotaczenie za pomoca gniazd
RJ45Metalowa obudowa

Typ VDATA CAT6 Wersja

Nr zam. 1348590000 Terminal rail fixing, Surge protection, Cat.6, PoE, 802.3 bt at Type 1,
GTIN (EAN) 4050118153002 802.3 bt at Type 2, 802.3 bt at Type 3, 802.3 bt at Type 4

llos¢ 18T

Zestaw do montazu w szafie 19"

Ogobine dane zamoéwieniowe

Do montazu urzadzen na szynie DIN w szafach 19"

Typ RMKIT Wersja

Nr zam. 1241440000 Kit for 19"-rack mounting
GTIN (EAN) 4050118029154

llos¢ 18T

Industrial Security Router

Routery Industrial Security Weidmdiiller Bezpieczne

sieci Zapora z funkcjg Stateful Packet Inspection
Przekazywanie adreséw IP/portéw Segmentacja

sieci tatwa integracja sieci maszynowych z sieciami
produkcyjnymi dzieki zastosowaniu 1:1 NAT Bezpieczna

i tatwa obstuga zdalna za posrednictwem ustugi dostepu
zdalnego u-link firmy Weidmdiiller Twérz modutowe

i przygotowane na przyszto$¢ architektury sieciowe,
korzystajgc z routingu statycznego i dynamicznego
Bezpieczna komunikacja za posrednictwem Internetu
dzigki zastosowaniu funkcji IPsec i OpenVPN Stabilne i
niezawodne potaczenie internetowe nawet bez lokalnego
potaczenia z Internetem dzieki zintegrowaniu modutu
tacznosci komoérkowej 4G/LTE Petna uniwersalno$é dzieki
zastosowaniu interfejséw Fast Ethernet i Gigabit Ethernet
o liczbie portéw od 2 do 4.
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Typ |E-SR-4GT Wersja

Nr zam. 2873910000 Security/NAT/VPN/U-link Router, Gigabit Ethernet, 4x RJ45
GTIN (EAN) 4064675647676 10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C

llosé 18T

Typ |E-SR-4GT-LTE/4G-EU Wersja

Nr zam. 2873920000 Security/NAT/VPN/U-link Router, ze zintegrowanym modemem

GTIN (EAN) 4064675647683

uniwersalnym (4G/3G/2G), wersja EU, Gigabit Ethernet, 4x RJ45

llos¢ 18T 10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
Typ |E-SR-4GT-LTE/4G-USEMEA Wersja
Nr zam. 2873930000 Security/NAT/VPN/U-link Router, ze zintegrowanym modemem

GTIN (EAN) 4064675647690

szerokopasmowym (4G/3G), wersja US/EMEA, Gigabit Ethernet, 4x

llos¢ 18T RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C

Typ |E-SR-4GT-M Wersja

Nr zam. 2990450000 Security/NAT/VPN/U-link Router, Gigabit Ethernet, 4x RJ45
GTIN (EAN) 4099986863521 10/100/1000BaseT(X), DNV, IP20, -25 °C...70 °C

llos¢ 18T

Typ |E-SR-4TX Wersja

Nr zam. 2751270000 Security/NAT/VPN/U-link Router, Fast Ethernet, 4x RJ45

GTIN (EAN) 4050118899955

10/100BaseT(X), IP30,-30 °C...70 °C

llos¢ 18T
Typ |E-SR-4TX-LTE/4G-EU Wersja
Nr zam. 2751280000 Security/NAT/VPN/U-link Router, ze zintegrowanym modemem

GTIN (EAN) 4050118899962

uniwersalnym (4G/3G/2G), wersja EU, Fast Ethernet, 4x RJ45

llos¢ 18T 10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
Typ |IE-SR-4TX-LTE/4G-USEMEA Wersja
Nr zam. 2739630000 Security/NAT/VPN/U-link Router, ze zintegrowanym modemem

GTIN (EAN) 4050118890365

llog¢ 18T

szerokopasmowym (4G/3G), Model globalny, Fast Ethernet, 4x RJ45
10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
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