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Inteligentne rozwigzania tadowania dla indywidualnych
wyzwan - inteligentna i sieciowa rodzina skrzyn do tado-
wania EV, AC SMART. Gotowe na kazdg aplikacje w sek-
torze prywatnym i komercyjnym: od prostego tadowania
za pomocg jednego punktu tadowania poprzez integracje
z inteligentnymi sieciami do ztozonego zarzadzania catymi

parkami tadowania.

Trzy linie funkcji oparte na platformach ECO, VALUE i
ADVANCED obejmujg najczesciej spotykane zastosowa-
nia i mozna je dostosowacé do poszczegoélnych aplikacji za
pomoca standardowych interfejséw i wszechstronnych

opcji konfiguraciji.

Sprytne funkcje, takie jak uwierzytelnianie uzytkownikéw
za pomocg technologii RFID lub aplikacji mobilnych, moz-
liwos¢ regulacji pradu tadowania, wbudowane zarzadza-
nie obcigzeniami wtérnymi i tadowaniem lub samowy-
starczalne tadowanie nadwyzek ogniw fotowoltaicznych,
sprawiajg, ze skrzynie AC SMART sg elastycznym, konfi-
gurowalnym, a takze wydajnym i zrbwnowazonym roz-

wigzaniem.

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Wersja Wallbox, Z podtaczonym kablem o dtugosci 10 m
i wtykiem typu 2, Aplikacja mobilna, RFID/NFC,
tadowanie automatyczne

Nr zam. 2911290000

Typ CH-W-S-A11-P10-A

GTIN (EAN) 4099986532267

lloé¢ 1 szt.

Status dostawy

element wycofywany z produkgcji

Dostepne do

2025-04-16T00:00:00+02:00

Data sporzgdzenia 26.02.2026 03:11:12 MEZ
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https://eshop.weidmueller.com/p/2911290000
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Dane techniczne
Dopuszczenia
Atesty
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Gtebokosé¢ 167 mm Gtebokos¢ (cale) 6.5748 inch
Wysokos$é 439 mm Wysokos¢ (cale) 17.2834 inch
Szeroko$é 273 mm Szeroko$¢ (cale) 10.748 inch
Masa netto 7022 g
Temperatury
Temperatura magazynowania -40°C..70°C Temperatura eksploatacyjna -30°C..50°C
Zgodnosé produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem
Whytaczenie RoHS (w przypadkach, 6¢c, 7a, 7cl
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP ddeOaf7d-c609-4edf-88f1-0eb427589c0f
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC002883 ETIM 9.0 EC002883
ETIM 10.0 EC002883 ECLASS 14.0 27-14-47-01
ECLASS 15.0 27-14-47-01
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Skrzynki ochrony przeciwprzepieciowej

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ PVC AC 11 10 SPD2R + RJ... Wersja

Nr zam. 8000104168 wersja zmienno-napigciowa, styk pomocniczy i alarmowy, Ochrona
GTIN (EAN) 4099986573475 przeciwprzepigeciowa I, TN-C-S, TN-S, ITz N, IT bez N, TT

llos¢ 18T
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