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Do automatycznego zdejmowania izolacji oraz zaciskania-
Szybka i wydajna obrébkatatwe dostosowanie do wyma-
ganego zakresu przekrojéw przewodéwZdejmowanie
izolacji i zaciskanie koncéwek przewodéw w jednym kro-
kuObrébka tulejek oraz stykéw innych producentéw moze
doprowadzi¢ do awarii oraz uszkodzenia maszyny!

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Automaty, Automat do zdejmowania izolacji i zaci-
skania

Nr zam. 2912420000

Typ CRIMPFIX R VARIO PZ3

GTIN (EAN) 4099986535992

llos¢ 1 szt.

Data sporzadzenia 06.12.2025 03:26:30 MEZ
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https://eshop.weidmueller.com/p/2912420000

Weidmiiller 3

CR|MPF|X R VARIO PZ3 Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany
O www.weidmueller.com
Dane techniczne
Dopuszczenia
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Gtebokosé 485 mm Gtebokos¢ (cale) 19.0944 inch
Wysokos$é 565 mm Wysokos¢ (cale) 22.2441 inch
Szeroko$é 335 mm Szeroko$¢ (cale) 13.189 inch
Masa netto 22000¢g
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem
Wytaczenie RoHS (w przypadkach, 6¢c, 7a, 7cl
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP d2df479e-2b79-4€98-adc7-b03577df98ae
automaty do zdejmowania izolacji/zaciskania koncowek
naped Elektropneumatyczne Przekréj tulejek na zyte, max. 2.5 mm?2
Przekréj tulejek na zyte, min. 0.5 mm? obszar zacisku, maks. 2.5 mm?2
obszar zacisku, min. 0.5 mm?2 Materiaty zuzywalne tanncuchowo potaczone
koncéwki tulejkowe

Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC002778 ETIM 9.0 EC002778
ETIM 10.0 EC002778 ECLASS 14.0 17-13-01-01
ECLASS 15.0 17-13-01-01
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