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Systemy baterii do magazynowania energii odgrywajg
coraz wieksza role w dziedzinie odnawialnych zrédet
energii. Zwykle sktadaja sie z kilku pojedynczych bate-
rii, ktére musza by¢ szybkie i tatwe do zastgpienia. Zta-
cze baterii Weidmiiller (WBC) umozliwia szybkie podta-
czanie kilku baterii do systemu ESS przy uzyciu zaledwie
kilku prostych krokéw - oraz rownie szybkie roztgczanie w
razie potrzeby. Dla wiekszego bezpieczenstwa i tatwosci
obstugi bieguny sg wyraznie oznaczone: biegun dodatni
w kolorze pomarariczowym i biegun ujemny w kolorze
czarnym.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Nr zam. 2918860000
Typ WBC-S-80R-M6
GTIN (EAN) 4099986575141
llos¢ 5 szt.
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (UR) E529699
Wymiary i masa

Masa netto 49 g
Temperatury

dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.

-40 °C

dtugotrwata temperatura uzytkowa,

maks.

125 °C

Wilgotnosc¢

<85% wilgotnosci

wzglednej

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane ogolne

Srednica styku @ preta 8 mm Rodzaj przytacza ztacze srubowe
Barwny pomaranczowy Przekrdj przytacza przewodu, maks. 50 mm?2
Powierzchnia Srebro Typ Ztgcze meskie
Materiat podstawowy PA 66

Dane techniczne

Odpornos$¢ na drgania 30¢g Klasa palnosci wg UL 94 V-0
Rezystancja skro$na 25000 MQ Napiecie znamionowe 1500V
Znamionowe natezenie pradu 250 A Stopien ochrony IP67 wtykany
Cykle wpinania = 100 Kategoria przepieciowa 1l

Robocza wysoko$¢ nad poziomem <2000 m Odpornos$¢ na uderzenia V2

morza

Klasyfikacje

ETIM 7.0 EC001121 ETIM 8.0 EC001121
ETIM 9.0 EC001121 ETIM 10.0 EC001121
ECLASS 10.0 27-44-03-12 ECLASS 11.0 27-44-03-12
ECLASS 12.0 27-44-03-12 ECLASS 13.0 27-44-03-12
ECLASS 14.0 27-44-03-12 ECLASS 15.0 27-44-03-12
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