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RoHS

Vnm-um

Urzadzenia z tej serii wyswietlajg uniwersalne, analogowe
wartos$ci procesu.

W zalezno$ci od wersji urzadzenia konwertujg / izolujg
sygnaty do analogowego sygnatu pradowego i maja
dodatkowe przekazniki warto$ci granicznych, ktére przeta-
czajg kolejne sygnaty.

Whasciwosci: Mozna przetwarzaé kilka wariantéw czujni-
kéw. Wymagane jest zasilanie zewnetrzne. Nawet w nie-
korzystnych warunkach oswietleniowych wyswietlane
warto$ci sg wyraznie widoczne.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja wskaznik, Wejscie : /U Uniwersalny, Temperatura,
Wyijscie : wskaznik, analogowe V / mA, 4 x prze-
kaznik

Nr zam. 2920060000

Typ ACT20D-LED-UI-AO-4RC-AC-DC

GTIN (EAN) 4099986580350

lloéé 1 szt.

Data sporzgdzenia 21.12.2025 12:33:13 MEZ
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Dopuszczenia
Atesty
L A
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Gtebokosé¢ 120 mm Gtebokos¢ (cale) 4.7244 inch
Wysokos$é 48.8 mm Wysokos¢ (cale) 1.9213 inch
Szeroko$é 96.6 mm Szeroko$¢ (cale) 3.8031 inch
Masa netto 315 g
Temperatury
Temperatura magazynowania Temperatura eksploatacyjna -20°C...60 °C

Wilgotnosé

5...95 % wilgotnosci
wzglednej, bez
kondensacji

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, z wytgczeniem

Wytaczenie RoHS (w przypadkach,
w ktérych ma to zastosowanie / jest

6¢c, 7a, 7cl

znane)

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP f4905d12-f516-4eb5-90a8-8c87685bc956

Display

zakres wskazania

-1999..9999

warto$¢ wskazania

warto$¢ pomiarowa
natezenia pradu,
wskazanie procentowe
lub wartos$ci rzeczywistej,
Status przetaczania

format 14 segmentow (liczby Typ LED czerwony, 4-cyfrowy
+ litery), Przewijanie wskaznik, Rozmiar znaku:
tekstu w 8 jezykach w 13,8 mm
przypadku btedu (np.
nieciggtos¢ przewodu
czujnika, przekroczenie
zakresu wej$ciowedo...)
czas cyklu 22razy/s punkty dziesietne 18888, 1.8888, 18.888,
188.88, 1888.8
skalowanie zmienne Mozliwo$¢ $ciemniania Tak

Informacje ogélne

Rodzaj przytacza

Ztacze sprezynowe z
aktuatorem

doktadno$¢

<0, 1% zakresu
pomiarowego

rodzaj montazu

Mocowanie panela
przedniego, Mocowanie z
przodu

Mozliwo$¢ montazu na szynach nosnych Nie

Stopien ochrony

Napiecie zasilania

IP65

21,6-253 V AC, (50-60 Hz)
lub 19,2-300V DC

pobdér mocy

s35WwW

Wspétczynnik temperaturowy

<0,01% of measurement
range”C
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Przycisk przedni

wejscie

kompensacja zimnego punktu

wewnetrzny

czujnik

2-wire transmitter (without
own power supply), 4-
zytowy czujnik (z wkasnym
zasilaniem), RTD (2,3-
wire): Pt100, Pt200,
Pt1000, Ni120, Cu10,
Thermocouples:B / C /
E/J/K/L/N/R/
S/T/WS3 /W5, pomiar
rezystancji, Potentiometer:
10 Q..10 kQ

Liczba wejsé 1 rezystancja wejsciowa 20 Q
Typ .aktywne”, ,podtaczone Rezystancja przewodu w obwodzie 50 Q
sterowanie musi by¢ pomiarowym
pasywne
Potencjometr 10 Q..10kQ zasilanie czujnika > 15V DC przy 20 mA

napiecie wejsciowe

0..1VvDC,0,2..1VDC,
0..10VvDC, 2..10V DC

zakres wejsSciowy temperatury

E: (-100..+1000 °C), J:
(-100..+1200 °C), K:
(-180..+1372 °C), L:
(-200..4900 °C), N: -180...
+1300 °C, R: (-50..+1760
°C), S: (-560...+1760 °C),

T: (-200..+400 °C), U:
(-200..+600 °C), W3:
(0..+2300 °C), W5: (0...
+2300 °C), LR: (-200...
+800 °C), PT100 / 200 /
1000: -200 °C...+850 °C

Prad wejsciowy

0..20 mA, 4..20 mA

rezystancja wejscia napiecie

> 10 MQ

Czas reakcji

wielko$¢ konfigurowana
0.4...60 s (wejscie

mA / V), wielko$é
konfigurowana 1...60 s
(wejscie temperatury)

Wyjscie (cyfrowe)

znamionowe napigcie zatgczajace 24.250V AC znamionowy prad zataczajacy 2A
Liczba wyj$¢ cyfrowych 4 Napiecie tgczeniowe AC, max. 250V
Napiecie tgczeniowe DC, max. 30V histereza 0...100 %
Opdznienie wytgczenia 0..3600s Moc zataczalna 500 VA
Typ 4 x 1 styk CO (poztacanie Opdznienie wtaczenia 0..3600 s

twarde)

Funkcja alarmu

Progi wtaczenia

Za niskie napiecie,
Przepiecie, Podpradowe,
Prad przepieciowy,
Przepiecie, Za niska
temperatura, Za wysoka
temperatura, Btad czujnika

10...100% z %*UN

Typ funkcji przetgczania

bezposrednie lub
odwrécone

Wyjscie (analogowe)

Wyjscie sygnatu

bezposrednie lub

Typ (wyjscie analogowe)

.aktywne”, ,podtaczone

odwrécone sterowanie musi by¢
pasywne”
Zachowanie wyj$¢ w przypadku awarii 3.5 mA Zachowanie wyjs$¢ w przypadku awarii 23 mA
spowodowanej zbyt niskimi warto$ciami spowodowanej przekroczeniem zakresu
pomiarowymi pomiarowego
Liczba wyj$¢ analogowych 1 Prad na oporze obcigzenia <800 Q
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Koordynacja izolacji

Normy EMV EN 61326-1 Stopien zanieczyszczenia 2
Separacja galwaniczna miedzy wejsciem / Napiecie izolacji 2,3 kVAC (test) / 250 VAC
wyjéciem / zasilaniem / (stan roboczy)

przekaznikiem

Dane przytaczeniowe

Metoda wykonywania ztgcz Jarzmo, wtykowy Rodzaj przytacza Ztacze sprezynowe z
aktuatorem
przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 30 przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 12
maks.
Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.13 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 2.8 mm?2
przewdd wielodrutowy, min. drutu, maks.
Opis artykutu
Opis produktu Urzadzenie jest wbudowanym urzadzeniem stuzacym do cyfrowego wyswietlania w czasie

rzeczywistym wartos$ci technologicznych, takich jak prad, napiecie, rezystancja, temperatura i
sygnaty potencjometru. Urzadzenie jest przeznaczone do montazu przetacznikdéw na panelu w
widocznym miejscu. Urzadzenie mozna uzytkowa¢ wytgcznie wewnatrz pomieszczen.

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000677 ETIM 9.0 EC000677
ETIM 10.0 EC000677 ECLASS 14.0 27-14-31-10
ECLASS 15.0 27-14-31-10
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Rysunek wymiarowy

18| =] |
g = 5
T O oW W - - = -
a2122232425 62 63 64 65 66
@ 414243444546 112
: :
Schemat potaczen Schemat potaczen
Output:
66 0
4 x Relais <_'\
65 0 «—o
26 o
—>
Input: 64 0 «—
2uresensar Curtont Votage, Polento, - RTD sensor : zm.: 250 «—o s
@ o o . BN e
- [ : 25 620« o
H H H H 23 0 ‘_\
: : : : o4 o S 61 0 «—
F) . €560 ¢ @560 - —— ..,
L N
120
1 x analogue .
L
10

Supply

or
19,2..300 VDC

2560 - — ] e
o ]

YEs H
&—
[cvre - c]

CHeEy o1 - e

Data sporzadzenia 21.12.2025 12:33:13 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki



Karta katalogowa Weidmiiller i
ACT20D-LED-UI-AO-4RC-AC-DC Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

- www.weidmueller.com
Akcesoria

Wskazniki wartosci procesowej z wyswietlaczem LED - ACT20

Urzadzenia z tej serii wy$wietlajg uniwersalne, analogowe
wartosci procesu.

W zalezno$ci od wersji urzadzenia konwertujg / izolujg
sygnaty do analogowego sygnatu pragdowego i maja
dodatkowe przekazniki warto$ci granicznych, ktore
przetaczajg kolejne sygnaty.

Wiasciwosci: Mozna przetwarzac kilka wariantéw
czujnikdow. Wymagane jest zasilanie zewnetrzne.

Nawet w niekorzystnych warunkach o$wietleniowych
wyswietlane wartos$ci s wyraznie widoczne.

Ogobline dane zamoéwieniowe

Typ PROTECTIVE COVER Wersja

Nr zam. 2964330000 wskaznik, Pokrywa, Wejscie : I/U Uniwersalny, 0-20 mA,
GTIN (EAN) 4099986768086 Przezroczysty HART®, Wyjscie : Potencjometr, Temperatura,
llos¢ 1ST termopara

Data sporzgdzenia 21.12.2025 12:33:13 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki 6


https://eshop.weidmueller.com/p/2964330000

