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Modut pomiaru mocy

Modut pomiaru mocy do 1 lub 3 faz, napiecie znamio-
nowe maks. 300 Veff

Modut zasilania stuzy do pomiaru oraz przetwarzania pra-
déw i napie¢ obcigzen jedno- lub tréjfazowych o napie-
ciu znamionowym maks. 300 Veff AC (faza i przewdd
neutralny). Modut pozwala bezposrednio na pomiar oraz
obliczanie mocy biernej, pozornej, harmonicznej i czyn-
nej, a takze zuzycia energii, przesuniecia fazy oraz wielu
innych parametrow elektrycznych. Przy uzyciu parame-
trébw mozna wybiera¢ dane, ktére sg przesytane w postaci
danych procesowych réznych magistral.

Przy uzyciu interfejséw u-remote, modut pomiaru mocy
mozna fatwo integrowacé z dotychczasowymi systemami
automatyki. Jezeli sg stosowane przetworniki pomiarowe
z konwersja pradu, to w dotychczasowym systemie nie
trzeba wprowadzaé¢ zadnych zmian.

Pradu o natezeniu maksymalnym 1 A lub 5 A mozna mie-
rzyé bezposrednio, natomiast pomiary wiekszych pragdéw
mozna realizowa¢ stosujgc przepustowy przektadnik pra-
dowy lub przetworniki pomiarowe pradu firmy Weidmiil-
ler.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Remote 1/0 module, IP20
Nr zam. 2920840000

Typ UR20-3EM-400V-AC-CT5A
GTIN (EAN) 4099986601710

llogé 1 szt.
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Dopuszczenia

Atesty

@

LISTED
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E141197
Wpymiary i masa
Gtebokosé 76 mm Gtebokos¢ (cale) 2.9921 inch
Wysokos$é 120 mm Wysokos¢ (cale) 4.7244 inch
Szeroko$é 11.5 mm Szeroko$¢ (cale) 0.4528 inch
Masa netto 88¢g
Temperatury
Temperatura magazynowania -40°C..+85°C Temperatura eksploatacyjna -20°C...60°C

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, z wytgczeniem

Whytaczenie RoHS (w przypadkach,
w ktérych ma to zastosowanie / jest

znane)
REACH SVHC
SCIP

7a, 7cl

Lead 7439-92-1

82327f13-cd27-455a-abbb-a62e1996dcf8

wejscia analogowe

Liczba

3

izolacja

izolacja wzmocniona

rozdzielczo$¢

16 bitow na kanat
(wewnetrzne 24 bity), 32
bity w przypadku licznika
energii

napiecie nominalne

300 V eff AC (L-N),

520V eff AC (L-L),
according to table I.1

of IEC 61010-1:2010/
AMD1:2016/COR1:2019

Czestotliwos$¢ systemu zasilania 45..65 Hz Doktadno$¢ pomiaru 0,25% w stosunku do
wartosci koncowej (U /
1), 0,5% dla obliczonych
wartosci, 0,75% dla
harmonicznych

Wspotczynnik podtaczanych 5:5 Analiza harmonicznych up to 43rd

konwerterow

Czestotliwos¢ probkowania przy Sigma Delta ADC z Zdolnos$¢ w zakresie obcigzenia 0..5 AAC

pomiarze pradu

czestotliwoscig 1,024
MHz (docelowa szeroko$é
pasma od 40 Hz do 3,3
kHz)

nominalnego

Kategoria pomiaréw napigcia

CAT Il (according to
IEC61010-1), CAT

Il (according to IEC
61010-1) for installations
with rated voltage to earth
> 300V

Metoda pomiaru

Delta-Sigma o duzej
rozdzielczosci (pomiar
pradu w zyle zewnegtrznej)

Napiecie impedancji wejsciowej

1,881 MQ

Diagnostyka modutu

Tak

Diagnostyka poszczegdlnych kanatéw

Tak
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Dane ogodlne

5Hz=f=<8,4 Hz:
amplituda 3,5 mm
zgodnie z IEC 60068-2-6,
8,4Hz=<f=< 150 Hz:
przyspieszenie 1 g zgodnie
z [IEC 60068-2-6

Odpornos$¢ na drgania

Klasa palnosci wg UL 94 V-0

Kategoria przepigciowa ]

Stopien zanieczyszczenia 2

Szyna montazowa TS 356

Cisnienie powietrza (praca) 2 795 hPa (wysokos$¢ <
2000 m) zgodnie z DIN EN
61131-2

10% do 95%, bez
kondensacji wg DIN EN
61131-2

Wilgotnos$¢ powietrza (transport)

1013 hPa (wysokos$¢ O

m) do 700 hPa (wysoko$é
3000 m) zgodnie z DIN EN
61131-2

Cisnienie powietrza (sktadowanie)

Cisnienie powietrza (transport) 1013 hPa (wysokos$¢ O
m) do 700 hPa (wysoko$¢
3000 m) zgodnie z DIN EN

61131-2

10% do 95%, bez
kondensacji wg DIN EN
61131-2

Wilgotnos$¢ powietrza (praca)

10% do 95%, bez
kondensacji wg DIN EN
61131-2

Wilgotnos$¢ powietrza (sktadowanie)

Dane przytacza

Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego AWG 16
drutu, maks. (AWG)

Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego AWG 26
drutu, min. (AWG)

Przekréj przytacza przewodu, AWG 16 Przekréj przytacza przewodu, AWG 26
jednodrutowego, maks. (AWG) jednodrutowego, min. (AWG)

Rodzaj przytacza PUSH IN Liczba 3

Przekréj przytacza przewodu, 1.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, 0.14 mm?2
jednodrutowy, max. jednodrutowy, min.

Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 1.5 mm?2 Przekrdéj przytacza przewodu, cienki 0.14 mm?2

drutu, maks.

przewdd wielodrutowy, min.

Dane systemowe

rodzaj modutu Modut pomiaru energii Interfejs magistra systemowa u-
remote
Separacja galwaniczna 500 V DC miedzy Przytacze PUSH IN
$ciezkami pragdowymi
Protokét magistrali obiektowej PROFINET IRT, PROFINET Predko$¢ transmisji magistrali 48 Mbit
RT, PROFIBUS DP-V1, systemowej, maks.
EtherCAT, Modbus/TCP,
EtherNet/IP, CANopen,
DeviceNet, POWERLINK,
CC-Link, CC-Link IE TSN
Zasilacz
Napiecie zasilania 24V DC +20 %/ -15 %, Pobér pragdu od IWE (odpowiedni <35 mA

z magistrali systemowej,
24V DC +20 %/-15 %
(according to IEC 61131),
24V DC +30%/-25%
(according to DNV GL)

segment mocy)

Pobor pradu od Isys, typ. 8 mA
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Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC001605 ETIM 7.0 EC001605
ETIM 8.0 EC001605 ETIM 9.0 EC001605
ETIM 10.0 EC001605 ECLASS 12.0 27-24-26-09
ECLASS 13.0 27-24-26-09 ECLASS 14.0 27-24-26-09
ECLASS 15.0 27-24-26-09
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Schemat blokowy Schemat potaczen elektrycznych
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Akcesoria

Ogobine dane zamoéwieniowe

Akcesorium systemowe

Odkryj szeroka game akcesoriéw do systemu u-remote
— to idealne dodatki, dzieki ktérym system bedzie dziatat
jeszcze wydajniej i elastyczniej, dopasowujgc sie do
Twoich potrzeb.

Typ UR20-EBK-ACC Wersja

Nr zam. 1346610000 End bracket, ,
GTIN (EAN) 4050118151596

llog¢ 5 ST

Typ UR20-SM-ACC Wersja

Nr zam. 1339920000 Cover, ,

GTIN (EAN) 4050118144727

lloéé 20 ST

Blank

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ PM 2.7/2.6 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1323710000 OMNIMATE Signal - seria PM, Oznaczniki wciskane, 2.7 x 2.6 mm,
GTIN (EAN) 4050118126778 Raster w mm (P): 3.50 Weidmueller, biaty

llosé 960 ST

Nadruk na zamoéwienie
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ PM 2.7/2.6 MC SDR Wersja
Nr zam. 1323700000 OMNIMATE Signal - seria PM, Oznaczniki wciskane, 2.7 x 2.6 mm,
GTIN (EAN) 4050118126761 Raster w mm (P): 3.50 Weidmueller, wedtug zyczenia klienta
llosé 192 ST
Typ DEK 5/8-11.5 MC SDR Wersja
Nr zam. 1341610000 Dekafix, Znakowanie zaciskdw, 5 x 8 mm, Raster w mm (P): 8.00
GTIN (EAN) 4050118146059 Weidmueller, wedtug zyczenia klienta
llosé 100 ST
Blank
—— Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznacznikiem
— E “ do wszystklich przewogléw oraz wtykévy, a '.cakze
e podze:sp_o’fow elektro_r_ncznych. System jest |deal_ny
—CCoC do krétkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do
77777 — szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych
. oznacznikow.
OO o o & | Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie, wymagajace
o - tylko jednej operacji. Druk jest wyraznie czytelny,
I (o] o (ol i | kontrastowy i dostepny w réznych szerokosciach.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Szeroki asortyment oznacznikéw gotowych do uzycia
Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie Oznaczniki
ztacz, pasujace do wszystkich ztgcz kablowych
Weidmdiiller Dostepne jako niewypetnione karty
MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiemDo
nadruku na zamowienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ DEK 5/8-11.5 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1341630000 Dekafix, Znakowanie zaciskdw, 5 x 8 mm, Raster w mm (P): 8.00
GTIN (EAN) 4050118145946 Weidmueller, biaty

llos¢ 500 ST

Aluminium

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Aluminium charakteryzuje sie drugim najlepszym
przewodzeniem elektrycznym zaraz po miedzi. Jedng z
zalet jest niski ciezar, druga jest doskonata ochrona przed
korozja.

Typ TS 35X7.5 2M/AL/BK Wersja

Nr zam. 0330800000 Szyna zaciskowa, Akcesoria, aluminium, nieobrobiony, Szeroko$¢:
GTIN (EAN) 4008190100650 2000 mm, Wysokos$é: 35 mm, Gteboko$¢: 7.5 mm

llos¢ 40 M
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Stal nierdzewna

Ogobine dane zamoéwieniowe

Stal nierdzewna to termin zbiorczy, obejmujacy wszystkie
typy stali (stopdw) o wysokim stopniu czystosci i
odpornosci na korozje.

Wersja

Szyna zaciskowa, Akcesoria, stal nierdzewna 1.4301, nieobrobiony,

Szeroko$¢: 2000 mm, Wysokos$é: 35 mm, Gtebokos$é: 7.5 mm

Typ TS 35X7.5 2M/CRN
Nr zam. 1747350000

GTIN (EAN) 4032248003372
llogé a0Mm

Stal

Ogobine dane zamoéwieniowe

Stalowe szyny DIN sg najpopularniejszym rozwigzaniem
na rynku. Sposréd metalowych szyn DIN cechujg sie
najnizsza ochrong przed zwarciami, podobna do stali

nierdzewne;j.

Typ TS 35X7.5 2M/ST/ZN Wersja

Nr zam. 0383400000 Szyna zaciskowa, Akcesoria, Stal, ocynkowane galwanicznie i

GTIN (EAN) 4008190088026 pasywowane, Szeroko$¢: 2000 mm, Wysokos$é: 35 mm, Gtebokoscé:
llos¢ 40 M 7.5 mm

Typ TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN Wersja

Nr zam. 0514500000 Szyna zaciskowa, Akcesoria, Stal, ocynkowane galwanicznie i

GTIN (EAN) 4008190046019 pasywowane, Szeroko$¢: 2000 mm, Wysokos$é: 35 mm, Gtebokos¢:
llosé 40M 7.5 mm

Typ TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN Wersja

Nr zam. 0514510000 Szyna zaciskowa, Akcesoria, Stal, ocynkowane galwanicznie i

GTIN (EAN) 4008190116620 pasywowane, Szeroko$¢: 1000 mm, Wysokos$é: 35 mm, Gteboko$é:
llos¢ 20M 7.5 mm

Typ TS 35X7.5/LL 2M/ST/SZ Wersja

Nr zam. 7915060000 Szyna zaciskowa, Akcesoria, Stal, ocynkowane galwanicznie i

GTIN (EAN) 4032248296279 pasywowane, Szeroko$¢: 2000 mm, Wysoko$é: 35 mm, Gieboko$¢:
llos¢ 40M 7.5 mm
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Przepustowy przektadnik pradowy - ValuelLine

Ogobine dane zamoéwieniowe

Wtykowy przektadnik pragdowy

Witykowe przektadniki pragdowe sg uzywane tam, gdzie
wymagane sg pomiary i przetwarzanie wysokich pradéw
do 5000 A. Nasze wtykowe przektadniki pradowe
dostarczajg prad wtérny na poziomie 1 A lub 5 A. Firma
Weidmuiiller oferuje réwniez kompaktowe przektadniki
pradowe o niskiej mocy do konwersji prgdéw do 600 A
na napiecia do 333 mV.

Typ CMA-101-2500-56A-10VA-0,6  Wersja

Nr zam. 2680250000 Prad pierwotny: 2500 A, Prad wtdrny maks.: 5 A, Obcigzenie wtérne:
GTIN (EAN) 4050118696608 10 VA, klasa doktadnosci: 0,5, zamkniety przektadnik pradowy

llos¢ 18T

Typ CMA-101-2500-5A-10VA-1 Wersja

Nr zam. 2680190000 Prad pierwotny: 2500 A, Prad wtérny maks.: 5 A, Obciazenie wtérne:
GTIN (EAN) 4050118696516 10 VA, klasa doktadnosci: 1, zamkniety przektadnik pradowy

llosé 18T

Typ CMA-31-100-5A-2,5VA-1 Wersja

Nr zam. 1482030000 Prad pierwotny: 100 A, Prad wtérny maks.: 5 A, Obcigzenie wtérne:
GTIN (EAN) 4050118290943 2.5 VA, klasa doktadnosci: 1, zamknigty przektadnik pradowy

llos¢ 18T

Typ CMA-31-125-5A-2,56VA-0,5 Wersja

Nr zam. 2680200000 Prad pierwotny: 125 A, Prad wtérny maks.: 5 A, Obcigzenie wtorne:
GTIN (EAN) 4050118696578 2.5 VA, klasa doktadnosci: 0,5, zamknigty przektadnik pradowy

llos¢ 18T

Typ CMA-31-150-5A-2,5VA-0,5 Wersja

Nr zam. 2421030000 Prad pierwotny: 150 A, Prad wtérny maks.: 5 A, Obcigzenie wtérne:
GTIN (EAN) 4050118428971 2.5 VA, klasa doktadnosci: 0,5, zamknigty przektadnik pradowy

lloé¢ 18T

Typ CMA-31-150-56A-5VA-1 Wersja

Nr zam. 2420960000 Prad pierwotny: 150 A, Prad wtérny maks.: 5 A, Obcigzenie wtérne:
GTIN (EAN) 4050118429091 VA, klasa doktadnosci: 1, zamkniety przektadnik pradowy

llos¢ 18T

Typ CMA-31-200-5A-2,6VA-0,5 Wersja

Nr zam. 2421020000 Prad pierwotny: 200 A, Prad wtérny maks.: 5 A, Obcigzenie wtérne:
GTIN (EAN) 4050118428988 2.5 VA, klasa doktadnosci: 0,5, zamknigty przektadnik pradowy

llosé 1ST

Typ CMA-31-200-5A-5VA-1 Wersja

Nr zam. 2420950000 Prad pierwotny: 200 A, Prad wtérny maks.: 5 A, Obcigzenie wtérne: 5
GTIN (EAN) 4050118429190 VA, klasa doktadno$ci: 1, zamkniety przektadnik pradowy

llos¢ 18T

Typ CMA-31-250-5A-56VA-0,5 Wersja

Nr zam. 1482050000 Prad pierwotny: 250 A, Prad wtérny maks.: 5 A, Obcigzenie wtérne: 5
GTIN (EAN) 4050118291094 VA, klasa doktadnosci: 0,5, zamknigty przektadnik pradowy

llosé 18T

Typ CMA-31-250-5A-5VA-1 Wersja

Nr zam. 2420940000 Prad pierwotny: 250 A, Prad wtérny maks.: 5 A, Obcigzenie wtérne: 5
GTIN (EAN) 4050118429183 VA, klasa doktadnosci: 1, zamknigty przektadnik pradowy

llos¢ 18T
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Typ CMA-31-300-5A-5VA-0,5 Wersja

Nr zam. 2420990000 Prad pierwotny: 300 A, Prad wtérny maks.: 5 A, Obcigzenie wtérne: 5
GTIN (EAN) 4050118429220 VA, klasa doktadnosci: 0,5, zamknigty przektadnik pradowy

llosé 18T

Typ CMA-31-400-5A-5VA-0,5 Wersja

Nr zam. 2420980000 Prad pierwotny: 400 A, Prad wtérny maks.: 5 A, Obcigzenie wtérne: 5
GTIN (EAN) 4050118429305 VA, klasa doktadnosci: 0,5, zamknigty przektadnik pradowy

llos¢ 18T

Typ CMA-31-400-5A-5VA-1 Wersja

Nr zam. 2420920000 Prad pierwotny: 400 A, Prad wtérny maks.: 5 A, Obcigzenie wtérne: 5
GTIN (EAN) 4050118428964 VA, klasa doktadnosci: 1, zamknigty przektadnik pradowy

llos¢ 18T

Typ CMA-31-5600-5A-6VA-0,5 Wersja

Nr zam. 1482070000 Prad pierwotny: 500 A, Prad wtérny maks.: 5 A, Obciagzenie wtérne: 5

GTIN (EAN) 4050118291100

VA, klasa doktadnosci: 0,5, zamknigty przektadnik pradowy

llog¢ 18T

Typ CMA-31-5600-56A-6VA-1 Wersja

Nr zam. 2420910000 Prad pierwotny: 500 A, Prad wtérny maks.: 5 A, Obcigzenie wtérne: 5
GTIN (EAN) 4050118429169 VA, klasa doktadnosci: 1, zamkniety przektadnik pradowy

llog¢ 18T

Typ CMA-31-60-5A-1,26VA-1 Wersja

Nr zam. 2421380000 Prad pierwotny: 60 A, Prad wtérny maks.: 5 A, Obcigzenie wtérne:
GTIN (EAN) 4050118429381 1.25 VA, klasa doktadnosci: 1, zamkniety przektadnik pradowy

llog¢ 18T

Typ CMA-31-600-5A-5VA-0,5 Wersja

Nr zam. 2420970000 Prad pierwotny: 600 A, Prad wtérny maks.: 5 A, Obciazenie wtdrne: 5
GTIN (EAN) 4050118429206 VA, klasa doktadno$ci: 0,5, zamkniety przektadnik pragdowy

lloéé 18T

Typ CMA-31-600-5A-5VA-1 Wersja

Nr zam. 2420900000 Prad pierwotny: 600 A, Prad wtérny maks.: 5 A, Obcigzenie wtérne: 5

GTIN (EAN) 4050118429176

VA, klasa doktadnosci: 1, zamkniety przektadnik pradowy

Nr zam. 2680150000

GTIN (EAN) 4050118696493

llos¢ 18T

llos¢ 18T

Typ CMA-31-75-5A-2,5VA-1 Wersja

Nr zam. 1482040000 Prad pierwotny: 75 A, Prad wtorny maks.: 5 A, Obcigzenie wtdrne: 2.5
GTIN (EAN) 4050118291087 VA, klasa doktadnosci: 1, zamknigty przektadnik pradowy

llos¢ 18T

Typ CMA-31-750-5A-6VA-0,5 Wersja

Nr zam. 1482080000 Prad pierwotny: 750 A, Prad wtérny maks.: 5 A, Obcigzenie wtérne: 5
GTIN (EAN) 4050118290950 VA, klasa doktadnosci: 0,5, zamknigty przektadnik pradowy

llos¢ 18T

Typ CMA-31-750-6A-6VA-1 Wersja

Nr zam. 2420890000 Prad pierwotny: 750 A, Prad wtérny maks.: 5 A, Obcigzenie wtérne: 5
GTIN (EAN) 4050118429084 VA, klasa doktadnosci: 1, zamknigty przektadnik pradowy

llosé 18T

Typ CMA-41-1000-56A-5VA-0,5 Wersja

Nr zam. 2680210000 Prad pierwotny: 1000 A, Prad wtérny maks.: 5 A, Obcigzenie wtérne:,
GTIN (EAN) 4050118696547 klasa doktadnosci: , zamknigty przektadnik pradowy

llos¢ 18T

Typ CMA-41-1000-56A-5VA-1 Wersja

Prad pierwotny: 1000 A, Prad wtérny maks.: 5 A, Obcigzenie wtérne:,
klasa doktadnosci: , zamkniety przektadnik pradowy

Data sporzadzenia 06.11.2025 07:42:39 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/2420990000
https://eshop.weidmueller.com/p/2420980000
https://eshop.weidmueller.com/p/2420920000
https://eshop.weidmueller.com/p/1482070000
https://eshop.weidmueller.com/p/2420910000
https://eshop.weidmueller.com/p/2421380000
https://eshop.weidmueller.com/p/2420970000
https://eshop.weidmueller.com/p/2420900000
https://eshop.weidmueller.com/p/1482040000
https://eshop.weidmueller.com/p/1482080000
https://eshop.weidmueller.com/p/2420890000
https://eshop.weidmueller.com/p/2680210000
https://eshop.weidmueller.com/p/2680150000

UR20-3EM-400V-AC-CT5A

Karta katalogowa

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Typ CMA-51-1250-5A-5VA-0,5 Wersja

Nr zam. 2680220000 Prad pierwotny: 1250 A, Prad wtorny maks.: 5 A, Obcigzenie wtérne: ,
GTIN (EAN) 4050118696561 klasa doktadnosci: , zamkniegty przektadnik pradowy

llosé 18T

Typ CMA-51-1250-5A-5VA-1 Wersja

Nr zam. 2680160000 Prad pierwotny: 1250 A, Prad wtérny maks.: 5 A, Obciazenie wtoérne:
GTIN (EAN) 4050118696509 5 VA, klasa doktadnosci: 1, zamknigty przektadnik pradowy

llos¢ 18T

Typ CMA-61-1500-6A-5VA-0,5 Wersja

Nr zam. 2680230000 Prad pierwotny: 1500 A, Prad wtérny maks.: 5 A, Obciazenie wtérne:,
GTIN (EAN) 4050118696585 klasa doktadnosci: , zamknigty przektadnik pradowy

llos¢ 18T

Typ CMA-61-1500-56A-5VA-1 Wersja

Nr zam. 2680170000 Prad pierwotny: 1500 A, Prad wtdérny maks.: 5 A, Obcigzenie wtérne:
GTIN (EAN) 4050118696523 5 VA, klasa doktadnosci: 1, zamknigty przektadnik pradowy

llosé 18T

Typ CMA-81-2000-5A-10VA-0,5 Wersja

Nr zam. 2680240000 Prad pierwotny: 2000 A, Prad wtérny maks.: 5 A, Obcigzenie wtérne:,
GTIN (EAN) 4050118696592 klasa doktadnosci: , zamkniety przektadnik pradowy

llosé 18T

Typ CMA-81-2000-5A-10VA-1 Wersja

Nr zam. 2680180000 Prad pierwotny: 2000 A, Prad wtdérny maks.: 5 A, Obcigzenie wtérne:
GTIN (EAN) 4050118696530 10 VA, klasa doktadnosci: 1, zamkniety przektadnik pragdowy

llosé 1ST

Przektadnik pradowy z rdzeniem rozdzielonym

Przektadniki pragdowe umozliwiajgce modernizacje

Funkcje: szczegdlnie nadaje sie do uzytku w trudno
dostepnych miejscach brak koniecznos$ci rozcinania
przewodéw pierwotnych Rozwijanie przektadnika

g pradowego bez uzycia dodatkowych narzedzi

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ KCMA-18-100-1A-1,25VA-3 Wersja

Nr zam. 1482010000 Prad pierwotny: 100 A, Prad wtérny maks.: 1 A, Obcigzenie wtérne:
GTIN (EAN) 4050118290851 1.25 VA, klasa doktadnosci: 3, Przektadnik pradowy z rdzeniem
llos¢ 1ST rozdzielonym

Typ KCMA-18-150-1A-2VA-3 Wersja

Nr zam. 2420770000 Prad pierwotny: 150 A, Prad wtérny maks.: 1 A, Obcigzenie wtérne:
GTIN (EAN) 4050118429107 2 VA, klasa doktadnosci: 3, Przektadnik pradowy z rdzeniem

llosé 1ST rozdzielonym

Typ KCMA-18-200-1A-3VA-3 Wersja

Nr zam. 2420760000 Prad pierwotny: 200 A, Prad wtérny maks.: 1 A, Obcigzenie wtérne:
GTIN (EAN) 4050118428933 3 VA, klasa doktadnosci: 3, Przektadnik pradowy z rdzeniem

llos¢ 1ST rozdzielonym
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Typ KCMA-18-250-1A-1,5VA-1 Wersja

Nr zam. 1482000000 Prad pierwotny: 250 A, Prad wtérny maks.: 1 A, Obcigzenie wtérne:
GTIN (EAN) 4050118291070 1.5 VA, klasa doktadnosci: 1, Przektadnik pradowy z rdzeniem

llos¢ 1ST rozdzielonym

Typ KCMA-18-250-1A-4VA-3 Wersja

Nr zam. 2420750000 Prad pierwotny: 250 A, Prad wtérny maks.: 1 A, Obcigzenie wtérne:
GTIN (EAN) 4050118428926 4 VA, klasa doktadnosci: 3, Przektadnik pradowy z rdzeniem

llos¢ 1ST rozdzielonym

Typ KCMA-18-50-1A-1VA-3 Wersja

Nr zam. 1482020000 Prad pierwotny: 50 A, Prad wtérny maks.: 1 A, Obciagzenie wtoérne:
GTIN (EAN) 4050118290844 1 VA, klasa doktadnosci: 3, Przektadnik pradowy z rdzeniem

llos¢ 1ST rozdzielonym

Typ KCMA-18-50-1A-1VA-3 HUT Wersja

Nr zam. 2511690000 Prad pierwotny: 50 A, Prad wtérny maks.: 1 A, Obcigzenie wtérne:
GTIN (EAN) 4050118527643 1 VA, klasa doktadnosci: 3, Przektadnik pradowy z rdzeniem

llos¢ 1ST rozdzielonym

Typ KCMA-18-75-1A-1VA-3 Wersja

Nr zam. 2420780000 Prad pierwotny: 75 A, Prad wtérny maks.: 1 A, Obcigzenie wtérne:
GTIN (EAN) 4050118428896 1 VA, klasa doktadnosci: 3, Przektadnik pradowy z rdzeniem

llosé 18T rozdzielonym

Typ KCMA-32-400-1A-5VA-1 Wersja

Nr zam. 1481990000 Prad pierwotny: 400 A, Prad wtérny maks.: 1 A, Obcigzenie wtérne:
GTIN (EAN) 4050118291063 5 VA, klasa doktadnosci: 1, Przektadnik pradowy z rdzeniem

llos¢ 1ST rozdzielonym

Typ KCMA-32-400-5A-5VA-1 Wersja

Nr zam. 2420730000 Prad pierwotny: 400 A, Prad wtérny maks.: 5 A, Obcigzenie wtérne:
GTIN (EAN) 4050118429046 5 VA, klasa doktadnosci: 1, Przektadnik pradowy z rdzeniem

llosé 1ST rozdzielonym

Typ KCMA-32-500-5A-5VA-1 Wersja

Nr zam. 2420740000 Prad pierwotny: 500 A, Prad wtérny maks.: 5 A, Obcigzenie wtérne:
GTIN (EAN) 4050118428889 5 VA, klasa doktadnosci: 1, Przektadnik pradowy z rdzeniem

llos¢ 1ST rozdzielonym

Typ KCMA-32-600-1A-5VA-1 Wersja

Nr zam. 1481980000 Prad pierwotny: 600 A, Prad wtérny maks.: 1 A, Obcigzenie wtérne:
GTIN (EAN) 4050118290936 5 VA, klasa doktadnosci: 1, Przektadnik pradowy z rdzeniem

llos¢ 1ST rozdzielonym

Typ KCMA-32-600-5A-5VA-1 Wersja

Nr zam. 2420720000 Prad pierwotny: 600 A, Prad wtérny maks.: 5 A, Obcigzenie wtérne:
GTIN (EAN) 4050118428872 5 VA, klasa doktadnosci: 1, Przektadnik pradowy z rdzeniem

llos¢ 1ST rozdzielonym

Typ KCMA-44-750-5A-5VA-1 Wersja

Nr zam. 2420710000 Prad pierwotny: 750 A, Prad wtérny maks.: 5 A, Obcigzenie wtérne:
GTIN (EAN) 4050118428919 5 VA, klasa doktadnosci: 1, Przektadnik pradowy z rdzeniem

llos¢ 18T rozdzielonym
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Przepustowy przektadnik pradowy - ValuelLine

Ogobine dane zamoéwieniowe

Wtykowy przektadnik pragdowy

Witykowe przektadniki pragdowe sg uzywane tam, gdzie
wymagane sg pomiary i przetwarzanie wysokich pradéw
do 5000 A. Nasze wtykowe przektadniki pradowe
dostarczajg prad wtérny na poziomie 1 A lub 5 A. Firma
Weidmuiiller oferuje réwniez kompaktowe przektadniki
pradowe o niskiej mocy do konwersji prgdéw do 600 A
na napiecia do 333 mV.

Typ CMA-22-500-5A-56VA-0,5 Wersja

Nr zam. 1482220000 Prad pierwotny: 500 A, Prad wtérny maks.: 5 A, Obciazenie wtérne: 5
GTIN (EAN) 4050118291254 VA, klasa doktadno$ci: 0,5

llos¢ 18T

Typ CMA-22-600-5A-5VA-0,5 Wersja

Nr zam. 1482180000 Prad pierwotny: 600 A, Prad wtérny maks.: 5 A, Obcigzenie wtérne: 5
GTIN (EAN) 4050118291230 VA, klasa doktadnosci: 0,5

llosé 18T

Miniaturowy przektadnik pradowy

B}

D

Ogobline dane zamoéwieniowe

;E! Lx ‘

L= 57

Miniaturowy przektadnik prgdowy z serii CMA-CTM 7 jest
indukcyjnym przektadnikiem pradowym

opartym na zasadzie transformatora dla okragtych
przewodéw uzwojenia pierwotnego.

Przektadniki pradowe serii CMA-CTM 7 sa bezobstugowe
i przeznaczone do prgdéw pierwotnych o natezeniach od
32 Ado 64 A.

Prad uzwojenia pierwotnego jest przetwarzany w
uzwojeniu wtérnym na prad o natezeniu maks. 1 A.

Ze wzgledu na mate wymiary, przektadnik idealnie nadaje
sie do zastosowan w bezpieczniku 3-fazowym o odstepie
miedzy fazami wynoszgcym 17,5 mm.

Typ CMA-CTM-7-32-1A-0.2VA-1 Wersja

Nr zam. 2525150000 Prad pierwotny: 32 A, Prad wtérny maks.: 1 A, Obcigzenie wtdrne: 0.2
GTIN (EAN) 4050118536515 VA, klasa doktadnosci: 1, zamkniety przektadnik pradowy

llos¢ 18T

Typ CMA-CTM-7-40-1A-0.3VA-1 Wersja

Nr zam. 2556040000 Prad pierwotny: 40 A, Prad wtorny maks.: 1 A, Obcigzenie wtérne: 0.3
GTIN (EAN) 4050118566413 VA, klasa doktadnosci: 1, zamknigty przektadnik pradowy

llos¢ 18T

Typ CMA-CTM-7-50-1A-0.4VA-1 Wersja

Nr zam. 2556030000 Prad pierwotny: 50 A, Prad wtorny maks.: 1 A, Obcigzenie wtdrne: 0.4
GTIN (EAN) 4050118566406 VA, klasa doktadnosci: 1, zamknigty przektadnik pradowy

llos¢ 18T

Typ CMA-CTM-7-60-1A-0.4VA-1 Wersja

Nr zam. 2556020000 Prad pierwotny: 60 A, Prad wtérny maks.: 1 A, Obciazenie wtérne: 0.4
GTIN (EAN) 4050118566093 VA, klasa doktadnosci: 1, zamknigty przektadnik pradowy

lloé¢ 18T
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Typ
Nr zam.
GTIN (EAN)

lloé¢

CMA-CTM-7-64-1A-0.56VA-1

2556010000
4050118566079
18T

Wersja
Prad pierwotny: 64 A, Prad wtorny maks.: 1 A, Obcigzenie wtérne: 0.5
VA, klasa doktadnosci: 1, zamknigty przektadnik pradowy

Wytacznik réznicowo-pradowy (monitorowanie pradéw réznicowych, RCM)

Ogodlne dane zamodéwieniowe

Przektadnik pragdowy réznicowy (monitorowanie
natezenia prgdu resztkowego, RCM)

Ten typ specjalizuje sie w wykrywaniu pradoéw
resztkowych w sieciach AC 3/4-drutowych.

Jego szczegdlne wiasciwosci to:

Wysoce czuty czujnik prgdu do wykrywania nawet
najmniejszych prgdow resztkowych, stata histereza
przetgczania 5%, wysokie bezpieczenstwo dzigki
wbudowanej ochronie przed przepieciami i pokryciu
szerokiego zakresu czestotliwo$ci.

Typ CMA-RCM-DACT-120 Wersja

Nr zam. 2603450000 Whytacznik réznicowo-pragdowy, Prad pierwotny: 25 A, Przewodnik
GTIN (EAN) 4050118665406 okragty: 120.00 mm, zamknigty przektadnik pradowy

lloé¢ 18T

Typ CMA-RCM-DACT-20 Wersja

Nr zam. 2603420000 Whytacznik réznicowo-pradowy, Prad pierwotny: 25 A, Przewodnik
GTIN (EAN) 4050118665420 okragty: 20.00 mm, zamkniety przektadnik pragdowy

lloéé 18T

Typ CMA-RCM-DACT-35 Wersja

Nr zam. 2603430000 Whytacznik réznicowo-pradowy, Prad pierwotny: 25 A, Przewodnik
GTIN (EAN) 4050118665413 okragty: 35.00 mm, zamknigty przektadnik pradowy

llos¢ 1ST

Typ CMA-RCM-DACT-60 Wersja

Nr zam. 2603440000 Wytgcznik réznicowo-pradowy, Prad pierwotny: 25 A, Przewodnik
GTIN (EAN) 4050118663594 okragty: 60.00 mm, zamkniety przektadnik pradowy

llos¢ 18T

Typ KCMA-RCM-23D Wersja

Nr zam. 2656270000 Wytgcznik réznicowo-pradowy (RCM), Prad pierwotny: 18 A,
GTIN (EAN) 4050118666366 Przewodnik okragty: 20.00 mm, Przektadnik pradowy z rdzeniem
lloé¢ 1ST rozdzielonym

Typ KCMA-RCM-58D Wersja

Nr zam. 2656280000 Wytgcznik réznicowo-pradowy (RCM), Prad pierwotny: 18 A,
GTIN (EAN) 4050118666359 Przewodnik okragty: 50.00 mm, Przektadnik pradowy z rdzeniem
llos¢ 1ST rozdzielonym

Typ KCMA-RCM-812D Wersja

Nr zam. 2656290000 Whytacznik réznicowo-pradowy (RCM), Prad pierwotny: 18 A,
GTIN (EAN) 4050118666342 Przewodnik okragty: 80.00 mm, Przektadnik pradowy z rdzeniem

lloéé

18T

rozdzielonym
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Moduty podstawowe

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ UR20-BM-SP Wersja

Nr zam. 1350930000 Replacement part, , Flange-mounted housing
GTIN (EAN) 4050118402735

llos¢ 5 ST
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